Zangen

MERKMALE

Perfekt zum
Einsetzen und
Entfernen von
Sicherungsringen

Phosphatoberflache
flr starken
Korrosionsschutz

PVC-Hilsen fir
verbesserten Halt
und Kontrolle

Chrom-Vanadium-
Stahlkonstruktion

fur Langlebigkeit

Federmechanismus,
der beim Greifen
von auf3en
angebrachten
Sicherungsringen
hilft

125-mm-Sicherungsringzange
aus Chrom-Molybdan-Stahl
von RS Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Zangen

Produktbeschreibung

Wir stellen eine interne Sicherungsringzange unserer bewéhrten und zuverlassigen Eigenmarke RS
Pro vor, eine einzigartige Zange zum Installieren und Entfernen von Sicherungsringen aus einer
Reihe von Geraten. Diese langlebige RS Pro Sicherungsringzange besteht aus einem Durable
Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatoberflache, der Korrosionsbestéandigkeit und lange
Lebensdauer bietet. Die Griffe der RS Pro Sicherungsringzange umfassen PVC-beschichtete
Hulsen fur besseren Halt und bessere Kontrolle.

Allgemeine

Zangenausfiuhrung
Spitzenausfihrung

Material

Oberflache

Inhalt des Kits

Anwendungen

Sicherungsringzangen

Geknickt

Chrom-Molybdan-Stahl fir Zangen, Federstahl fir
automatische Rucklauffunktion und Vinyl-Tauchgriffe
Chemikalienschwarze Oberflache mit politriger
Hauptoberflache fir Zangen,

Roter Griff

1 Stiick - 5 Zoll (127 mm) interne 90 gebogene
Sicherungsringzange mit kleiner zylindrischer Spitze mit
automatischer Ruckstellfeder und rotem Vinyl-
Eintauchgriff

Fahrzeuge, Fahrrader, Mixer, Waschmaschinen

Backenlange
Gesamtlange
Durchmesser der Spitze

Harte

Kapazitat des Sicherungsringdichtrings

25mm
127mm
0.9mm

Warmebehandelt gemal HRC: 45~55
(Sicherungsringspitze), HRC: 44~48 (Griff) und HRC:
30~48 (Gelenk)

3 mm bis 10 mm

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 2 Von 323

1_ . .r
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Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung DIN JO1
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!’E’;m Specification LWT
A mm 125 62 Kaliper
B mm 24.6-1 Kaliper
C i 15-1 Kalper
E mm 0.9-0.1 Kaliper
El mm 1.5-0.2 Kaliper
[ max (17.1) Kaliper
N1 mm 13.5+2 Kaliper
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