Programmation

Interrupteurs horaires digitaux
Interrupteur temporel multifonctionnel

interrupteurs horaires digitaux IHP

IHP IHP+

IHP 1c |IHP 2¢

IHP+1c|IHP+ 2¢
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exemples d'applications p pages K54 a K61 hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire
compatible compatible compatible
références 15854 15837 CCT 15850 \CCT 15852 |CCT 15851 \ CCT 15853
caractéristiques
nombre de canaux 1 canal 1 canal 1 canal 2 canaux 1 canal 2 canaux
largeur en pas de 9 mm 2 2 5 5 5 5
nombre de commutations 28 42 56 56 84 84
intervalle minimal mode maintenu 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min
entre 2 commutations mode impulsionnel - 1s - - 1s 1s
sauvegarde réserve de marche 3 ans 3 ans 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans
programme (cumul de coupure secteur)
et heure durée de vie de la pile 10 ans (CR2032 lithium) 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans
consommation 2,5VA \ 3 VA 4 VA 7 VA 4 VA 7 VA
tension d’alimentation 230V CA +10 % 230V CA +10 %
fréquence 50-60 Hz 50-60 Hz
contact de sortie inverseur 16 A inverseur 16 A
sous 250 V CA (cos y =1) sous 250 V CA (cos p =1)
entrée - ' - - ' 1entrée  |2entrées
cde extérieure

raccordement borne a cage pour céble jusqu'a 6° 2 bornes a enffichage direct (sans vis) pour cable jusqu'a 2,5°
protection capot pivotant et plombable capot pivotant et plombable

affichage écran

- rétro-éclairé

[ rétro-éclairé

particularité

fonctionnalités
programmation

- o compatible
avec le systéeme
de distribution
» page F60

e programmation intuitive avec 4 touches

e multilangue

e programmation par bloc pour commutations
répétitives sur la semaine

@ notice intégrée sous le capot
e compatible avec le systéme

de distribution

e programmation intuitive
e multilangue

» page F60

avec 4 touches

e programmation par bloc pour
commutations répétitives sur la semaine
o clé de programmation fournie

forcage marche/arrét

temporaire ou permanent
(acces direct)

temporaire ou permanent
(acces direct)

fonction heure été/hiver

automatique débrayable

automatique ou manuel

année bissextile

période de non fonctionnement |- oui - oui
(vacances...)
simulation de présence grace |- oui - oui

au fonctionnement aléatoire
lors des périodes ON

fonction spécifique

accessoires

pour IHP+ 1c et IHP+ 2c :
o kit de programmation (clé de %

programmation, interface,
logiciel) réf. CCT15860

o clé de programmation

(=]

Kt

cable et

(permet de transférer le programme
depuis l'interface de programmation
vers un IHP+ ou entre deux IHP+)

réf. CCT15861
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IHP DCF
radiosynchronisé

hebdomadaire

interrupteur temporel multifonctionnel

IT™

2d doBBBE

hebdomadaire ou annuel

ITM : 1 seul appareil, 4 canaux,
8 fonctions au choix par canal,

et 6 entrées conditionnelles ou de forcage

Programmation horaire :

@ plages de fonctionnement : journalieres, hebdomadaires ou

annuelles

@ recopie des plages sur un ou plusieurs jours de la semaine

@ passage en heure "été/hiver" automatique ou manuel

e marche forcée sur activation d’une entrée
(interrupteur, relais...)

@ entrée conditionnelle pour un ou plusieurs canaux.

Programmation d’impulsions :

e durée des impulsions : réglable de 1 a 59 secondes

selon les périodes

15857 15270 P .
@ périodes de fonctionnement programmables
1 | 4 sur un ou plusieurs jours.
5 cana 1 oc anaux Retard a I”enclenchement sur condition (figure 1) :
42 voir "fonction spécifique” ci-dessous O FEENE reglable oL
1 min 1 min 1 seconde a 10 heures
1a59s 1s ° com_rpafmde_du canal
Zans 5ans associé a la fin de la .
temporisation condition >
— — S la temporisation :
12 ans (i 10 ans (i e |
2 VA S 4.5 VA maxi S (interrupteur, relais...) ;tem ol
230V CA+10 % 230V CA+10 % A L i A - T
50-60 Hz 50 Hz _ sur désactivation de I'entrée L
inverseur 16 A 4 contacts dont 2 inverseurs ® autorisation de fonctionnement -
sous 250 V CA (cos y =1) 10 A sous 230 V CA (cos p =1) permanente ou périodes définies par l'utilisateur.
- 6 entrées conditionnelles TOR ; -
230V CA Retard au déclenchement sur condition :
: A 5 : R o o retard réglable
borne & cage pour céble jusqu’a 6” borne a cage pour céble jusqu’a 6” de 1 seconde & 10 heures
capot pivotant et plombable capot pivotant et plombable O GErTERE 6ly eamel
= — = — associé sur activation
® notice intégrée sous le capot @ notice intégrée sous le capot de Pentrée ontée
e antenne ANT DCF a commander o début de la temporisation ——
seéparément sur désactivation de I'entrée »tempoi=C
(interrupteur, relais...)
e désactivation du canal :
e intuitive avec 4 touches ® programmation intuitive associé a la fin canal : >
o multilangue e protection de la programmation de la temporisation
par mot de passe e autorisation de fonctionnement permanente
@ sauvegarde et duplication ou périodes définies par I'utilisateur.
du programme avec cartouche Minuterie :
amovible (accessoire en option) e temporisation : réglage de
temporaire ou permanent par programmation 1 seconde a 10 heures
(accés direct) d'une entrée de forcage e démarrage de
automatique automatique la temporisation commandé | entree —|
- automatique par une entrée (BP...) S —»
oui - e priorité de fonctionnement : b mo——d
une nouvelle activation
oui - relance la minuterie
e autorisation de cagal >
fonctionnement permanente =
@ synchronisation automatique de I'neure o choix d'une fonctions intégrées ou périodes (2) définies par I'utilisateur.
sur le signal DCF 77 de 'emetteur pour chaque canal (voir encadré) : Clignoteur :
de Francfort (portée 1500 km) © programmation horaire hebdo. : e durée de clignotement : réglage 1 a4 59 secondes
pour les applications ou la précision 45 plages horaires (2) A
. - - . . pour chaque état (0 et 1)
horaire est !r)dlspensable 0 programmation horaire annuelle : e démarrage du cycle commandeé par une entrée
(sonnerie d'école, de gare 15 plages horaires (2) (interrupteur, relais...)
d'aéroport....) N p‘rogrammatioln q’impulsions : e autorisation de fonctionnement :
20 |mpul§|c3ns différentes permanente ou périodes (1) définies par l'utilisateur.
o retard a I'enclenchement i
o retard au déclenchement Compteur horaire :
o minuterie o type d'entrée : maintenue (relais, détecteurs...)
o clignoteur @ application : temps de fonctionnement de machines...
o compteur horaire e déclenchement du canal associé :
o compteur d’impulsions seuil réglable de 1 & 99 999 heures maximum (3)
o fonction additionnelle : désactivation du canal,
antenne ANT DCF : cartouche de sauvegarde remise & zéro sur activation d'une entrée.
o réf. 15858 amovible : Compteur d’impulsions :
e raccordement T o réf. 15280 e type d'entrée : impulsionnelle (détecteurs, BP...)
jusqu'a 5 IHP DCF I, jf' e permet de : e applications : comptage d'énergie, de personnes...
sur une méme antenne L o créer une copie de sauvegarde e déclenchement du canal associé :
® 200 m maxi entre un IHP et lantenne o dupliquer le programme seuil réglable de 1 a 999 999 impulsions maximum (3)
e installation : d'un ITM vers un autre o fonction additionnelle : désactivation du canal,
o hors tableau électrique remise a zéro a distance sur activation d'une entrée.
o possible a I'extérieur sous abri (IP 54)
@ dimensions : 70 x 57 x 92 mm (1)1 plage = 1 ON et 1 OFF
(2) Horaires hebdomadaires.
(3) Déclenchement une fois le seuil réglable atteint.
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