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Support antivibrant en acier 
zingué M12 cylindrique de RS 
PRO, charge de compression 

120-300, Ø 90 mm. 
Caoutchouc naturel 
RS code commande : 126-5970             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Le caoutchouc est 
conforme ROHS et 
WEE 

 

• Ce caoutchouc rond 
est une installation 
directe 

 

• Longue durée de vie 

 

• Utilisation 
polyvalente 
(commerciale et 
domestique) 

 

• Axe de boulon à 
filetage fin avec 
base réglable en 
hauteur 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Les pieds en caoutchouc antivibrations de RS PRO sont adaptés pour isoler les vibrations des 
machines lourdes et agissent également comme un dispositif de mise à niveau pour les 
revêtements de sol non-uniforme. Egalement disponibles avec des pièces métalliques en acier 
inoxydable pour l'utilisation de machines dans l'industrie agroalimentaire. 

 

 

 

Forme du pied Cylindriques 
Capacité de charge statique 120-300 
Matériau Caoutchouc naturel 
Dureté Shore 75 Shore A 
METALWORK Acier doux passivé au zinc 
Charge de compression 120-300 
Déviation de compression 1,5mm 
Série FMM 
Couleur du pied Noir 

Applications Industrie des machines lourdes, protéger le sol en bois 
dur 

 

  

 

Taille du filetage M12 
Diamètre. 90mm 
Hauteur du pied 33mm 
Hauteur totale 153mm 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications de l'environnement de 
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Température d'utilisation maximale +100°C 
 

 

 

Conformité/certifications Conforme RoHS et WEE 
       

 

Homologations 
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