
DRJ30-24-1

Made in Malaysia
EHFP

IND.CONT.EQ.

Input :100-240VAC 0.65A    50 - 60Hz
Output :24V     1.25A

Max. surrounding air temperature : 70°C
Use wires rating at least 75°C
Pollution Degree : 2

Caution: For use in a controlled environment,
refer to manual for conditions.

environnement contrôlé,reportez-vous 
au manuel d'instructions pour les conditions. 

Attention: Pour une utilisation dans un 
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