Oscilloscopi Eas

CARATTERISTICH
E

N Oscilloscopio IDS6102AU RS
reale i Pro, memorizzazione digitale,
Lunghezza di 2 canali 100MHz

registrazione: 2
mega punti

Scala verticale da
2mV a 10 V.

Fino a 27
misurazioni
automatiche

Funzione Go/NoGo

Registratore dati

Larghezza di banda
100MHz

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Descrizione del prodotto

La serie IDS6000A-U RS Pro fornisce controllo remoto completo o acquisizione dati tramite
un'interfaccia USB. Supporta PictBridge che, collegato a una stampante compatibile con un cavo USB,
facilita la stampa a pulsante. La sua tecnologia Memoryprime consente 2 Mpts di dati di forme d'onda.
Il pieno vantaggio di questa capacita puo essere sfruttato utilizzando le funzionalita orizzontale Page
Skip e Set Time. La misurazione automatica € potenziata con una funzione di Autoset integrata e
funzione di gating cursore.

Specifiche generali

Tipo di oscilloscopio Memorizzazione digitale
Larghezza di banda 100MHz
Tipo di campionamento Tempo reale, equivalente
Modalita di campionamento Normale, Peak Detection, Media
Tempo medio 2,4, 16, 32. 64, 128, 256
Interfacce standard USB
Calibrazione disponibile Si
Laboratori, istituti didattici, test dei prodotti e controllo
Applicazioni della qualita, funzionamento dei servizi e supporto

post-vendita, sviluppo dei prodotti e debug

Sistema di input

Accoppiamento di ingresso CA, CC, GND
Impedenza di ingresso 1MQ £2% , ~15pf
Tensione di ingresso massima CAT 11 300 V (PICCHI CC +CA)
Sensibilita di ingresso Da 2 mV/div a 10 V/div
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Sistema verticale

Sensibilita verticale massima 2mV/div
Sensibilita verticale minima 10V/div
Risoluzione verticale 8 bit

Precisione di misurazione c.c.
(£200mV/div)

Tempo di salita <3.5ns

2mV/div ~ 50mV/div : 0,4V ; 100mV/div ~ 500mV/div :
4V ; 1V/div ~ 5V/div : 40V ; 10V/div : 300V

Operazioni matematiche +,,Xx, FFT, FFTrms, Zoom FFT

+(3% x |lettural + 0,1 div + 1mV)

Gamma di offset tensione canale

Sistema orizzontale

Velocita di campionamento in tempo

1GSal/s
reale

e . . . . PRINCIPALE, FINESTRA, ZOOM FINESTRA, ROLL,
Modalita di visualizzazione misurazione

X-Y.
Intervallo di base temporale da 1 ns/div a 50 s/div
Velocita di scansione orizzontale 50ms/div~50s/div

Modalita X-Y.

Ingresso X-Pole /ingresso Y-Pole Canale 1 (CH1), canale 2 (CH2)

Sistema di misurazione

Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, voi, Vhi, Vavg, Vrms,
Aumento Preshoot / overshoot, caduta Preshoot /

Misurazione automatica overshoot pp amp AVG rms hi lo max min Freq ,
periodo , tempo di salita , tempo di discesa , larghezza
positiva , larghezza negativa , ciclo di lavoro
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Specifiche di attivazione

Sorgente di attivazione CH1, CH2, LINEA, EXT

AUTOMATICO, NORMALE, SINGOLO, TV, Edge,
larghezza impulso

Accoppiamento a scatto AC, DC, LF Reject, HF Reject. , scarto di rumore

CC ~ 25MHz: Circa 0,5 div o 5mV; 256MHz ~
70/100/150MHz: Circa 1,5 div o 15mV

Modalita di attivazione

Sensibilita di attivazione

Funzione del pannello di controllo

Regola automaticamente il VOLTAGGIO verticale/DIV,
IL TEMPO orizzontale/DIV e il livello di trigger

Salva/Richiama Impostare to15 set di condizioni di misurazione

Impostazione automatica

Sistema di visualizzazione

Modalita di visualizzazione LCD TFT a colori da 5,7 pollici
Risoluzione 320 orizzontale per 234 pixel verticali

Range di visualizzazione delle forme

d'onda 8 x 10 div

Specifiche elettriche

. - . , .. AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , selezione
Tensione di alimentazione d'esercizio

automatica
Tipo di spina Europa, Regno Unito
L_|veIIo e tensione della categoria di CAT Il 300V
sicurezza

Specifiche meccaniche

Dimensioni 140mm x 310mm x 142mm
Lunghezza 140mm
Larghezza 310mm
Altezza 142mm
Peso 2.5kg
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Omologazioni

Conformita/certificazioni EN61340, CE

ORDERING INFORMATION ACCESSORIES
User manual x1, Power cord x1
IDS-6072A-U  7OMHz, 2 channel, Probe GTP-070A-4 or equivalent:7TOMHz{10:1/1:1)Switchable passive probe for ID5-60724-U{one per channel)
1G5a)s & 2Mega Memory D30 Probe GTP-1004-4 or equivalent: 1008 Hz{10:11:1) Switchable passive probe for I05-61024-U{one per channel)
IDS-6102A-U  100MHz, 2 channel, Probe GTP-1504-2 or equivalent:1508Hz{10:11:1) Switchable passive probe for 105-61524-U{one per channel)

o OPTIONAL ASSESSORIES
1G5afs & 2Mega Memory D50 CTL-242 USB Cable, USB 2.0 Type A - Type B, 4P GTL110 Test Lead, ENC-ENC Heads
ID5-6152A4-U  150MHz, 2 channel, GSC-006  Soft Carrying Case

1CSafs & 2Mega Memory DSO FREE DOWNLOAD
PC Saftware  FreeWave software

Driver  USE driver: LabView Driver
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