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Fascette di cablaggio e sistemi di fissaggio 
Clip e bloccacavi

Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/a100
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Collari di fissaggio in plastica P-Clip 
•	  Serie HP

P-Clip HP.

Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di 
P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori, il peso leggero  
la rende ideale all‘utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale  
dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un  
fissaggio resistente.

ARTICOLO
Largh.

(W)
Parete 
(WT)

Ø foro
fiss. (FH)

Ø legat.
max

Centro foro
fiss. (F) Raggio (R) Materiale Colore UNS

H1P
10,0 0,80 4,2 3,2 8,5 0,5 PA66 Naturale (NA) 211-60019

10,0 0,80 4,2 3,2 8,5 0,5 PA66HS Nero (BK) 211-60000

H2P
10,0 1,00 4,2 5,0 9,5 1,0 PA66 Naturale (NA) 211-60029

10,0 1,00 4,2 5,0 9,5 1,0 PA66HS Nero (BK) 211-60001

H3P
10,0 1,00 4,2 6,5 10,0 1,0 PA66 Naturale (NA) 211-60039

10,0 1,00 4,2 6,5 10,0 1,0 PA66HS Nero (BK) 211-60002

H4P
10,0 1,20 4,2 8,0 10,0 1,0 PA66 Naturale (NA) 211-60049

10,0 1,20 4,2 8,0 10,0 1,0 PA66HS Nero (BK) 211-60003

H5P
10,0 1,20 4,2 9,5 11,0 1,0 PA66 Naturale (NA) 211-60059

10,0 1,20 4,2 9,5 11,0 1,0 PA66HS Nero (BK) 211-60004

H6P
10,0 1,20 4,2 11,0 13,0 1,0 PA66 Naturale (NA) 211-60069

10,0 1,20 4,2 11,0 13,0 1,0 PA66HS Nero (BK) 211-60005

H7P
10,0 1,20 4,2 12,5 14,0 1,5 PA66 Naturale (NA) 211-60079

10,0 1,20 4,2 12,5 14,0 1,5 PA66HS Nero (BK) 211-60006

H8P
10,0 1,50 4,2 14,0 15,0 1,5 PA66 Naturale (NA) 211-60089

10,0 1,50 4,2 14,0 15,0 1,5 PA66HS Nero (BK) 211-60007

H9P
10,0 1,50 4,2 16,0 16,0 1,5 PA66 Naturale (NA) 211-60099

10,0 1,50 4,2 16,0 16,0 1,5 PA66HS Nero (BK) 211-60008

H10P
10,0 1,50 4,2 17,5 17,0 1,5 PA66 Naturale (NA) 211-60109

10,0 1,50 4,2 17,5 17,0 1,5 PA66HS Nero (BK) 211-60009

H11P
10,0 1,50 4,2 19,0 18,0 2,0 PA66 Naturale (NA) 211-60119

10,0 1,50 4,2 19,0 18,0 2,0 PA66HS Nero (BK) 211-60120

H12P 10,0 1,50 4,2 20,5 19,0 2,0 PA66 Naturale (NA) 211-60129

H13P 12,0 1,50 5,2 22,0 20,5 2,0 PA66 Naturale (NA) 211-60139

H14P 12,0 1,50 5,2 24,0 21,5 2,0 PA66 Naturale (NA) 211-60149

H15P 12,0 1,50 5,2 25,5 23,0 2,5 PA66 Naturale (NA) 211-60159

H16P 12,0 1,50 5,2 28,5 24,0 2,5 PA66 Naturale (NA) 211-60169

H17P 12,0 1,50 5,2 31,5 26,0 2,5 PA66 Naturale (NA) 211-60179

H18P 12,0 1,50 5,2 35,0 27,5 2,5 PA66 Naturale (NA) 211-60189

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

•	 P-Clip in poliammide
•	 Buona resistenza alle alte temperature ed elevata  

resistenza meccanica
•	 Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione

Caratteristiche del prodotto

P-Clip serie HP




