
 
 

Ficha de datos del producto 

Código RS: 144-5338 
Comprobador de instalación multifunción 

ESPAÑOL 



Especificaciones 
Resistencia de bucle 
L-PE (alto amperaje) 

 

Rango (K) Resolución (K) Precisión 
0,23 9,99 0,01 ±(4 % de lectura + 6 dígitos) 
10,0~99,9 0,1 
100~999 1 

Corriente de medición: 8,0 A~25,0 A 
Rango de tensión utilizado: 195 V ac – 260 V ac (50, 60 Hz) 

 

Notas 
[1] Válido para resistencia de circuito neutro <20 K y para un ángulo de 
fase del sistema de hasta 30°. Los cables de prueba deben ponerse a 
cero antes de la prueba. 
[2] Válido para tensión de red >200 V. 

 

L-PE (sin disparo) 
 

Rango (K) Resolución (K) Precisión 
0,23 9,99 0,01 ±(5 % de lectura + 6 dígitos) 
10,0~99,9 0,1 
100~999 1 

Corriente de medición: <15 mA 
Rango de tensión utilizado: 195 V ac – 260 V ac (50, 60 Hz) (50, 60 Hz) 

Notas 
1] Válido para resistencia de circuito neutro <20 K y para un ángulo de fase 

del sistema de hasta 30°. Los cables de prueba deben ponerse a cero 
antes de la prueba. 

[2] Válido para tensión de red >200 V. 
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Resistencia de 
línea L-N 
Rango (K) Resolución (K) Precisión 
0,23 9,99 0,01 ±(4 % de lectura + 4 dígitos) 
10,0~99,9 0,1 
100~999 1 

Corriente de medición: 4,0 A 
Rango de tensión utilizado: 195 V ac – 260 V ac (50, 60 Hz) 

Notas 
[1] Válido para resistencia de circuito neutro <20 K y para un ángulo de 

fase del sistema de hasta 30°. Los cables de prueba deben ponerse a 
cero antes de la prueba. 

[2] Válido para tensión de red >200 V. 
 

RCD (BSEN 61557-6) 
Rcd nominal (I_n): 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA y 
1 A. Corriente de prueba: x1/2, x1, x2 y x5 

 

RCD (BSEN 61557-6) 
Multiplicador de 
corriente 

Precisión del tiempo de disparo 

x1/2 ±(1 % de lectura + 1 ms) 
x1 ±(1 % de lectura + 1 ms) 
x2 ±(1 % de lectura + 1 ms) 
X5 ±(1 % de lectura + 1 ms) 

Forma de corriente de prueba: forma de onda sinusoidal (ac), forma 
de onda de impulso (dc) Forma RCD: general (G sin retardo), 
selectiva (S con retardo) Polaridad inicial de la corriente de prueba: 
0°, 180°. 
Rango de tensión: 195 V ac - 260 V ac (50 Hz, 60 Hz) 
Precisión de corriente de RCD: ±(5 % de lectura + 1 dígito) 
Resolución de temporización de RCD: 0,1 ms 
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Tensión y frecuencia 
 

Rango de medición 
(V)/ac-dc 

Resolución (V) Precisión 

80~500 1 ±(2 % de lectura + 2 
dígitos) 

 
Rango de medición 
(Hz) 

Resolución (Hz) Precisión 

45~65 1 ±2 Hz 

 
Aislamiento 
Tensión de terminal Rango Resolución Precisión Corriente de prueba Corriente de 

cortocircuito 

125 V (0 %~+10 
%) 

0,125~4,000 MK 0,001 MK ±(3 %+10) 1 mA con una 
carga de 125 kK 

≤1 mA 
4,001~40,00 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 
40,01~400,0 MK 0,1 MK ±(4 %+5) 
400,1~1.000 MK 1 MK ±(5 %+5) 

250 V (0 %~+10 
%) 

0,250~4,000 MK 0,001 MK ±(3 %+10) 1 mA con una 
carga de 250 kK 

≤1 mA 
4,001~40,00 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 
40,01~400,0 MK 0,1 MK ±(3 %+2) 
400,1~1.000 MK 1 MK ±(3 %+2) 

500 V (0 %~+10 
%) 

0,500~4,000 MK 0,001 MK ±(3 %+10) 1 mA con una 
carga de 500 kK 

≤1 mA 
4,001~40,00 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 
40,01~400,0 MK 0,1 MK ±(3 %+2) 
400,1~1.000 MK 1 MK ±(4 %+5) 

1.000 V (0 %~+10 
%) 

1,000~4,000 MK 0,001 MK ±(3 %+10) 1 mA con una 
carga de 1 MK 

≤1 mA 
4,001~40,00 MK 0,01 MK ±(2 %+10) 
40,01~400,0 MK 0,1 MK ±(3 %+2) 
400,1~1.000 MK 1 MK ±(4 %+5) 

 
Resistencia baja 
Rango Resolución Precisión Máx. tensión de circuito 

abierto 
Protección contra 
sobrecarga 

0,000~2,000 K 0,001 K ±(1,5 %+30) 5,0 V ± 1 V dc 250 Vrms 
2,00~20,00 K 0,01 K ±(1,5 %+3) 
20,0~200,0 K 0,1 K 
200~2.000 K 1 K ±(1,5 %+5) 
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Resistencia de tierra 
Rango Resolución Precisión 
0,00~99,99 0,01 K ±(2 %+30 dígitos) 
100,0~999,9 K 0,1 K ±(2 %+6 dígitos) 
1.000~2.000 K 1 K 

 
 

Especificaciones generales 
 

Fuente de alimentación 8 pilas alcalinas AA de 1,5 V 
  u 8 pilas recargables AA de 1,2 V de Ni-MH 
Duración de la 
batería 
Categoría 
Clasificación de 
protección Nivel de 
protección 
Tipo de pantalla 
LCD 
Temperatura de 
funcionamiento 

 
Humedad relativa 
Temperatura de 
almacenamiento 
Altitud de 
funcionamiento 
Dispositivo de 
protección 
Dimensiones Peso 

Media de 15 horas 
Cat III 600 V 
Aislamiento doble 
IP65 
TFT de 3,5 pulg. 
320 × 240 
0 °C~45 °C 
95 % 10 °C~30 °C: sin 
condensación 75 % 30 °C~40 °C 
–10 °C~60 
°C 2.000 m 
Fusible BS 88 de 500 mA de 
respuesta rápida 24,2 cm (long.) × 
10,5 cm (anch.) × 14,5 cm (alt.) 
1,56 kg 
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