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Raccords

Filetage externe,
laiton nickelé

Raccord a compression en plusieurs
parties avec joint élastomere. Peut
s'utiliser dans les entrées défongables
ou filetées puisque le raccord tourne
jusqu'a ce qu'il soit serré.

Filetage externe rotatif, laiton
nickelé

Raccord a compression pour
entrées défongables ou filetées.

Raccord a compression en
plusieurs parties avec joint
élastomeére. Le filetage externe
tourne autour du corps du raccord

Filetage interne, laiton nickelé

Raccord a compression en
plusieurs parties avec joint
élastomeére a connecter a un
filetage externe.

Gamme de raccords de gaines
étanches

Raccords en laiton nickelé

H IP67 § 1P68

Filetage interne rotatif,
laiton nickelé

Raccord a compression en
plusieurs parties avec joint
élastomere. Le filetage interne
rotatif permet un raccordement
aux filetages méales. Le filetage
interne tourne autour du corps du
raccord méme apres le serrage.

méme apres le serrage.
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# Veuillez tenir compte des remarques dans Propriétés pour toute commmande d'un filetage PG ou NPT.

Comment lire la référence
des raccords

Remarque : Pour les filetages de type PG ou NPT, ajoutez la taille
du filetage indiquée pour obtenir la référence

LTP10-M12-C  cest-5-dire LTP16-PG13-C

H J ou
gaine o
taille du filetage LTP16-050-C

type de raccord

Remarques pour les
commandes

- Ajouter la longueur du rouleau, p. ex. :
LTP20B-25M pour un rouleau de 25 m

- Pour LTP, précisez la couleur (B = Noir,
G = Gris)

* Désigne les pieces fabriquées sur
commande. Sous réserve de disponibilité
et de délai de production

- Disponible sur demande :

- longueurs supérieures et
conditionnement en vrac

- longueurs coupées et
assemblages

- C-S avec d'autres filetages PG

- autres couleurs

- raccords a filetage interne

+ Section a double verrouillage
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Propriétés

- Haute résistance mécanique

- Indice IP: IP66 + IP67 + IP68 (5 bar 1h) + IP69

- Plage de températures : entre -50°C
et +135°C

- Résistant a I'huile

- Résistant aux UV

- Raccords en laiton nickelé

- La bague de mise a la terre est fabriquée en
laiton nickelé usiné afin de faciliter le montage
et la réutilisation

- Résiste aux chocs et aux vibrations
conformément a la norme EN61373 Cat 2

- Conforme ala norme EN 61386

- Interchangeable avec toutes les gaines
étanches de tailles américaines (UL360).

- Les raccords homologués UL figurent a la
page 100

- Il peut étre nécessaire d'utiliser des rondelles
d'étanchéité filetées afin de maintenir l'indice
IP au niveau de la connexion avec les autres
égquipements, voir a la page 124

- Des raccords en acier inoxydable sont aussi
disponibles, voir a la page 101

- Les filetages métriques sont fournis avec
des gorges isolées

- Les filetages PG et NPT sont fournis sans gorge
isolée

- Les raccords rotatifs permettent au filetage de
tourner autour du corps méme apres le serrage

- Les gaines compatibles sont indiqués aux pages
94,95 et 96

Coupleur a compression Insert monobloc usiné pour

Raccord a compression
a 90" en plusieurs parties
avec joint élastomere.
Peut s'utiliser pour les
entrées défongables.

Raccord a compression
a45° en plusieurs parties
avec joint élastomere.
Peut s'utiliser pour les
entrées défongables.

en plusieurs parties avec
joint élastomere pour
relier deux gaines.

Garniture mécanique
de retenue pour
maintenir l'indice

IP du raccord avec
I'équipement adjacent.

boucher l'extrémité d'une gaine.
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LTP10-E 10

LTP12-M16-C90 LTP12-E % 12
LTP16-M16-C90 LTP16-E % 16
LTP16-M20-C90 LTP16-M20-C45 LTP16-LTP16 FW16 LTP16-E 16
LTP20-M20-C90 LTP20-M20-C45 LTP20-LTP20 FW20 LTP20-E % 20
LTP25-M25-C90 LTP25-M25-C45 LTP25-LTP25 FW25 LTP25-E % 25
LTP32-M32-C90 LTP32-M32-C45 LTP32-LTP32 FW32 LTP32-E 1 32
LTP40-M40-C90 LTP40-M40-C45 LTP40-LTP40 FW40 LTP40-E 1% 40
LTP50-M50-C90 LTP50-M50-C45 FW50 LTP50-E 1% | 50
LTP63-M63-C90 LTP63-M63-C45 FW63 LTP63-E 2 63

Dessin technique

Normes et homologations

RoHS,/

TYPE APPROVAL
SCHEME

BS EN IEC 61386 CE EE @ GUS
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Propriétés

- Haute résistance mécanique

- Indice IP : IP66 + IP67 + P68 (5 bar 1h) + IP69

- Plage de températures : entre -50°C et +135°C

- Les raccords en acier inoxydable
fabriqués en SS316L offrent une

- Homologué UL pour une utilisation aux
Etats-Unis et au Canade, UL file n°® E247502
(emplacements normaux). Convient pour meilleure résistance a la corrosion

- Résistant a I'huile une utilisation dans des emplacements - Les filetages métriques sont fournis

dangereux conformément a la norme avec des gorges isolées
NEC : Article 501 (B)(2), Class | Div 2.

Article 502 (A)(2) & (B)(2) Class Il Div 1&2.
Article 503 (A)(3) & (B)(3) Class Ill Div 1&2.

- Fourni avec une garniture mécanique

- Résistant aux UV

- Les gaines compatibles sont
indiqués aux pages 94, 95 et 96

- Résiste aux chocs et aux vibrations

- La bague de mise a la terre est fabriquée en
laiton nickelé usiné afin de faciliter le montage
et la réutilisation
Raccords homologués UL : conformément a la norme EN61373 Cat 2

- Conforme a la norme EN 61386

- Raccords en laiton nickelé - Les filetages métriques sont fournis avec les

- Raccords homologués C-UL raccords en acier inoxydable a écrou NPB : - Interchangeable avec toutes les gaines

conformément a UL514B étanches de tailles américaines (UL360).

Raccord a compression en
plusieurs parties avec corps
et écrou en acier inoxydable
(316L) et insert en laiton
nickelé, avec joint élastomere.
Peut s'utiliser dans les entrées
défongables ou filetées

Raccord a compression a 90
degrés en plusieurs parties
avec corps et écrou en acier
inoxydable (316L) et insert en
laiton nickelé, avec joint
élastomeére. Peut s'utiliser pour
les entrées défongables.

Contre-écrou hexagonal pour fixer
le raccord.

Clip en P pour soutenir
la gaine.

puisque le raccord tourne
jusqu'a ce qu'il soit serré.

~.-
€
E ] £
= = 2
E8 Eg 3 3 3T E
W10
10
he 12
LTP16-M16-CSS $S-M16 FCC16-5 % 16
LTP16-M20-CSS LTP16-M20-CSS90 §5-M20 FCC16-5 16
LTP20-M20-CS$ LTP20-M20-CS$90 $5-M20 FCC20-58 %20
LTP25-M25-CS$ LTP25-M25-CS$90 §8-M25 FCC25-58 % 25
LTP32-M32-CSS LTP32-M32-CS590 $5-M32 FCC32-5 182
LTP40-M40-CSS $S-M40 FCC40-SS T 40
LTP50-M50-CSS $8-M50 FCC50-5 % 50
LTP63-M63-CSS* §S-M63* FCCE3-5§* 263

Dessin technique

Normes et homologations

RoHS/ |
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Remarque : référez-vous aux déta||s du produit pour connaftre les normes applicables
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