
Advanced Specification Sheet Datasheet  
PT-D600VP 

PT-D600VP 
Etiqueteuse de bureau 

Caractéristiques clés : 

Ecran LCD couleur haute résolution  
• Lecture simplifié avec aperçu graphique 
avant impression. 

 
 
 

Options d’alimentations  
 • Livrée avec adaptateur AC.  
Fonctionne également avec 6 piles AA (non fournies) 

Système de découpe avancée 
• Cutter intégré avec système de découpe 
automatique 
• Fonction demi-coupe disponible 

Ecran LCD couleur haute résolution 

Clavier horizontal AZERTY 

Fonctions « One Touch •» 

Inclus adaptateur AC, câble USB  
& ruban TZe 24mm Noir sur Blanc (4m) 

One look Edit 
• Aperçu de l’étiquette en taille réelle  
• Détection de la couleur du ruban TZe 

Connectable PC 
• Compatible avec PT-Editor 5.1 
• Fonctionne sous Windows & Mac 

Haute vitesse d’impression 
• Impression jusqu’à 30 mm/seconde 



Général 

Inclus dans le carton 

Etiqueteuse PT-D600VP  
Ruban TZe 24mm Noir sur Blanc (4m) 
Adaptateur AC 
Documentation 
Mini câble USB 
Mallette de transport 

Langage support 

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, 
Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois, 
Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, 
Slovène, Slovaque, Croate, Turque, Brésilien 
Portugais 

Datasheet  
PT-D600VP 

Caractéristiques 

Clavier 62 touches souples, clavier AZERTY 

Clavier numérique Oui 

Interfaces USB 

Systèmes d’exploitation 
Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, 
Windows® 8, Mac OS/X 10.7to 10.9. 

Affichage 
Ecran couleur LCD haute résolution avec aperçu 
avant impression 

Résolution d’écran  20 caractères sur 3 lignes ¦ 320 x 120 points 

Vitesse d’impression 30mm/seconde 

Résolution d’impression 180dpi (180 x 360 dpi en mode haute résolution) 

Largeur d’impression 18.0mm 

Découpe Automatique 

Longueur d’étiquettes 30mm minimum ¦ 300mm maximum 

Lignes d’impression 7 (pour le ruban de 24mm de large) 

Impression verticale Oui 

Impression miroir Oui 

Copies 1 à 99 

Incrémentation Oui (9) 

Création d’étiquette 

Polices 
14 ¦ Helsinki, Brussels, US, Los Angeles,  San 
Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, 
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic 

Styles de polices 
10 (excl. Normal) ¦ Normal, Bold, Outline, 
Shadow, Solid, Italic, Italic Bold, Italic Outline, 
Italic Shadow, Italic Solid, Vertical Bold 

Tailles de polices 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 , 48 point 

Symboles 617 

Cadres 99 

Codes-barres 
9 ¦ CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128 Poids & Dimensions 

Sans carton 201 x 192 x 86 ¦ 0.95 kg 

Avec carton 355 x 147 x 329 ¦ 3.00 kg 

Master carton  372 x 466 x 374 ¦ 10.5kg 

Accessoires en option 

Batteries Piles AA alcaline / rechargeables (LR6/HR6) x 6 

Adaptateur AC AD-E001 

Consommables 

Type de ruban TZe 

Largeur de rubans 3.5, 6, 9, 12, 18  & 24mm 

Mémoire 

Caractères par étiquette 2,800 caractères 

Espaces de sauvegarde 99 


