., FOAM CLEANER Spray
ROCOL Ficha de Dados de Seguranca

. em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830
Data de emissdo: 29/06/2020 Data da revisdo: 10/02/2021 Verséo: 8.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designacao comercial : FOAM CLEANER Spray
UFI 1 G550-8039-D001-3UY2
Vaporizador . Aerossol

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizagoes identificadas relevantes

Categoria de uso principal . Utilizagao industrial,Utilizagéo profissional
Especificagdo do uso profissional/industrial . Apenas para uso profissional

Industrial
Utilizagao da substancia ou mistura : Agentes de limpeza/lavagem e aditivos

1.2.2. Utilizagbes desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante Outro

ROCOL a division of ITW Ltd ITW Spraytec (Sté)

Rocol House 42, rue Gallieni

Wakefield Rd, Swillington 92 600 Asnieres sur Seine - France
LS26 8BS Leeds - United Kingdom T +33 140803232

T +44 (0)113 232 2600

customer.service@rocol.com - www.rocol.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : +44 (0)113 232 2600
Pais Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia 1000-013 Lisboa
Médica

SECGAO 2: Identificagio dos perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Aerossol, categoria 1 H222;H229
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2 H319
Texto completo das adverténcias de perigo H: consultar a Secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saude humana e para o ambiente
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

GHS02 GHSO07
Palavra-sinal (CLP) : Perigo
Adverténcias de perigo (CLP) : H222 - Aerossol extremamente inflamavel.

H229 - Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a agdo do calor.
H319 - Provoca irritagéo ocular grave.

Recomendagbes de prudéncia (CLP) : P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50
°C/122 °F.
P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes
de igni¢do. Nao fumar.
P211 - N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicéo.
P251 - Nao furar nem queimar, mesmo ap0os utilizagdo.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 - Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/proteccéo ocular/protecgdo
facial/protegao auditiva.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

2.3. Outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacgao Identificador do produto % Classificagao de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
HYDROCARBON AEROSOL PROPELLANT (<0.1% | (N.° CAS) 68476-85-7 10-15 Flam. Gas 1, H220
1,3-BUTADIENE) (N.° CE) 270-704-2 Press. Gas (Liqg.), H280
Flam. Liq. 1, H224
Muta. Not classified
Carc. Not classified
PROPAN-2-OL (N.° CAS) 67-63-0 10-15 Flam. Lig. 2, H225
substancia com valor(es) limite de exposigao (N.° CE) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
profissional nacional(ais) (PT) (Numero de indice CE) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(N.° REACH) 01-2119457558-25
POTASSIUM CARBONATE (N.° CAS) 584-08-7 24-5 Skin Irrit. 2, H315
(N.° CE) 209-529-3 Eye Irrit. 2, H319
(N.° REACH) 01-2119532646-36 STOT SE 3, H335

Produto abrangido pelo artigo 1.1.3.7 do Regulamento CRE. Neste caso, as regras relativas a informagéo dos componentes sdo modificadas.
Texto completo das frases H: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposigéo,
consultar o médico (mostrar-lhe o rétulo, se possivel).
Primeiros socorros em caso de inalagao : Permitir que a pessoa afetada respire ar fresco. Colocar a vitima em repouso.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas afetadas e lavar toda a area de pele exposta com um sabao suave e
agua e, em seguida, enxaguar com agua quente.

Primeiros socorros em caso de contacto com os : Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,

olhos retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Caso a irritagcdo ocular persista:
Consulte um médico.
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FOAM CLEANER Spray

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Primeiros socorros em caso de ingestéo : Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. Consultar urgentemente um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os . Provoca irritacdo ocular grave.
olhos

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : Espuma. P¢ seco. Diéxido de carbono. Agua pulverizada. Areia.
Meios de extingédo inadequados . N&o usar uma corrente de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

5.3. Recomendagées para o pessoal de combate a incéndios

Instrugdes de luta contra incéndios . Arrefecer os contentores expostos por pulverizagdo ou com agua nebulizada. Seja
prudente ao combater qualquer incéndio de produtos quimicos. Evitar que as aguas usadas
para apagar o incéndio contaminem o ambiente.

Protecédo durante o combate a incéndios . N&o entrar na area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao
respiratoria.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Evacuar o pessoal supérfluo.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Dotar as equipas de limpeza de protegao adequada.
Procedimentos de emergéncia : Ventilar a area.

6.2. Precaucoes a nivel ambiental

Evitar a entrada nos esgotos e nas aguas potaveis. Avisar as autoridades se o liquido penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Absorver o produto derramado com sélidos inertes, tais como argila ou terra diatomacea, o
mais rapidamente possivel. Recolher o produto derramado. Armazenar afastado de outros
materiais.

6.4. Remissao para outras secgoes

Consultar a rubrica 8. Controlos da exposicao e protegao pessoal.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro . Lavar as maos e outras areas expostas com sab&o suave e agua antes de comer, beber ou
fumar e quando sair do trabalho. E necessaria uma boa ventilagdo na area de
processamento para se evitar a formagao de vapores.

Medidas de higiene . Lavar maos, antebragos e cara cuidadosamente apés manuseamento.
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condigdes de armazenamento . Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar. Conservar o recipiente fechado quando néo estiver a ser utilizado.

Produtos incompativeis : Bases fortes. Acidos fortes.

Materiais incompativeis : Fontes de ignicdo. Luz solar direta.

7.3. Utilizacao(o6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGCAO 8: Controlo da exposigdo/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo
8.1.1 Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais
PROPAN-2-OL (67-63-0)

Portugal - Limites de exposigéo profissional

Nome local 2-Propanol (isopropanol ou alcool isopropilico)
OEL TWA [ppm] 200 ppm

OEL STEL [ppm] 400 ppm

Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - Valores-limite biolégicos

Nome local 2-Propanol

BEI (BLV) 40 mg/l Parametro: Acetona - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno no fim
da semana de trabalho - Notagao: Vb (Valor basal), Ne (N&do especifico)

Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formagao de contaminantes atmosféricos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposigao
Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.2. Equipamentos de protecao individual

Equipamento de protecao individual:
Evitar toda a exposigao inutil.

8.2.2.1. Protegao ocular e facial

Protecao ocular:

Oculos de protegdo contra quimicos ou 6culos de seguranga

8.2.2.2. Protegao da pele
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Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Protecao das maos:

Usar luvas de protegéo. luvas de borracha nitrilica

8.2.2.3. Protecéo respiratéria

Protecao respiratoria:

Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgéo respiratéria. Wear a respirator conforming to EN140 with Type A filter or better

8.2.2.4. Perigos térmicos
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2.3. Controlo da exposigdao ambiental

Outras informagodes:
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar olfativo

pH

Velocidade de evaporagéo (acetato de butilo=1)
Ponto de fusédo

Ponto de congelagao

Ponto de ebuli¢cdo

Ponto de inflamagao

Temperatura de combustdo espontanea
Temperatura de decomposi¢ao
Inflamabilidade (sélido, gas)

Presséo de vapor

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Densidade relativa

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)
Viscosidade, cinematica

Viscosidade, dinamica

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

Limites de exploséo

9.2. Outras informagodes

Teor de COV

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Aerossol extremamente inflamavel.

10.2. Estabilidade quimica
N&o estabelecido.
10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao estabelecido.

: Liquido

: branco.

. Barely perceptible odour.

: N&o existem dados disponiveis
. Nao existem dados disponiveis
. Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
: <0°C

: <-100°C

: >200

: N&o existem dados disponiveis
: Nao inflamavel.

: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
<1

: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
. N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis

: 21949/

10/02/2021 (Data da reviséo)

PT - pt

5/10



FOAM CLEANER Spray

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

10.4. Condicoes a evitar

Luz solar direta. Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas.
10.5. Materiais incompativeis

Acidos fortes. Bases fortes.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

fumos. Mondxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda (via oral) . Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) . Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado

POTASSIUM CARBONATE (584-08-7)

DL50 oral rato > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rabbit, Guideline: other:US EPA Pesticide

Assessment Guidelines, Subdivision F, Hazard Evaluation: Human and Domestic Animals,
November 1984, Acute Exposure, Dermal Toxicity

PROPAN-2-OL (67-63-0)

DL50 oral rato 5840 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
DL50 oral 3600 mg/kg

HYDROCARBON AEROSOL PROPELLANT (<0.1% 1,3-BUTADIENE) (68476-85-7)

CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) > 20 mg/l/4h

Corrosaolirritagao cutanea . Nao classificado

Indicagdes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Lesbes oculares graves/irritagdo ocular . Provoca irritacdo ocular grave.

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea . Nao classificado

Indicagdes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Mutagenicidade em células germinativas . Nao classificado

Indicagbes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Carcinogenicidade . Nao classificado

Indicagdes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Toxicidade reprodutiva : Na&o classificado

Indicagdes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado

exposigao unica

Indicagbes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

POTASSIUM CARBONATE (584-08-7)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
exposigao unica
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

PROPAN-2-OL (67-63-0)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposicao unica

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado

exposigao repetida

Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Perigo de aspiracao . Nao classificado

Indicagbes suplementares . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

FOAM CLEANER Spray

Vaporizador Aerossol
Potenciais efeitos adversos na satude humana e . Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
sintomas

SECGCAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo . Nao classificado
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo : Nao classificado
(crénico)

POTASSIUM CARBONATE (584-08-7)

CL50 - Peixe [1] 68 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)
CES50 - Crustaceos [1] 200 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex

PROPAN-2-OL (67-63-0)

CL50 - Peixe [1] 10000 mg/I Test organisms (species): Pimephales promelas

CL50 - Peixe [2] 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

12.2. Persisténcia e degradabilidade

FOAM CLEANER Spray

Persisténcia e degradabilidade ‘ Nao estabelecido.

12.3. Potencial de bioacumulagao

FOAM CLEANER Spray

Potencial de bioacumulagao ‘ N&o estabelecido.

HYDROCARBON AEROSOL PROPELLANT (<0.1% 1,3-BUTADIENE) (68476-85-7)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 23-28

12.4. Mobilidade no solo

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

12.6. Outros efeitos adversos

Indicagbes suplementares : Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes relativas a eliminagdo do . Destruir de forma segura de acordo com a regulamentagéo local e nacional.
produto/da embalagem
Ecologia - residuos . Evitar a libertagado para o ambiente.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Namero ONU
ONU 1950 | ONU 1950 | ONU 1950 | ONU 1950 | ONU 1950
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
AEROSSOIS | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSSOIS | AEROSSOIS
Descrigao do documento de transporte
UN 1950 AEROSSOIS, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, | UN 1950 AEROSSOIS, 2.1 | UN 1950 AEROSSOIS, 2.1
(D) flammable, 2.1

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
21 21 21 2.1 2.1

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente :
Nao Nao Nao Nao Nao
Poluente marinho : Nao

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cadigo de classificagdo (ADR) . 5F
Disposic¢des particulares (ADR) 1190, 327, 344, 625
Quantidades limitadas (ADR) |
Quantidades excluidas (ADR) : EO

Instrugcdes de embalagem (ADR) : P207, LP200
Disposic¢des particulares relativas a embalagem . PP87, RR6, L2
(ADR)

Disposicdes relativas a embalagem em comum : MP9

(ADR)

Categoria de transporte (ADR) 12

Disposic¢des particulares relativas ao transporte - : V14

Volumes (ADR)
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Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Carga, descarga e manuseamento (ADR)
Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Operacao (ADR)

Cédigo de restricdo em tuneis (ADR)
Transporte maritimo

Disposic¢des especiais (IMDG)

Instrugdes de embalagem (IMDG)

Disposicdes particulares relativas a embalagem
(IMDG)

N.° EmS (Fogo)

N.° EmS (Derrame)

Categoria de carregamento (IMDG)

Estiva e manuseio (IMDG)

Segregacgao (IMDG)

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA)
Quantidades limitadas PCA (IATA)

Quantidade max. liquida por quantidade limitada
PCA (IATA)

Instrugdes de embalagem PCA (IATA)
Quantidade maxima liquida PCA (IATA)
Instrugdes de embalagem CAO (IATA)
Quantidade max. liqguida CAO (IATA)
Disposicdes particulares (IATA)

Cadigo ERG (IATA)

Transporte por via fluvial

Cadigo de classificagdo (ADN)

Disposicdes particulares (ADN)

Quantidades limitadas (ADN)

Quantidades excluidas (ADN)

Equipamento exigido (ADN)

Ventilagdo (ADN)

Numero de cones/luzes azuis (ADN)
Transporte ferroviario

Cédigo de classificagéo (RID)

Disposicdes especiais (RID)

Quantidades limitadas (RID)

Quantidades excluidas (RID)

Instrugbes de embalagem (RID)

Disposicdes particulares relativas a embalagem
(RID)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(RID)

Categoria de transporte (RID)

Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Embalagens (RID)

Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Carga, descarga e manuseamento (RID)
Encomendas expresso (RID)

Numero de identificagdo de perigo (RID)

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdo MARPOL e o Cédigo IBC

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagédo

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentagdes da UE

: CV9, CV12

;82

D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

P207, LP200
PP87, L2

F-D

: S-U

Nenhuma

: SW1, Sw22
. SG69

EO

© Y203
: 30kgG

;203
: 75kg
;203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

: MP9

D2
: W14

. CwW9, CW12

. CE2
;23

N&o contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVII do REACH
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FOAM CLEANER Spray

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

N&o contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

N&o contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacdo e importacdo de produtos quimicos perigosos.

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes orgénicos persistentes

Teor de COV 1 2194/
15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagao da seguranga quimica

SECGAO 16: Outras informagées

Fontes de dados : Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008,
relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as
Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.

Outras informagdes : Nenhuma.

Texto integral das frases H e EUH:

Carc. Not classified Carcinogenicidade Nao classificado

Eye Irrit. 2 Lesbes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2

Flam. Gas 1 Gases inflamaveis, categoria 1

Flam. Lig. 1 Liquidos inflamaveis, categoria 1

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2

Muta. Not classified Mutagenicidade em células germinativas Nao classificado

Press. Gas (Liq.) Gases sob presséo : Gas liquefeito

Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para érgéos-alvo especificos — exposi¢ao Unica, categoria 3, irritacdo das vias respiratorias
STOT SE 3 Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposigao Unica, categoria 3, narcose
H220 Gas extremamente inflamavel.

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H224 Liquido e vapor extremamente inflamaveis.

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H229 Recipiente sob presséao: risco de exploséo sob a agéo do calor.
H280 Contém gas sob pressao; risco de exploséo sob a acgéo do calor.
H315 Provoca irritagédo cutanea.

H319 Provoca irritagédo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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