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RS PRO 热电偶 K 型平刃探

頭 (300 x 7 x 2mm)  
RS 号：255-566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 高精度 K 型熱電偶材

料 

• 非常適合監測箱子或

託盤的溫度 

• 提供 2m 盤繞電纜 

• 端接模製迷你插頭 

 

特点 
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這款 K 型熱電偶扁平探頭專門設計用於監測箱子或託盤之間的溫度，作為貨物內部檢驗過程

的一部分。探頭具有用於精細控制的直柄和帶迷你插頭的 2m 盤繞電纜。也可用於監測液體

溫度。 

 

 

 

热电偶类型                   K 型  
温度测量范围 -100°C 至 450°C  
建筑施工 保护金属管 
测量接点 接地 
精确度 ±1.5⁰C (±0.25%) 
响应时间 3 秒（水中 96% 的值） 
校准可用性 是  
应用 食品零售、工業 

  

 

 

探头直径 7mm 寬/ 2mm 厚 
探头长度 250 毫米刀片 
探头主体材料 316SS  
端接类型 微型插头 
补偿电缆长度 2m    
电缆绝缘 聚氨酯 
重量 0.09 千克 

     

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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ip 等级       不透水 
 

 

 

ecl@ss 版本  32-12-03-90 
unspsc 版本  41112219 

 
 
 
 
 

 

参数 RS 号 RS 号 
 342-9022 255-594 
探頭類型 平/抹刀 平/抹刀 
傳感器類型 T 型熱電偶 熱敏電阻 
溫度測量範圍 -50 to 300⁰C -50 to 150⁰C 

響應時間 
3 秒（水中 96% 
的值） 

10 秒（水中 96% 
的值） 

連接器類型 微型插头 插頭 

方面 2 x 5 x 90mm 3 x 5 x 85mm 
安裝方式 手持式 手持式 
電纜長度 2m 盤繞電纜 2m 盤繞電纜 

 

 

 

 
 

 

分类 

保护类别 

类似产品系列 


	RS PRO 热电偶K 型平刃探頭 (300 x 7 x 2mm)
	RS PRO 热电偶K 型平刃探頭 (300 x 7 x 2mm)

