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Servisni rozhrani FrontCom® Micro s USB s IP 65

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-FCM-USB-A

Cislo objednéavky 1018840000

Verze Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0, Typ A
GTIN (EAN) 4032248730094

Mnz. 10 pc(s).
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Weidmiiller 3

Ethernet v primyslovém prostredi
IE-FCM-USB-A

Technische Daten

Rozmeéry a vahy

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tloustka stény, max. 3 mm Tloustka stény, min. T mm
Cista vaha 28.1g
Teploty
Provozni teplota -40°C..70°C Skladovaci teplota
Teplota instalace
Soubory ke stazeni
UL Osvédceni DUXR.E316369.pdf
Obecné informace
Barva Cerna Hlavni material krytu PA UL 94 VO
Popis vyrobku Spojka FrontCom Micro Propojeni

USB, USB 2,0 Typ A
Pfipojeni 1 USB A Pfipojeni 2 USB A
Stupen kryti IP 65 podle normy DIN EN Stinéni

60529

Typ montaze

Skrinka, Rozvadéci skfinka

360° stinény kontakt

Standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-107 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Klasifikace

ETIM 3.0 EC000674 eClass 5.1 27-25-05-04
eClass 6.2 27-25-05-04 eClass 7.1 27-25-05-04
Osvédceni

Osvédceni .E

ROHS Shoda
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Rozmérovy vykres

#21.9

34.7

Vyf¥ez instalace
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