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RS Pro 软管蓝色聚氨酯 12mm 

x 10m hr 系列 
RS 号： 788-3739              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 重型钢结构 

 

• 棘齿和自由运行均可

工作 

 

• 弹簧保护器 Protector 
（ 

 

• 温度范围 -5°c 至 
+60°c 

 

• 随附墙壁和天花板支

架 

 

特点 
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RS PRO 推出一系列专业的聚氨酯编织空气软管，适用于各种应用。这些软管的特点是使用方便的自

动软管卷筒，在需要特定长度，或使用后无需收集软管的情况下非常实用。所有型号均高度可靠且品

质卓越。 

 

 

 

颜色 蓝色 
材料 聚氨酯 
管筒数 2 
特殊功能 1/4 in. 栏母旋转接头 
应用 气动设备、工具和压缩机 

  

    

 

软管内径 8mm 

软管外径 12mm 

长度 1M （入口）、 10m （出口） 
 

 

 

最大工作压力 15bar 
最低工作温度 -5℃ 
最高工作温度 60℃ 
爆破压力 60bar 

  

       

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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