
Fiche Technique
RS Pro

FRANÇAIS

RS Stock No: 174-5889 / 174-5890 / 
174-5892 / 174-5893 / 174-5894 / 
174-5896 / 174-5897

Code douane : 3926909790

RS Stock No EAN Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Dimensions 
platine 
(mm)

Poids 
(kg)

174-5889 3321360010711 1000 76 1200 160x140x10 17

174-5890 3321360010704 750 76 1200 160x140x10 15,5

174-5892 3321360010674 1000 76 350 160x140x10 9

174-5893 3321360010667 750 76 350 160x140x10 8,5

174-5894 3321360010650 350 76 375 160x140x10 9,7

174-5896 3321360010698 1000 76 600 160x140x10 9,6

174-5897 3321360010681 750 76 600 160x140x10 10

• Fabriqué en : acier
• Coloris : jaune et noir

• Caractéristiques :
• Arceau de protection
• Protège des chocs les installations fragiles ou dangereuses
• Peinture époxy
• Phosphatation avant peinture qui permet d’augmenter la résistance à la corrosion et 

améliore l’adhérence de la peinture
• Avec platine de fixation
• Fixations non incluses (en option réf : BARFIX1SB)



Datasheet
RS Pro

ENGLISH

Customs : 3926909790

• Made of steel
• Color : yellow and black

• Specifications :
• Protective bar
• Protects fragile or dangerous installations from shocks
• Epoxy paint
• Phosphating before painting which increases corrosion resistance and improves paint 

adhesion
• With mounting plate
• Fasteners not included (optional ref: BARFIX1SB)

RS Stock No EAN Length
(mm)

Diameter
(mm)

Height
(mm)

Dimensions 
plate (mm)

Weight
(kg)

174-5889 3321360010711 1000 76 1200 160x140x10 17

174-5890 3321360010704 750 76 1200 160x140x10 15,5

174-5892 3321360010674 1000 76 350 160x140x10 9

174-5893 3321360010667 750 76 350 160x140x10 8,5

174-5894 3321360010650 350 76 375 160x140x10 9,7

174-5896 3321360010698 1000 76 600 160x140x10 9,6

174-5897 3321360010681 750 76 600 160x140x10 10

RS Stock No: 174-5889 / 174-5890 / 
174-5892 / 174-5893 / 174-5894 / 
174-5896 / 174-5897



Ficha tecnica
RS Pro

ESPAÑOL

Aduanas : 3926909790

• Hecho en : acero
• Color : amarillo y negro

• Características :
• Barra protectora
• Protege las instalaciones frágiles o peligrosas de los golpes
• Pintura epoxi
• Fosfatado antes de la pintura que aumenta la resistencia a la corrosión y mejora la adhesión 

de la pintura.
• Con placa de montaje
• Sujetadores no incluidos (opcional ref: BARFIX1SB)

RS Stock No EAN Largo (mm) Diámetro
(mm)

Altura
(mm)

Dimensiones
plato (mm)

Peso 
(kg)

174-5889 3321360010711 1000 76 1200 160x140x10 17

174-5890 3321360010704 750 76 1200 160x140x10 15,5

174-5892 3321360010674 1000 76 350 160x140x10 9

174-5893 3321360010667 750 76 350 160x140x10 8,5

174-5894 3321360010650 350 76 375 160x140x10 9,7

174-5896 3321360010698 1000 76 600 160x140x10 9,6

174-5897 3321360010681 750 76 600 160x140x10 10

RS Stock No: 174-5889 / 174-5890 / 
174-5892 / 174-5893 / 174-5894 / 
174-5896 / 174-5897



Typenblatt
RS Pro

DEUTSCH

Zoll : 3926909790

• Material : Stahl
• Farbe: gelb und schwarz

• Merkmale :
• Schutzbügel
• Schützt empfindliche oder gefährliche Anlagen vor Stößen
• Epoxidharzlackierung
• Phosphatierung vor dem Lackieren, die die Korrosionsbeständigkeit erhöht und die 

Lackhaftung verbessert.
• Mit Montageplatte
• Befestigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten (optional ref: BARFIX1SB)

RS Stock No EAN Länge
(mm)

Durchme-
sser (mm)

Höhe
(mm)

Abmessungen
Platte (mm)

Gewicht
(kg)

174-5889 3321360010711 1000 76 1200 160x140x10 17

174-5890 3321360010704 750 76 1200 160x140x10 15,5

174-5892 3321360010674 1000 76 350 160x140x10 9

174-5893 3321360010667 750 76 350 160x140x10 8,5

174-5894 3321360010650 350 76 375 160x140x10 9,7

174-5896 3321360010698 1000 76 600 160x140x10 9,6

174-5897 3321360010681 750 76 600 160x140x10 10

RS Stock No: 174-5889 / 174-5890 / 
174-5892 / 174-5893 / 174-5894 / 
174-5896 / 174-5897
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