Adaptadores coaxiales E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

__ Adaptador recto 50Q RF de
T e manE conector macho SMA a
conector hembra BNC 4GHz

Cuerpo de laton
chapado en oro

Tipo de cable
coaxial

CONECTOR RF MA-
BNC

Chapado de
contacto de oro para
una excelente
conectividad de
sefial

Cuerpo de laton
chapado en niquel
robusto

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Adaptadores coaxiales

Descripcion del

El adaptador RF recto RS Pro tiene extremos de conexion de conector macho SMA y conector
hembra BNC que funciona a una frecuencia de 4GHz. Tiene una impedancia caracteristica de 50 Q.
El adaptador coaxial RF serie pasante SMA a BNC esta disponible en una variedad de

configuraciones

Caodigo RS 878-2371 Es un conector hembra SMA a conector macho BNC RF de 50 ohmios

adaptador coax

Caodigo RS 878-2378 Es un conector macho SMA a conector hembra BNC RF de 50 ohmios

adaptador coax

Especificaciones

Tipo de adaptador

Tipo de adaptador A
Adaptador tipo B

Género A

Género B

Orientacion del cuerpo
Chapado de los contactos
Chapado del cuerpo
Material de contacto
Material aislante

Material del cuerpo

Material de la carcasa
Material de la arandela
Material de contacto central
Material del chasis
Acabado de vaciado
Acabado del cuerpo
Acabado de contacto central

Aplicacién

Conector macho SMA a conector jack BNC
SMA

BNC

Macho

Hembra

Recta

Oro

Niquel

Laton

PTFE

Laton

Latén

ACERO INOXIDABLE
Latén

Latén

Niquel 100u” min
Niquel 100u” min

Oro

Prueba y medicién, sistemas de comunicacién, equipos
GPS, antenas, Equipo Wi-Fi
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Adaptadores coaxiales

Especificaciones eléctricas

Impedancia 50 Q
Frecuencia de funcionamiento 4GHz
Tensién nominal 500 V
VSWR 1.2Max
Longitud 27.6 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento -65 °C a +165 °C.

Cumplimiento/Certificaciones MIL-STD-348A
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Adaptadores coaxiales
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