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2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25
Schnittstellenkarte - Low Profile

Product ID: PEX2PECP2

Die 2-Port-PCI Express Parallel-Adapterkarte - EPP/ECP/SPP/PS2-Parallelkarte PEX2PECP2 fiigt Ihrem PC
zwei IEEE 1284-Parallel-Ports mit Unterstitzung fir parallele Datenkommunikation bei Geschwindigkeiten
von bis zu 1,5 Mbit/s hinzu.

Diese High-Performance-2-Port-PCI Express-Parallelkarte fugt 2 DB25-Parallelports hinzu; perfekt fir den
Anschluss von Druckern, Scannern, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusatzlich ist die Plug and
Play-Fahigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht. Die PCle-Parallelkarte
wird sowohl mit Standard- als auch Halbhéhen-/Low Profil-Slotblechen fliir Kompatibilitdt mit fast jedem
Systemformfaktor geliefert.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung fir
die gesamte Lebensdauer.
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Applications

e Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegerdte, z. B. Drucker, Scanner,
CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-
Lesegerate.

Features

e Unterstlitzt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port
(EPP), Enhanced Capability Port (ECP) und PS/2

e Datenlbertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.

e Standard- und Low-Profile-Slotbleche mitgeliefert
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Warranty Lifetime

Hardware Bustyp PCI Express
Chipset-1D ASIX - MCS9865
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Parallel

Leistung Max. Datenibertragungsrate 1,5 Mbit/s

Steckverbinder Externe Ports 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse

Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker

Software Betriebssystemkompatibilitat Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften Produktbreite 0.7 in [19 mm]
Produktgewicht 1.8 0z [51 g]
Produkthohe 3.4 in [86 mm]
Produktléange 4.8in[121 mm]

Verpackungsinformationen

Verpackungsinhalt

Versandgewicht (Verpackung)

Im Paket enthalten

0.4 1b [0.2 kq]

1 - 2-Port-PClIe-Parallelkarte
2 - Low Profile-Slotbleche

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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