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LICHTLAUF GEKREUZT
von : Seite A| zu : Seite B
A B

B A

Seite

5100
SC-D Stecker: blau
Knickschutz: gelb

E10DAY

SCD-APC 8° Stecker: griin|
Knickschutz: griin

- ° Stecker: griin
Knickschutz: rot

520HC RdM
E2 Compact Stecker: griin
E Knickschutz: griin
20C RdM

Knickschutz: blau
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60

B

590D

LC-D Stecker: blau A
Knickschutz: blau

LC-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

g

Knickschutz: griin

255:10mm
(Immer wenn Zipstop)

g SN-Label D

Zipcord Kabel FR-LSZH
1-V(ZNH 2x2,8 E9/125pm
Mantelfarbe gelb
Faserspezifikation siehe Datenblatt

10+5mm hinter Knickschutz

ESCON Stecker By
Knickschutz: schwarz

25mm

@Lahel design gemafl ALVD_ &.xxx

“A" und “B” gekennzeichnet
am Knickschutz, am Stecker-
geh&use oder am Kabel mit Plios

Seite

Lange

Toleranz

Kabel<=1,0m

-50mm

Kabel>1,0m<3,0m

-100mm

Kabel>3,0m <25,0m

-200mm

Kabel > 25,0m

-1%

Achtung! Hebel sbes

25mm || 10mm

255:10mm
(Immer wenn Zipstop)

5100f
SC-D Stecker: blau
Knickschutz: gelb
E10DAS
SCD-APC 8° Stecker: griin
Knickschutz: griin

- ° Stecker: griin
Knickschutz: rot

B520 HC RdM

E2 Campact Stecker: griin|
Knickschutz: griin

20C RdM
E2 Compact Stecker: blau
Knickschutz: blau

I

B

60

ESCON Stecker
Knickschutz: schwarz

590D
LC-D Stecker: blau
Knickschutz: blau

g

LC-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

Plio-Snap [A] [B]

A=schwarze Schrift auf weilem Plio
B=weife Schrift auf schwarzem Plio

Testen geman IEC 61300-3-4
Wellenlange=1300nm/1310nm

Jede Faser einzeln in eine Richtung, von A nach B
Max. Einfiiged'aim?(fung = je nach Steckertypen
Siehe Interne Do

umente PAD__1und PAD__2
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MU-D Stecker: blau
Knickschutz: blau

JEDA
MU-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

:

OSI hilt sich fiir diese Zeichnungen alle
gem. DIN ISO 16016 vor.
| Refer to protection notice ISO 16016.
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LICHTLAUF UNGEKREUZT
von : Seite A| zu : Seite B

A A

B B

Seite
A
25:5mm

sion SN-Label D

SC-D Stecker: blau
Knickschutz: gelb

ETDAS
SCD-APC 8° Stecker: griin
Knickschutz: griin

- °® Stecker: griin
Knickschutz: rot

10mm

520 HC RdM

E2 Compact Stecker: griin
Knickschutz: griin

520C RdM
E2 Compact Stecker: blau
Knickschutz: blau

=

1045mm

560
Stecker
Knickschutz: schwarz ¥

=i

LC-D Stecker: blau
Knickschutz: blau
G90DA

LC-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

10mm

95D
MU-D Stecker: blau
Knickschutz: blau

[

MU-D APC Stecker: grin ﬁ"'"‘ -

Wenn in der Stiickliste verschiedene
Knickschutz-farben enthalten sind, gilt folgende Regel:

; Stecker "A" = Knickschutzfarbe gelb

O Stecker "B" = Knickschutzfarbe rot

Zipcord Kabel FR-LSZH
I-VIZNIH 2x2,8 E9/125pm
Mantelfarbe gelb
Faserspezifikation siche Datenblatt]

SN-Label D

@Lahel design gemaf3 ALVD__4.xxx

@"A" und “B” gekennzeichnet
am Knickschutz, am Stecker-
gehduse oder am Kabel mit Plios

Seite
B

5100
SC-D Stecker: blau
Knickschutz: gelb
E10DAS
SCD-APC B* Stecker: griin
Knickschutz: griin

m' Stecker: grin|

Knickschutz: rot

B520 HC RdM

E2 Compact Stecker: griin
Knickschutz: griin

* B20CRdM
Ng E2 Compact Stecker: blau
10mm Knickschutz: blau

10:5mm
i 560
o Stecker
NA Knickschutz: schwarz
Adhtungl Hebel 90
LC-D Stecker: blau
Knickschutz: blau
fomn ® [G90DA

LC-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

MU-D Stecker: blau
Knickschutz: blau

LA
B95DA

[N8 MU-D APC Stecker: griin
Knickschutz: griin - Knickschutz: griin
TS

SC-S Stecker: blau
Knickschutz: gelb

G10SAB
SC-APC 8° Stecker: griin
Knickschutz: griin

m Stecker: griin

5908}
LC-S Stecker: blau
Knickschutz: blau

LC-APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

Gog
ST Stecker
Knickschutz: gelb

A

520 RdM

E2000 Stecker: blau
Knickschutz: blau
E2000 Stecker: griin
Knickschutz: griin

520H MSK Rd|
E2000 Stecker: griin
Knickschutz: grln
MSK: schwarz
520H MSK DM
E2 HRL Stecker: grin
Knickschutz: griin
MSK: schwarz

E 2000Stecker: blau
Knickschutz: blau
MSK: schwarz

Knickschutz: gelb
ET0A

DIN Stecker APC
Knickschutz: griin

DIN Stecker Diamond

FC Stecker
Knickschutz: gelb
FC-APC Stecker
Knickschutz: griin

g

5958}
MU-S Stecker: blau
Knickschutz: blau

:

MU-S APC Stecker: griin

Zirsrnp
(alle auBer ESCON)

255+10mm

Knickschutz: griin

[109]
SC-S Stecker: blau
Knickschutz: gelb
BIISAS
SC-APC 8° Stecker: griin
Knickschutz: grin

tecker: griin

LC-S Stecker: blau
Knickschutz: blau

LC-APC Stecker: griin
Knickschutz: griin

oo
ST Stecker
Knickschutz: gelb

- 520 RdM

E2000 Stecker: blau
Knickschutz: blau
E2000 Stecker: griin
Knickschutz: griin
520H MSK Rd
E2000 Stecker: griin
Knickschutz: grin
MSK: schwarz
520H MSK DM
E2 HRL Stecker: griin
Knickschutz: griin
MSK: schwarz

E 2000Stecker: blau
Knickschutz: blau

MSK: schwarz
ET

DIN Steck
Pliu—Snap m |E é(;ln%si;u:; gelb
A=schwarze Schrift auf weillem Plio DIN Stecker APC
B=weifle Schrift auf schwarzem Plio "‘““’ grin

DIN Stecker Diamond

Testen gemi IEC 61300-3-4 o KnicKschuta: schwarz

Wellenlange=1300nm/1310nm

Jede Faser einzeln in eine Richtung, von A nach B SBDEck!r

Max. Einfiigedampfung = je nach Steckertypen A X

Siehe Infefne Dokumehte PAD_1und PAsz Knikashotz: gelb

Lange Toleranz Zostop
Kabel<=1,0m =50mm falle aufier ESCON) MU-S Stecker: blau
Kabel>1,0m<3,0m -100mm — Knickschutz: blau
Kabel>3,0m <25,0m -200mm 250m onn_ )
Kabel > 25,0m 1% Tame: vain Zoaia] HSBPC sheckar: g

OSI hilt sich fiir diese Zeichnungen alle Rechte

gem. DIN ISO 16016 vor.

STRICTLY CONFIDENTIAL/streng vertraulich

| Refer to protection notice ISO 16016.
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