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Alicates de corte electrónicos 

RS Pro 114mm  

Código RS 847-3784             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Herramienta doble 

 

• Fabricados en acero 
de cromo-vanadio 
para mayor 
resistencia y 
durabilidad 

 

• Mangos 
ergonómicos para 
mayor comodidad y 
facilidad de uso 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestros alicates de corte lateral de acero de cromo-vanadio Marca RS Pro son la herramienta 
perfecta para trabajo de precisión cuando necesita sujetar, doblar, girar, pelar o cortar cables de 
calibre pequeño. Estos alicates de corte (también conocidos como alicates de corte diagonal) son 
también una excelente herramienta manual para que el electricista profesional los añada a su kit de 
herramientas, ya que son uno de los tipos de alicates más útiles que puede tener. 
Esta gama incluye lo siguiente: 
847-3784 – alicates de corte lateral de 4,5 pulgadas, capacidad de corte de cable blando: <1,3 mm 
847-3780 – alicates de corte de 4,5 pulgadas, perfil estrecho, capacidad de corte, cable blando: 
<0,8 mm  

 

 

 

Tipo    Alicates de corte electrónicos 

Aplicaciones 
Corte de cables, electricidad, comunicaciones y 
trabajos de construcción 

 

     

  

Longitud total 114mm 

Longitud de mordaza 13mm 

Material Acero CR-V. 

Capacidad máxima de corte 1.3mm 

Acabado  Pulido 

Material de asa PP/TPR 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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