Ecrous hexagonaux

CARACTERISTIQU
ES

Peut résister aux
huiles, aux graisses
et aux solvants

Légereté

Ability to self-
extinguible

Résistant a l'usure

Non conducteur

Ecrou hexagonal RS Pro en
nylon, simple, M2.5

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Les écrous hexagonaux RS PRO, dotés de six cotés, permettent la fixation efficace et slre des vis et
des boulons. Il s'agit de la fixation hexagonale la plus commune dotée d'un filetage interne qui se
visse sur la tige d'un boulon ou d'une vis a téte hexagonale. Ces écrous hexagonaux métriques se
déclinent en une grande variété de tailles allant de M2 & M12.

Cette gamme inclut les types suivants d'écrous hexagonaux :

528-126 — M2
528-132 - M2.5
525-701 — M3
525-717 - M4
525-723 - M5
528-148 — M6
280-482 — M8
280-509 — M10
280-515 - M12

Caractéristiques

Taille du filetage M5

Matériau Nylon

Type Complet

Finition Uni

Applications Assemblages haute tension, Applications €électroniques

Spécifications mécaniques

Largeur 8 mm
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Ecrous hexagonaux

RS Stock No. Size Width
525701 M3 54mm
525717 M4 6.9mm
525723 M3 7.9mm
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