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Klein und kostenoptimiert:
Drucktransmitter PT / PU.

Prazises Analogsignal auch
unter beengten Einbauver-
haltnissen generieren.

@ Kompakte Bauform (SW19) mit
Prozessanschluss G 1/4.

@ Schnell in der Reaktion:
1 Millisekunde Ansprechzeit.

® Messgenauigkeit < = 0,5%,
Wiederholgenauigkeit < + 0,05%.

@ Einfacher Anschluss iiber
M12-Steckverbindung.

@ Kostengiinstig und robust durch
verschweiBtes Edelstahlgehause.

Vibrations-
und

Miniaturisierung fiir industrielle Anwendungen

Die neuen Drucksensoren PT/PU haben eine direkt mit
dem Prozessanschluss verschweif3te Dinnfilmmesszelle.
Diese Technologie bietet eine hohe Genauigkeit in
einem auBerst kompakten Gehaduse mit nur 19 mm
Schllsselweite zu einem kostenoptimierten Preis- /
Leistungsverhaltnis.

Einsatzbereiche

Durch den dichtungslosen Aufbau des Prozessanschlusses
kédnnen die Sensoren neben Hydraulikapplikationen
auch in inerten Gasen eingesetzt werden. Vorteilhaft ist
im industriellen Bereich die laserbeschriftete Gehause-
hilse. Damit bleibt der Sensor auch unter widrigen
Umgebungsbedingungen dauerhaft identifizierbar.

Ein weiterer Vorteil: der schnelle Ausgang — das Signal
folgt dem Druckwert auf analogem Ubertragungsweg
innerhalb 1 Millisekunde.

Die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit sowie Schutz-

art IP 67 bzw. IP 69K runden die Voraussetzungen fiir
den Einsatz in industriellen Applikationen ab.

DruckUberwachung an einer Hochdruckpumpe




ifm article no. 78000590 - Technische Anderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankiindigung vor. - 04.2014

Prozesssensoren
Drucksensoren
Die MaBBe
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1) Dichtung FKM / DIN 3869-14

Anschlussschema

1 PT ) PU
D—— L+ I
2
X, Koy
Zubehor
Bauform Ausfiihrung Bestell-
Nr.
Adapter; G 1/4 - G 1/2,
V4A (1.4571) E30135
Verbindungstechnik
Bauform Ausfiihrung Bestell-
Nr.
Kabeldose, M12,
/ 2 m schwarz, PUR-Kabel EVC001
Y Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC002
Kabeldose, M12,
‘K 2 m schwarz, PUR-Kabel EVC004
Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC005
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Messbereich Piberlast
Relativdruck max.
[bar] [bar]

PBerst BeStell-
min. Nr.
[bar]

0..6 15
0..10 25
0..16 40
0...25 60
0...40 80
0...100 200
0...160 320
0...250 500
0...400 800
0...600 1200

200 PT5415
300 PT5404
450 PT5414
600 PT5403
800 PT5443
1000 PT5402
1100 PT5412
1200 PT5401
1700 PT5400
2400 PT5460

0..6 15
0..10 25
0..16 40
0...25 60
0...40 80
0...100 200
0...160 320
0...250 500
0...400 800
0...600 1200

200 PU5415
300 PU5404
450 PU5414
600 PU5403
800 PU5443
1000 PU5402
1100 PU5412
1200 PU5401
1700 PU5400
2400 PU5460

Gemeinsame technische Daten

PT [V DC]
PU [V DC]

Betriebsspannung

Verpolschutz

Genauigkeit / Abweichung

(in % der Spanne)
Kennlinienabweichung

Linearitat

Hysterese

Wiederholgenauigkeit
Langzeitstabilitat
Temperaturkoeffizienten (TK)
im Temperaturbereich -40...90 °C
(in % der Spanne pro 10 K)

TK des Nullpunktes + Spanne

Mediumtemperatur [°C]
Schutzart

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium

Sprungantwortzeit [ms]

8,5...36
16...36

<+0,5
<+0,1BFSL/<+0,2LS

<+0,2

<+ 0,05

<+0,1

<+0,1(-25...90 °C)
<+ 0,2 (-40...-25 °C)

-40...90
IP 67 /1P 69K

FKM,
V4A (1.4542)

1

Weiterfiihrende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4 - Mo - Fr 7.00 - 18.00 (nur D)


http://www.ifm.com/products/de/ds/E30135.htm
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http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5414.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5403.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5443.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5402.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5412.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5401.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5400.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PT5460.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5415.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5404.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5414.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5403.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5443.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5402.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5412.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5401.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5400.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/PU5460.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/de/ds/EVC005.htm

