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Stazione di saldatura RS Pro 

700W, 220 → 240V 
Codice RS: 124-4134             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Stazione ad aria 
calda e stazione di 
saldatura in uno  
 

• Doppio display a 
LED 
 

• Protezione ESD per 
l'uso in ambienti 
speciali 

CARATTERISTICH
E 
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Dal marchio di fiducia RS Pro, questa stazione di rilavorazione SMD a saldare è una soluzione 2 in 
1 che include una pistola ad aria calda e un saldatore. La combinazione di queste funzionalità in 
un'unica unità significa che è disponibile un ulteriore spazio sul piano di lavoro per altre attività. Per 
la rilavorazione che richiede il disordino e la saldatura, questa stazione è una soluzione compatta ed 
efficiente.  

 

 

 

Tipo di spina Tipo F - connettore maschio Schuko, tipo G - inglese a 
3 pin 

Attività supportate Saldatura 

Applicazioni 

Le stazioni di rilavorazione/aria calda G sono progettate 
per la rifinitura o la riparazione di schede a circuito 
stampato. Questa stazione di rilavorazione è progettata 
tenendo a mente i componenti SMD e può essere 
utilizzata con componenti a montaggio superficiale o a 
foro passante 

    

 

 

Wattaggio 700W 
Tensione di ingresso Saldatore a 220 V 24 V / pistola ad aria 220 V. 
Potenza di uscita 480 °C. 
Numero di uscite 2 
Tipo di visualizzazione LED 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Profondità 225mm 
Altezza 140mm 
Larghezza 190mm 
Ugello 3 ugelli dell'aria (3 mm, 7 mm e 10 mm di diametro) 
Peso 4.2kg 
Regolazione della temperatura Sì 
Rumore dell'apparecchiatura 45dB 

Temperatura della punta di saldatura 480 °C. 
Temperatura di esercizio massima 200 °C. 
Temperatura di esercizio minima 160 °C. 

 

Conformità/certificazioni CE, ESD, RoHS 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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