
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PPLLIIOO®

RoHS

B-3 PVC 0105 0007 010 0105 0007 011 0105 0007 *** 2,8          2,8          5,5 500

B-4 PVC 0105 0022 010 0105 0022 011 0105 0022 *** 4,8          3,2          7 500

B-5 PVC 0105 0003 010 0105 0003 011 0105 0003 *** 5 AMP          4,5          8 500

B-6 PVC 0105 0001 010 0105 0001 011 0105 0001 *** 6,3          3,6          8 500

BL-6 PVC 0105 0010 010 0105 0010 011 - 6,3          3,2        11 500

BK-6 PVC 0105 0011 010 0105 0011 011 - 6,3          3,2          6 500

B-PVC 0105 0004 010 0105 0004 011 0105 0004 *** 6,3          4          8 500 

BM-6 PVC 0105 0012 010 0105 0012 011 - 6,3          5        11 500

BN-6 PVC 0105 0014 010 0105 0014 011 - 6,3          5          9 500

BW-6 PVC 0105 0002 010 0105 0002 011 0105 0002 *** 6,3          3,6          5,5 500

BF-6 PVC 0105 0023 010 0105 0023 011 0105 0023 *** 6,3          3,6        11 500

BE-6 PVC 0105 0005 010 0105 0005 011 0105 0005 *** 6,3          3,6        13,7 500
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Opstekers PLIO® voor standaardkabelschoenen                                                         

IV/12 A22/30-01A22/30-01

Materiaal:                                               PVC                        
Gebruikstemperatuur:                          -25 tot +75°C
Hardheid Shore A:                                70 +/- 5
Max. rek voor breuk:                             350%
Diëlektrische weerstand:                     >20 kV/mm             
Brandbestendigheid:                            HB UL94

PLIO-PVC

Standaardkleuren:
                zwart          

                transparent              

   wit       blauw     groen      geel      oranje    bruin       rood      paars       grijs           

artikelcode

type
zwart transparent kleuren voor 

kabelschoenen
kabel-±
mm

stekkerlengte
mm

voor vrouwelijke rechte kabelschoenen

voor mannelijke rechte kabelschoenen

voor vrouwelijke vlagvormige kabelschoenen                                                                                                    

B10/4 - Bedrukte opstekers D6/3-02 - Opstekers

Voorbeeld bestelling:

groep-
code

detail
artikel

kleur-
code

s



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PPLLIIOO®

RoHS

0105 0004 xxx
B

0105 0007 xxx
B-3

0105 0022 xxx
B-4

0105 0003 xxx
B-5

0105 0001 xxx
B-6

0105 0010 xxx
BL-6

0105 0011 xxx
BK-6

0105 0012 xxx
BM-6

0105 0014 xxx
BN-6

Opstekers PLIO® voor standaardkabelschoenen                                                         

IX/10 A22/30-02A22/30-02 s



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PPLLIIOO®

RoHS

0105 0002 xxx
BW-6

0105 0023 xxx
BF-6

0105 0005 xxx
BE-6

X/10 A22/30-03A22/30-03

Opstekers PLIO® voor standaardkabelschoenen
Voor algemene doeleinden                                                                                              

s



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PPLLIIOO®

RoHSH F

PP PE PA6 PA6.6 PP
BP-3 - 0105 0020 018 0105 0021 018 - -       2,8       2,5       7,5 500
BP-6 - 0105 0008 018 0105 0009 018 - -       6,3      -       9,5 500

BXC-4 - - - 0105 0031 018 - 4,8       3,2       6,1 500
BX-6 0105 0018 010 0105 0017 018 - 0105 0016 018 -       6,3       3,2     11 500
BXC-6 0105 0026 010 0105 0024 018 - 0105 0025 018 0105 0026 018      6,3       3,2       8,5 500

010 018

Opstekers PLIO® voor standaardkabelschoenen                                                         
voor een specifiek doel

VI/17 A22/30-04A22/30-04

Materialen:                            PE                     PA 6                 PA 6.6               PP
Kleuren:                                natuur                natuur               natuur                natuur of zwart
Gebruikstemperatuur:         -50 to +55°C      -20 to +70°C     -40 to +110°C    -20 à +65°C
Max. rek voor breuk:            500%                 >50%                300%                 >150%
Diëlektrische weerstand:    -                         60 kV/mm         26 kV/mm          50kV/mm
Brandbestendigheid:           -                         V2 UL94           V2 UL94            -

PLIO 

artikelcode artikelcode

stekkerlengte
mmtype

zwart natuur
voor kabel-
schoenen

mm
kabel-±
mm st.

Opstekers voor vrouwelijke rechte kabelschoenen

Opstekers demonteerbaar voor vrouwelijke vlagvormige kabelschoenen - montage na het krimpen

B10/4 - Bedrukte opstekers D6/3-02 - Clips

s



                                                                                                                                                                                                                          

0105 0020 018
0105 0021 018

BP-3
0105 0008 018
0105 0009 018

BP-6
0105 0031 018
BXC-4

0105 0016 018 
0105 0017 018
0105 0018 010

BX-6
0105 0024 018 
0105 0025 018
0105 0026 xxx

BXC-6

Opstekers PLIO® voor standaardkabelschoenen                                                         
voor een specifiek doel

X/10 A22/30-05A22/30-05 s


