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StahlgeschweiBte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-
Ausfiihrung, Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526048631 ’\
ID 48637 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Gehause: Serie LS

¢ besonders robuste StahlschweiBkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert,
Cr6-frei

Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
eingeschweiBter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert

staub- und spritzwassergeschiitzt

Schmiernippel

Rad: Serie GSPO
* hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Harte 80 Shore D,
Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

« hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien Belagshrte
* reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme 80 Shore D
o Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfahigkeit bei Giber i
+35°C Rollwiderstand
¢ bei druckempfindlichen Bdden Flachenpressung beachten hervorragend
VerschleiBresistenz

Technische Daten: sehr gut

Rad-0 (D) © 125 mm Bodenschonung/Fahrgerdusch

Radbreite L. 55 mm befriedigend
Tragfahigkeit bei 4 km/h 8 1.750 kg

Tragfahigkeit (statisch) 8 4.375kg

Lagerart @®© Kugellager

Gesamthdhe (H) 4 170 mm

Montageart Anschraubplatte

PlattengroBe £3 140 x 110 mm

Schraublochentfernung & 105 x 75-80 mm

Schraubloch-@ 11 mm

Ausladung (F) & 50 mm

Temperaturbesténdigkeit min -20°C

Temperaturbestandigkeit max 80 °C

Belagshérte 80 Shore D

Stlickgewicht 4,1 kg

Spurlos

Kontaktverfarbungsfrei R M éi'ﬂ
Antistatisch @ x Ji—° © g
ESD X Y=o o
Elektrisch ableitend @ X o
Korrosionsbestandig X

Hitzebesténdig £ X

Autoklaventauglich X
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Waschmaschinentauglich X

Produktreferenzen

Zugehoriger Standard-Feststeller LS-GSPO 125K-ST Zugehorige Bockrolle BS-GSP0 125K

Verwendetes Rad GSPO 125/25K
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