Protection et déconnexion Allen-Bradley

Solutions complete de protection pour circuit et charge

DISJONCTEURS DE PROTECTION DE MOTEURS
DISJONCTEURS A BOITIER MOULE
DISJONCTEURS MINIATURES

INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
INTERRUPTEURS DE CHARGE
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Produit

Fonction & applications

Caractéristiques clés

Avantages clés

140M 140M
Disjoncteur de Protection de circuit
protection de moteurs moteur

Fonction : protection de la charge moteur et des
démarreurs en cas de surcharge, de court-circuit
et de perte de phase (MPCB uniquement)

Pour la déconnexion, utiliser un actionneur
verrouillable.

Application : panneaux de commande machine,

centres de commande de moteurs ; démarreurs sous
boitier pour la protection d'un seul moteur. Protection

de base contre les surcharges moteur pour pompes,
convoyeurs, ventilateurs, etc.

o CEI/EN 60947-1;-2; -4
e UL489"

o CSA222N°57

o CCC

o CE

U pour 140M-C/D/F et 140M-CMN
UL508, CSA 22.2 N° 14
Pour plus de détails, consulter la
documentation technique

e Format compact
o Pouvoir de coupure entre 18 et 100 kA

140UE 140U
Disjoncteur a boitier Disjoncteur a boitier
moulé moulé

Fonction : protection des circuits contre les
surcharges, courts-circuits et défauts de mise
alaterre.

Application : comme dispositif de protection de
circuit principal et de dérivation sur les panneaux,
les pupitres de commande, raccords de jonction
de barre omnibus, armoires individuelles.

o CEI/EN 60947-2 o CEI/EN 60947-2

o KEMA-KEUR o UL489

o CE o CSA222N°5
o KEMA-KEUR
o CCC
o CE

o Accessoires communs (kit de terrain) 140M-C/D/F et pour 140M/U/UE - Taille H/J/L

o Déclencheur électronique disponible de 20 a 2 500 A

o Gamme étendue de mécanismes d'actionnement pour de nombreuses configurations de panneaux

o Mécanisme d'actionnement rotatif a rallonge réglable avec poignée interne pour la conformité NFPA79
(disponible pour disjoncteurs a boitier moulé 140U/140M)

o |es caractéristiques o Réglage de déclen-
de limitation d'inten- chement magné-

sité empéchent le sur-
dimensionnement du
contacteur lorsqu'une
coordination de

type 2 est requise.

Elimine le recours

a des relais de
surcharge séparés,
ce qui réduit l'espace
panneau et le temps
de céblage.

tique précis pour la
meilleure protection
possible du moteur
contre les courants
de court-circuit et

les déclenchements
intempestifs lors de la
phase de démarrage.

e Pouvoir de coupure étendu qui permet a
une seule unité de s'adapter a de nombreuses
applications, ce qui réduit le nombre de
produits différents a stocker.

o Simplification de la conception du panneau
grace aux accessoires communs jusqu'a 630 A.

 Economies de temps et flexibilité grace aux
accessoire installables sur site.

« Economies d'espace panneau significatives
grace a un boitier compact (p. ex, taille 125 et
250 A)
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1492-SP 1489
Disjoncteur Disjoncteur
modulaire modulaire/industriel

Fonction : protection contre les surcharges
et les courts-circuits pour les circuits de
commande et les composants de charge.

Application : protection d'électroaimants,
d'équipements de test, de points d'E/S
d'automate, de bobines de relais et de
contacteur, d'ordinateurs, de transformateurs,
d'alimentations, d'instrumentations de
controle, etc.

o «Disjoncteurs e «Disjoncteur
miniatures » pour industriel » pour
applications CEl applications nord

o CEI/EN 60898 américaines

o CEI/EN 60947-2  UL489

e Reconnus comme o CEI/EN 60947-2
protecteurs o UL Fichier
supplémentaires n°E197878
uL1077

o UL Fichier n®E6513

e De05a63A (40 A pour 1489)

e Montage sur rail DIN

o Mécanisme a déclenchement libre

o Pouvoir de coupure de 10 000 A

o Conception a limitation d‘énergie

o Accessoires a installer sur site

e Tension assignée c.a. et c.c.

e 3 courbes de déclenchement (B, C et D)
pour 1492-SP

e 2 courbes de déclenchement (C et D)
pour 1489
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1492-RCD

Interrupteur différentiel

Fonction : détection et
interruption de fuite a
la terre.

Application : protection
des personnes et des
machines contre les
fuites a la terre poten-
tiellement dangereuses.

CEI/EN 61008

e Courantde
déclenchement
assigné 30, 100,
300, 500 mA

e Montage sur rail DIN

o Déclenchement
instantané

o Contacts auxiliaires et
de signal disponibles

o \Version a impulsion
de courant ca./c.c.
disponible

o Pouvoir de coupure de 10 000 A pour une utilisation avec la plupart

des applications.

o Durée de vie plus longue des composants grace a une conception a

limitation d'énergie.

o Connexions de ligne et de charge réversibles pour simplifier le cablage.

o Installation rapide et souple grace au large choix d'accessoires
installables sur site et aux peignes de raccordements.

140U/140UE

Interrupteurs a boitier
moulé

194E

Interrupteur de charge

Fonction : mise hors circuit et isolement du circuit
ou d'une partie du circuit ou d'une charge unique

Application : comme sectionneur principal sur le
panneau de commande d'une machine-outil, les
panneau, les pupitres de commande.

140U :
o UL489
o CSA225N°5

140U & 140UE :

o CEI/EN 60947-2
o KEMA-KEUR

o CE

e Sectionneur
d'isolement auto-
protégé a pouvoir
de coupure élevé

o Tous les accessoires
de la gamme 140U/
UE peuvent étre
installés (installation
sur site)

o Pouvoir de coupure
jusqu'a 1250 A

e De nombreuses
options de montage
et divers mécanismes
d‘actionnement per-
mettent l'installation
dans tous les types
d'armoires.

CEI/EN 60947-1
CEI/EN 60947-3
CEI207

UL508 (interrupteur
de charge sur moteur)

16a315A

Manettes de
commande IP66

IP2LX sur les bornes
Version a 3 et 6 poles

Version a 4 poles avec
module d'extension

Montage sur porte et
DIN

194E :
o Interrupteur normalisé CEl.

194R:
o Interrupteur normalisé UL/CSA et CEl pour les

types sans fusibles.
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Interrupteurs de charge
avec et sans fusible

Fonction : mise hors
circuit et protection
contre les courts-circuits
(type a fusible) du circuit
ou d'une partie d'un
circuit.

Application : comme
sectionneur principal
sur le panneau de
commande d'une
machine-outil, les
panneaus, les pupitres
de commande.

o CEI/EN 60947-1

o CEI/EN 60947-3

o CEI207

o UL98 (interrupteur
de charge principal)

e UL508 (interrupteur
de charge sur moteur)

e 202400 A

o Manettes de
commande IP42
et IP66

e Poignée avec ou
sans mode test

e Jusqu'a 6 contacts
auxiliaires peuvent
étre ajoutés par
interrupteur

o Interrupteur sur moteur normalisé UL/CSA.

Interrupteur et protection contre les courts-
circuits/surcharges pour les types a fusible.

Grand choix de capots a fusibles interchangeables
pour différents types de fusibles UL et CEl.

4¢ pole d'extension, contacts auxiliaires

d'extension.

Indicateur optique de rupture de fusible en

option.
Position de test.



Large choix de produits de qualité

Rockwell Automation propose une gamme compléte de
disjoncteurs et de dispositifs de protection moteur Allen-Bradley
afin de satisfaire a la plupart des besoins des applications. Ces
produits possedent une plage d'intensité étendue (0,5 a 2 500 A)
et une grande diversité de fonctions. Ces composants sont
accompagnés d'une gamme compléte d'accessoires et doptions
d'actionnement/montage pour satisfaire a divers besoins
d'installation. Des disjoncteurs modulaires aux disjoncteurs

a boitier moulé, en passant par les interrupteurs de charge a
fusibles, il existe une solution de commande de puissance
Allen-Bradley complete pour vous, que vous fabriquiez des
panneaux ou des machines, pour des installations locales ou

le marché international.
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Modularité et flexibilité
pour simplifier I'installation

Les options de montage flexibles (rail DIN, sur panneau, enfichable
ou systeme de montage modulaire), combinées a de multiples
possibilités de raccordement (cosses, barres collectrices, peignes
de raccordement ou systeme de cablage modulaire), rendent
linstallation des dispositifs de protection de circuit et de charge
Allen-Bradley extrémement rapide et simple.

De plus, les accessoires a installer sur site vous permettent de
personnaliser ou de modifier la configuration du produit tout
en conservant I'nomologation UL.

(€

Solutions internationales et
commercialisation plus rapide

La gamme « Protection et déconnexion » de Rockwell Automation
est conformes aux normes CEl et nord américaines, ce qui en fait
une solution réellement internationale. Par conséquent, les fabri-
quants de panneaux et de machines peuvent concevoir et livrer
des produits standardisés dans le monde entier, ce qui réduit
considérablement le délai de mise sur le marché.




Protection de moteur éprouvée et fiable
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Rockwell Automation offre plus de 30 ans d'expertise et de
savoir faire éprouvé dans les technologies des disjoncteurs et
des démarreurs de moteur. Les coordinations de disjoncteur sont
disponibles pour les moteurs de 0,1 a 630 kW, les courants de
défaut jusqu’a 100 kA et les tensions fonctionnelles jusqu’a 690 V.
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Des capacités nominales CEl Type 2 et de courant de court-
circuit élevé sont également possibles grace a des disjoncteurs
de protection de moteur efficaces et fiables reposant sur une
technologie de limitation d'intensité sophistiquée.
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Optimiser I'espace panneau

La taille compactes des dispositifs de protection et de mise hors
circuit Allen-Bradley permet de réduire l'espace occupé sur le
panneau — jusqu’a 30 % pour les disjoncteurs a boitier moulé
de 125 et 250 A, par exemple. De plus, ces produits modulaires,
combinés a une installation avec le systeme de montage
modulaire 141A, rendent la conception du panneau tres simple
avec un agencement d‘armoire intuitif.

Un seul fournisseur offrant
une assistance mondiale

Avec Rockwell Automation, vous avez acces a la gamme compleéte
des produits de commande industrielle et d'Architecture Intégrée
dont vous avez besoin, quand et ou vous en avez besoin. En tant
que fournisseur unique, nous pouvons simplifier le processus
d‘achat et assurer la disponibilité des produits grace a nos distri-
buteurs partenaires présents dans plus de 80 pays. De plus, notre
réseau mondial de spécialistes de l'assistance technique sont

|a pour vous aider a choisir, exploiter et maintenir vos solutions
Allen-Bradley.




140M - Disjoncteurs de protection de moteurs (magnétothermique)

o Plage de courant 0,1 4 630 A

o Listé UL pour les charges moteur
— Protection contre les courts-circuits

- Protection contre les surcharges
« Indication visuelle du déclenchement
« Accessoires pour installation sur site

Taille C-32 D-32 F-45 CMN -90 1-205 J-250 L-630
Référence 140M-C2E ™ 140M-DSE " 140M-F8E ™ 140-CMN 140M-I8E 140M-J8E 140M-L8E
Pouvoir 230V/50 Hz 100/100 " 100/100 " 100/100 " 100/100 " 100/100 100/100 100/100
gglcoupure 400V/50 Hz 100/100 " 65/25" 65/50 " 50/25" 70/70 70/70 70/70
IS ] 500V/50 Hz 50/50" 50/25" 50/50" 25/137

690 V/50 Hz 4/4" 6/4" 10/6 " 6/6" 14/7 14/7 25/13
Pouvoir de coupure 480V/60 Hz - - - - 65 65 65
nominal disjoncteur a
retardement UL498 [kA] 600V/60 Hz - - - - 30 25 35
Pouvoir de coupure 480 V/60 Hz 65" G5l 65" BoN - - -
du démarreur man.
UL508 [KA] 600V/60 Hz 30" 30" 30" 107 - - -
Nombre de poles 3 3 3 3 3 3 3
Déclencheur standard /M /M T/M T/M T/M /M T/M
Réglage du déclenchement thermique Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable
Classe de déclenchement thermique 10 10 10 10 5,10,150u 20 10, 15,20 ou 30 10, 15,20 ou 30
Réglage du déclenchement sur court-circuit Fixe (13 xle) ™" Fixe (13 xle) ™" Fixe (13 xle) ™" Fixe (13 xle) Fixé (12...15 xle) Fixé (12...15 xle) Fixé (12...15 xle)

Courant assigné

0,16 A -A16

0,25A -A25

0,40 A -A40

0,63 A -A63

1A -B10

1,6A -B16

25A -B25 -B25

4A -B40 -B40

63A -B63 -B63

10A -C10 -C10 -C10
Intensité nominale (In) L6 :E16 :C16 :C16)
Ajouter le suffixe 2 €20 €20 €20
ala référence du 25A -C25 -C25 -C25 -2500
disjoncteur 29 29 29

32A -C32 -C32 -C32

45 A (40 A/50 A) -C45 -4000 -C50

63 A -6300

80A -C80E”

90 A/100 A -9000 -D10E” -D10

160 A -D16E” -D16

205A -D20E”

250 A -D25 -D25

400 A -D40

630 A -D63
Connexions et accessoires
Cosses de raccordement Standard Standard Standard 140U-J-TLS1 140U-L-TL6AT
Protections pour bornes 140M-C-WS | 140M-F-WS 140U-H-TS 140U-I-TS1 140U-J-TS 140U-J-TS
Adaptateurs d’espacement 140M-C-TE1 | 140M-F-TE - 140-1-PB 140-J-PB 140-K-PB
Contact auxiliaire 1N.O. 140M-C-AFA10 =
Snentaceionel TNE. 140M-C-AFAOT - e B

montage interne) (1 contact inverseur — montage interne)

TN.O.+1NF 140M-C-AFA11 140-CA11

2N.0. 140M-C-AFA20 140-CA20 140U--EA2L ¥

2NF 140M-C-AFA02 140-CA02 2 C;gﬁ?;;?xgisg{s B (2 contacts inv;:‘s(;ld-r:‘-—Erﬁintage interne)
Contact auxiliaire enfichable 2N.0. 140M-C-ASA20 = = = =
a droite INF 140M-C-ASA2 = = = =

TN.O.+ 1NF. 140M-C-ASA11 = = = =
Contact de déclenchement 2N.0. 140M-C-AFAR10A10 140-CT10-10 140U-ERTL " 140U-J-ER1
et fontl TN.O.+TN.F 140M-C-AFART0A01 140-CT10-01 a ﬁ:’rx;cge";xfer?:g; - (1 contact inverseur EM/LB - montage interne)
Contact deplécle_nchement 2N.0. 140M-C-ASAR10M10 - 140U-1-EATRIL® - -
enfichable a droite INO.+1NF. 140M-C-ASARTOMOT = (contactlverseuraue Non Non

2NF 140M-C-ASAROTMO1 - montage interne) Non Non
Déclencheur a présence de tension ? 140M-C-SNA (enfichable a gauche) 140-CRT-A (frontal) 140U--SNAL* 140U-H-SA (montage interne)
Déclenchement a manque de tension 2 140M-C-UX A (enfichable a gauche) 140-CUV-A (frontal) 140U--UAL? 140U-H-UA (montage interne)
Poignée avec verrouillage de porte - Noir 140M-C-DN66 140-CDN66 140U-I-RCB 140U-J-RVM12B | 140U-L-RVM12
Poignée avec verrouillage de porte - Rouge/jaune 140M-C-DRY66 140-CDRY66 140U-I-RCR 140U-J-RVM12R | 140U-L-RVM12R
Axe de rallonge 140M-C-DS (250 mm) ; 140M-C-DSL (400 mm) 2 9
Boitier en plastique IP65 Crosse noire 198E-AYTG2 | - | - - Non Non Non

Crosse rouge/jaune 198E-AYTJ2 | = | = = Non Non Non
Opérateur du moteur 110...240V ca/c.c. - - Non 140U-J-EOPD 140U-L-EOPD

24Vcc. = = Non 140U-J-EOPZ 140U-L-EOPZ

Trouvez d'autres accessoires sur : www.ab.com



140M - Protections de circuit moteur (déclenchement magnétique uniquement)

o Plage d'intensité 0,16 a 1 200 A
o Listé UL/certifié pour charges moteur

— Protection contre les courts-circuits
(la protection contre les surcharges
doit étre fournie séparément)

o Indication visuelle du déclenchement

o Accessoires pour installation sur site

‘@08

Taille C-25 D-32 F-45 H-100 J-250 L-630 N-1200
Référence 140M-C2N 140M-D8N 140M-F8N 140M-H8P 140M-J8P 140M-L8P 140M-N8P
Pouvoir 230V/50 Hz 100/100 " 100/100 " 100/100 " £l 100/100 100/100 9
égm”"‘”e 400V/50 Hz 100/100 " 50/25" 65/50") 9 70/70 70/70 9
it 14 500V/50 Hz 100/100" 25/25" 50/50" ” 50/30 50/25 2

690 V/50 Hz 8/8" 6/4" 10/6" B 14/7 25/13 2
Pouvoir de coupure 480V/60 Hz - - = 659 659 659 65°
nominal disjoncteur a
retardement UL498 [kA] | 600 V/60 Hz - - - 257 257 25”7 357
Pouvoir de coupure 480 V/60 Hz 65" 30" 65" = = = =
du démarreur man.
UL508 [kA] 600 V/60 Hz 30" 30" 181 _ _ ~ —
Nombre de péles 3 3 3 3 3 3 3
Déclencheur standard Magnét. seulement Magnét. seulement Magnét. seulement Magnét. seulement Magnét. seulement Magnét. seulement Magnét. seulement
Réglage du déclenchement thermique Non Non Non Non Non Non Non
Classe de déclenchement thermique - - - - - - -
Réglage du déclenchement sur court-circuit Fixe (13 xle) Fixe (13 xle) Fixe (13 xle) Réglable (3...10 xle) Réglable (3...10 xle) Réglable (3...10 xle) Réglable (2...8 xle)

Courant assigné

0,16 A -A16

0,25A -A25

0,40 A -A40

0,63 A -A63

1A -B10

1,6A -B16

2,5A3A -B25 -B25 -B30

4A -B40

63A/7A -B63 -B70

10A -c10

15A/16 A -C16 -C15

25A -C25 -C25

30A/32A -C32 -c32 -C30
Intensité nominale (In) HOAASIAS0R G35 630

_ 70A -c70

Moarencegs  [100A 010 D10
disjoncteur 125A D12

150 A -D15

175A -D17

200 A -D20

225A -D22 -D22

250A -D25 -D25

300 A -D30

350 A -D35

400 A -D4o

450 A D45

500 A -D50

630A -D63

800 A -D80

1200 A -E12
Connexions et accessoires ) VVoirIes accessoires_indiqués page 6, Vo!r_les accessoires ivndique's page 10,

«Disjoncteurs de protection de moteurs 140M » «Disjoncteurs a boitier moulé 140UE »

Notes

Le pouvoir de coupure varie selon l'intensité nominale. Consultez le catalogue en ligne pour plus de détails.

Pour le suffixe de tension A, consultez le guide de sélection des produits ou le catalogue des dispositifs de commande industriels.

Mécanisme, axe et poignée d'actionnement rotatifs a commander individuellement. Consultez le catalogue des dispositifs de commande industriels.

Ces options sont 8 commander installées en usine.

Axe de 300 mm inclus dans la poignée avec verrouillage de porte ; pour 500 mm, remplacez 12 par 21.

Fiche de capacité nominale requise, consultez le catalogue en ligne ou des dispositifs de commande industriels.

Les références se terminant par un « E » font référence aux disjoncteurs CEl, pour des types certifiés pour le monde entier (UL et CEl) retirez le E, par ex. : 140M-I8E-D20.

Poignée non métallique, IP66, cable de 1,8 métres. Pour différents types de poignées et longueurs de cables, consultez le catalogue en ligne ou des dispositifs de commande
industriels.

La capacité nominale dépend de la configuration avec contacteur et relais de surcharge, voir les tableaux de coordination.
19 Non conforme & CEI 60947-2, conforme a CEl 157-1.

" Pour les moteurs avec intensité de démarrage supérieure, utilisez les dispositifs 140M-xyT-zzz (réglage de déclenchement sur intensité de court-circuit = 16...20 xle).
Pour plus de détails, consultez la documentation technique.

Trouvez d'autres accessoires sur : www.ab.com



140UE - Disjoncteurs a boitier moulé - Normalisés CEI

« Protection contre les surcharges et les

courts-circuits

« Déclencheur électronique disponible a

partir du disjoncteur 250 A

 Versions a 3 ou 4 poles disponibles
o CEI60947-2, CE, KEMA-KEUR

o Accessoires internes pour installation

sur site
Taille H-160 J-250
Brec ez Réf. - 3 poles 140UE-H1C3 140H2E3UE 140UE-H4E3 140UE-H7E3 140UE-J2F3 140UE-J4F3 140UE-J7F3
therm./magn. Réf. - 4 poles - 140UE-H2E4 140UE-H4E4 140UE-H7E4 140UE-J2F4 140UE-J4F4 140UE-J7F4
Réf.LS - 140UE-J2L® 140UE-JAL® 140UE-J7LO®
Déclencheur "
électronique Réf. LsI - 140UE-J2H® 140UE-J4H® 140UE-J7H®
a Réf. LSG - 140UE-J2G® 140UE-J4G® 140UE-J7G®
® =podles3ou4
Réf. LSIG = 140UE-J21® 140UE-J41® 140UE-)71®
230V/50 Hz 25/13 35/18 85/43 100/50 65/65 85/85 100/100
Pouvoir de coupure 400V/50 Hz 18/9 25/13 40/30 70/35 25/25 40/40 70/70
RS (LA 500V/50 Hz = - 25/18 35/18 20/12 35/20 42/20
690 V/50 Hz = = 4/3 6/3 12/6 12/6 14/7
Nombre de poles 3 3ou4 3ou4 3ou4 3ou4 3ou4
Déclencheur /M /M /M /M Electronique
Réglage du déclenchement thermique Fixe Réglable (0,8...1 xle) Réglage (0,8...1 xle) Réglage (0,8...1 xle) Réglage (0/4...1 xle)
Réglage du déclenchement sur court-circuit Fixe (10 xle) Fixe (10 xle) Fixe (10 xle) Réglage (5...10 xle) Réglage (2...10 xle)
16 A -C16
20A -C20 -C20 -C20
25A -C25 -C25 -C25
32A -C32 -C32 -C32
40A -C40 -C40 -C40
Intensité nominale (In) 200 L a0 £ LY
Ajouter le suffixe a la @A ReCy RS0 R0
référence du disjoncteur 80 A -c80 -c80 -c80 -c80
100A -D10 -D10 -D10 -D10 -D10
125A -D12 -D12 -D12 -D12
160 A -D16 -D16 -D16 -D16
200A -D20
250 A -D25 -D25
Connexions
140U-J-TS1 (acier inoxydable, 25...185 mm?)
Cosses de raccordement Fournies en standard (acier inoxydable, 2,5...95 mm?)
140U-J-TLA1 (Al, 25...185 mm?)
140U-H-MTL3A (Al, 3x 2,5...35 mm?) 140U-J-MTL3A (Al, 3x 2,5...25 mm?)
Bornes multiprise
140U-H-MTL3A (Al, 6 x 2,5...10 mm?) 140U-J-MTL6A (Al, 6 x 2,5...10 mm?)
Isolateurs de phase [3 poles] 140U-H-PB 140U-J-PB
Protections pour 3 poles 140U-H-TS 140U-J-TS
bornes 4 poles 140U-H-TS4 140U-)-TS4
Kit d'embouts 140U-H-ECM 140U-J-ECM
Boulonné = Trou traversant de 8,5 mm @
Enfichable [adaptateur pour base - ® = pdles] 140U-H-PAD® 140U-J-PAD®
Accessoires
Module de protection contre les défauts de terre _ WEIUHAIAETO (a1
®=poles3ou4 140U-J-ELP250 (jusqu'a 250 A)
1 contact inverseur 140U-H-EA1 140U-H-EA1
Contact auxiliaire
2 contacts inverseurs 140U-H-EA2 140U-H-EA2
Contact d'alarme )l ey 140U-H-ER1 140U-J-ER1

(EM/LB)

Contact d'alarme/

1 contact inverseur +

140U-H-EA1R1

140U-J-EA1R1

auxiliaire 1 contact inverseur

Déclencheur a présence de tension 140U-H-SA 2 140U-H-SA ?
Déclencheur a manque de tension 140U-H-UA 2 140U-H-UA ?
Crosse rotative, directe, noire 140U-H-RCB 140U-J-RCB
Crosse rotative, directe, rouge/jaune 140U-H-RCR 140U-J-RCR

Crosse rotative, prof. var., noire

140U-H-RVM12B (300 mm), 140U-H-RVM21B (500 mm)

140U-J-RVM12B (300 mm), 140U-J-RVM21B (500 mm)

Crosse rotative, prof. rot, rouge/jaune

140U-H-RVM12R (300 mm), 140U-H-RVM21R (500 mm)

140U-J-RVM12R (300 mm), 140U-J-RVM21R (500 mm)

Opérateur du moteur

140U-H-EOPD (110...240V c.a.) ; 140U-H-EOPZ (24 V c.c)

140U-J-EOPD (110...240V c.a.) ; 140U-J-EOPZ (24 V c.c)

Trouvez d'autres accessoires sur : www.ab.com

Notes, voir page 7, « Protections de circuit moteur 140M »



140UE - Disjoncteurs a boitier moulé - Normalisés CEIl

« Protection contre les surcharges et les

. . i L g
courts-circuits
» Déclencheur électronique disponible a —‘;\—"—"' W i
partir du disjoncteur 250 A Ball e—

.
o Versions a 3 ou 4 poles disponibles —- l
o CEI60947-2, CE, KEMA-KEUR

o Accessoires internes pour installation

sur site = s
L] L]
Taille L-630 M - 800 N-1250
Detlenehety Réf. - 3 poles 140UE-L3F3 140UE-L5F3 140UE-L7F3 140UE-M5D3 140UE-M7D3 - -
HEEEE, Réf. - 4 poles 140UE-L3F4 140UE-L5F4 140UE-L7F4 - - - -
Réf. LS 140UE-L3L® 140UE-L5L® 140UE-L7L®O 140UE-M5L3 140UE-M7L3 140UE-N7L® 140UE-NOL®
g:ﬂergﬁt‘::e’ Réf. LS| 140UE-L3HO® 140UE-LSH® 140UE-L7H® 140UE-M5H3 140UE-M7H3 140UE-N7H® 140UE-NOH®
©=poles3ou4 Réf. LSG 140UE-L3G® 140UE-L5G® 140UE-L7G® 140UE-M5G3 140UE-M7G3 140UE-N7G® 140UE-NOG®
Réf. LSIG 140UE-L31® 140UE-L51® 140UE-L71® 140UE-M5I13 140UE-M7I13 140UE-N71® 140UE-NOI®
230V/50 Hz 65/65 85/85 100/100 65/65 100/100 100/100 200/100
Pouvoir de coupure 400V/50 Hz 35/35 50/50 70/70 50/50 70/50 70/50 100/50
et 500V/50 Hz 18/8 25/25 35/35 25/25 35/13 35/18 65/33
690 V/50 Hz 12/9 20/10 25/13 20/10 2513 25/13 35/18
Nombre de péles 3ou4 3ou4 3ou4 3 3 3ou4
Déclencheur standard /M Electronique /M Electronique Electronique
Réglage du déclenchement thermique Réglage (0,8...1 xle) Réglage (0,4...1 xle) Fixe Réglable (0,4...1 xle) Réglage (0,5...1 xle)
Réglage du déclenchement sur court-circuit Réglage (5...10 xle) Réglage (2...10 xle) Réglable (5...10 xle) Réglable (2...10 xle) Réglage (2...8 xle)
250A -D25
300/320A -D32 -D30
Intensité nominale (In) | 350 A 2D
Ajouter le suffixe & la 00l 500 GO0
référence du disjoncteur | 450 o D45
500 A -D50 -D50
600/630 A -D63 -D63 -D60
700 A -D70
800 A -D80 -D80
1250A -E12 -E12
Connexions
140U-L-TL4A1 (Al, 35...240 mm?)
Cosses de raccordement - -
140U-L-TL6A1 (Al, 240...300 mm?)
140U-L-TL6A2 (A, 2 x 35...240 mm?) 140U-M-TLA2 (Al, 2 x 50...240 mm?) 140U-N-TLA2 (Al, 2 x 50...240 mm?)
Bornes multiprise
140U-M-TLA3 (Al, 3 x 95...185 mm?) 140U-N-TLA3A (A, 3 x 300...440 mm?)
Isolateurs de phase [3 poles] 140U-K-PB 140U-M-PB 140U-N-PB
Protections pour 3 poles 140U-LTS _ _
bornes 4 poles 140U-L-TS4 - -
Kit d'embouts 140U-L-ECM - -
Boulonné Trou traversant de 12,5 mm ® Filetage 12" SAE Filetage M12 (2x)
Enfichable [adaptateur pour base - ® = poles] 140U-L-PAD® - -
Accessoires
Module de protection contre les défauts de terre RHE AL (el 0 4y _ .
®=poles3ou4 140U-L-ELP600® (jusqu’a 630 A)
1 contact inverseur 140U-H-EA1 140U-M-EA1 140U-N-EA1
Contact auxiliaire
2 contacts inverseurs 140U-H-EA2 140U-M-EA2 140U-N-EA2
9 1 contact inverseur
Contact d'alarme (EM/LB) 140U-J-ER1 140U-M-ER1 140U-N-ER1
Contact d'alarme/ 1 contact inverseur +
i  @eriEE: irvaear 140U-J-EA1R1 140U-M-EA1R1 140U-N-EATR1
Déclencheur a présence de tension 140U-H-SNA 2 140U-M-SNA 2 140U-N-SNA 2
Déclencheur a manque de tension 140U-H-UA ? 140U-M-UA 2 140U-N-UA ?
Crosse rotative, directe, noire 140U-L-RMX = =
Crosse rotative, directe, rouge/jaune = = =
Crosse rotative, prof. var,, noire 140U-L-RVM12B (300 mm), 140U-L-RVM21B (500 mm) 140U-M-RVM21B (500 mm) 140U-RM12B (300 mm)
Crosse rotative, prof. rot., rouge/jaune 140U-L-RVM12R (300 mm), 140U-L-RVM21R (500 mm) 140U-M-RVM21R (500 mm) =
Opérateur du moteur 140U-J-EOPD (110...240V c.a.) ; 140U-L-EOPZ (24 V c.c) = 140U-N-EOPA (230...240V c.a)

Pour d'autres accessoires : www.ab.com . . A
Notes, voir page 7, « Protections pour circuit de moteur 140M »
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o Disjoncteurs a boitier moulé 15...2 500 A ;
conformité internationale pour des
applications dans le monde entier

o Déclencheur magnétothermique
disponible de 15 4 800 A

o Déclencheur électronique (LS, LS|, LSG,
LSIG) disponible de 70 a 2 500 A

« Conformité UL489, CSA22.2 N° 5,

EN/CEI 60947-2

o Accessoires a installer en usine ou sur site

140U - Disjoncteurs a boitier moulé - Conformité internationale

Taille H-125 J-250 K-400
Déclencheur T/M Réf. T/M 140U-H2C3 140U-H3C3 140U-H6C3 140U-HOC3 140U-J3D3 140U-J6D3 140U-JOD3 140U-K3D3 140U-K6D3 140U-KOD3
Réf.LS - - - - 140U-J3L3 140U-J6L3 140U-JOL3 140U-K3L3 140U-K6L3 140U-KOL3
D, Réf. LSI - - - - 140U-J3H3 140U-J6H3 140U-JOH3 140U-K3H3 140U-K6H3 140U-KOH3
€lectronique Réf.LSG - - - - 140U-J3G3 140U-J6G3 140U-J0G3 140U-K3G3 140U-K6G3 140U-K0G3
Réf. LSIG - - - - 140U-J313 140U-J613 140U-JOI3 140U-K313 140U-K613 140U-KOI3
240 V/60 Hz 35 85 100 200 85 100 200 65 100 200
Eﬁ‘;&’;’;{ ﬁj\]“’“p“’e 480 V/60 Hz 25 35 65 100 35 65 100 35 65 100
600V/60 Hz 18 22 25 35 18 25 35 25 35 50
230V/50 Hz 35/35 85/43 100/100 200/200 85/85 100/100 200/200 (65/65) ' (100/100) 1 (200/200) "'
Pouvoir de coupure 400 V/50 Hz 25/25 40/30 70/70 100/100 45/45 70/70 100/100 (40/40) (70/70) 1 (100/100) '
nominal CEl lcu/lcs [kA] 500 V/50 Hz 22/17 25/18 25/13 35/18 18/12 25/13 35/18 (30/30) ™ (35/35) 0 (65/49) 10
690 V/50 Hz 3/3 43 6/3 8/6 12/6 14/7 16/12 (10/5) 1 (13/6) (18/9) @
Limitation d'intensité = = Oui Oui = Oui Oui = = Oui
Nombre de péles 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Déclencheur /M /M Magnétothermique Electronique Magnétothermique Electronique
Réglage du déclenchement thermique Fixe Fixe Fixe Réglable (0,4...1 xle) Fixe parfiche de capaciltee')nominale

05...1xi

Réglage du déclenchement sur court-circuit

Fixe (10 xle, min. 500 A) Fixe (10 xle, min. 500 A)

Réglable (5...10 xle) Réglable (2...14 xle)

Réglable (5...10 xle) Réglable (2...8 xle)

15A -C15 -C15
20A -C20 -C20
25A -C25 -C25
30A -C30 -C30
35A -C35
40A -ca0 -ca0
45A -cas -ca5
50A -C50 -C50 -C50
5 60 A -C60 -C60

Intensité nominale (In) S0A -c80 _c80

Ajouter le suffixe ala 100 A -D10 -D10 -D10 -D10 -D10

référence du disjoncteur
125A -D12 -D12 -D12 -D12
150/160 A -D15 -D16 -D15
175A -D17 -D17
200A -D20 -D20
225A -D22 -D22
250 A -D25 -D25 -D25
300A -D30
350 A -D35
400 A -D40 -D40

Connexions

Cosses de raccordement

Fournies en standard (acier inoxydable, 2,5...95 mm?)

140U-J-TLA1 (aluminium)

140U-K-TLA1 (Al, 120...240 mm?)

Kit de cosse multiprise

140U-H-MTL3A (Al, 3x 2,5...35 mm?)

140U-J-MTL3A (Al, 3x 2,5...25 mm?)

140U-K-MTL3A (Al, 3 x 4...50 mm?)

140U-H-MTL3A (Al, 6 x 2,5...10 mm?)

140U-J-MTL6A (Al, 6 x 2,5...10 mm?)

140U-K-MTL6A (Al, 6 x 2,5...50 mm?)

Isolateurs de phase 140U-H-PB 140U-J-PB 140U-K-PB
Protections pour bornes [3 péles] 140U-H-TS 140U-J-TS 140U-K-TS
Enfichable 140U-H-PAD3 140U-J-PAD3 =
Accessoires
- 140U-J-GFP1503 (jusqu'a 150 A)
Module de protection contre les défauts de terre
= 140U-J-GFP2503 (jusqu’a 250 A)
1 contact inverseur 140U-H-EA1 140U-H-EA1 140U-H-EA1
Contact auxiliaire
2 contacts inverseurs 140U-H-EA2 140U-H-EA2 140U-K-EA2
! e fxeissuy 140U-H-ER1 140U-JER1 140U-K-ER1

Contact d'alarme (EM/LB

Contact d'alarme/ 1 contact inverseur

+

140U-H-EA1R1

140U-J-EATR1

140U-K-EA1R1

auxiliaire 1 contact inverseur

Déclencheur a présence de tension 140U-H-SNA 2 140U-H-SNA 2 140U-K-SNA 2
Déclencheur a manque de tension 140U-H-UA 2 140U-H-UA 2 140U-K-UA 2
Crosse rotative, directe, noire 140U-H-RCB 140U-J-RCB 140U-K-RCG
Crosse rotative, directe, rouge 140U-H-RCR 140U-J-RCR 140U-K-RCR

Crosse rotative, prof. var., noire

140U-H-RVM12B (300 mm), 140U-H-RVM21B (500 mm)

140U-J-RVM21B (500 mm)

140U-K-RVM21B (500 mm)

Crosse rotative, prof. rot, rouge/jaune

140U-H-RVM12R (300 mm), 140U-H-RVM21R (500 mm)

140U-J-RVM21R (500 mm)

140U-K-RVM21R (500 mm)

Mécanisme d’actionnement par cable flexible

140U-H-FCX06 ©

140U-J-FCX06 ®

140U-K-FCX06 ®

Opérateur du moteur

140U-H-EOPD (110...240V c.a.)

140U-J-EOPD (110...240V c.a.)

Accessoire de montage métrique

140U-H-MHM

140U-J-MHM

NOUVEAU :

désormais disponible 140U Taille D, petit disjoncteur UL489.
Produit international, conforme a UL489 et CEI 60497-2
Intensité nominale : 0,5 a 30 A, limitation d'intensité, 2 et 3 poles
Pouvoir de coupure sous 480/277 V 60 Hz >= 65 kA

Trouvez d'autres accessoires sur : www.ab.com

Notes, voir page 7, « Protections de circuit moteur 140M »



ier moulé - Conformité internationale

140U - Disjoncteurs a boi

« Disjoncteurs a boitier moulé 15...2 500 A ; o 5 d . & “
conformité internationale pour des -
applications dans le monde entier T s
o Déclencheur magnétothermique — = %
disponible de 15 4 800 A l —
o Déclencheur électronique (LS, LSI, LSG, ’ .
LSIG) disponible de 70 a 2 500 A ‘_-
« Conformité UL489, CSA222N°5, e "
EN/CEI 60947-2 - P = =
o Accessoires a installer en usine ou sur site
Taille L-600 M - 800 N-1250 R-2500
Déclencheur T/M Réf. T/M 140U-L3D3 140U-L6D3 140U-LOD3 140U-M5D3 140U-M6D3 = - - -
Réf. LS 140U-L3L3 140U-L6L3 140U-LOL3 140U-M5L3 140U-M6L3 140U-N6L3 140U-NOL3 140U-R6L3 140U-ROL3
Do - Réf. LSI 140U-L3H3 140U-L6H3 140U-LOH3 140U-M5H3 140U-M6H3 140U-N6H3 140U-NOH3 140U-R6H3 140U-ROH3
lzaieilare Réf. LSG 140U-L3G3 140U-L6G3 140U-L0G3 140U-M5G3 140U-M6G3 140U-N6G3 140U-NOG3 140U-R6G3 140U-R0G3
Réf. LSIG 140U-L313 140U-L613 140U-LOI3 140U-M5I13 140U-M613 140U-N6I3 140U-NOI3 140U-R613 140U-ROI3
240V/60 Hz 65 100 200 65 100 100 200 100 200
E‘E‘/‘E"S’X E’ki]“’”"”’e 480 V/60 Hz 35 65 100 50 65 65 100 65 100
600 V/60 Hz 25 35 50 25 B3] 35 50 = -
230V/50 Hz 85/85 100/100 200/200 65/65 100/100 200/100 200/100 100/100 200/100
Pouvoir de coupure | 490V/50 Hz 45/45 70/70 100/100 50/50 70/70 70/50 100/50 70/50 100/50
nominal CElleu/les (AT {500 /50 Hz 25/13 35/18 50/25 50/25 70/50 50/25 65/33 - =
690 V/50 Hz 20/10 25/13 30/15 20/10 25/13 25/13 35/18 25/13 35/18
Limitation d'intensité = Oui Oui
Nombre de péles 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Déclencheur /M Electronique T/M Electronique Electronique Electronique
Réglage du déclenchement thermique Fixe Réglable (0,5...1 xle) Fixe cap%)?é???{ri?ale par fiche Cf;;ap]acxllt:) nominale par fiche ?g,gé.?ﬁilteé) nominale
Réglage du déclenchement sur court-circuit Réglable (5...10 xle) Réglable (2...10 xle) Réglable (5...10 xle) | Réglable (2...8 xle) Réglage (2...8 xle) Réglage (2...8 xle)
250A -D25 -D25
» X 300A -D30 -D30
Intensité nominale (In) 350A D35 D35
Ajouter le suffixe a la 400 A -D40 -D40 -D40
référence du disjoncteur
450 A -D45
500 A -D50 -D50
600 A -D60 -D60 -D60
700 A -D70
800 A -D80 -D80 ¢
1200A -E129
1600 A -E16°
2000A -E20°
2500A -E25°9
Connexions
Cosses de raccordement 140U-L-TL6A1 (Al, 240...300 mm?) - = =
140U-L-TL6A2 (Al, 2 x 35...240 mm?) 140U-M-TLA2 (Al, 2 x 50...240 mm?) 140U-N-TLA2 (Al, 2 x 50...240 mm?) 140U-R-TLA4 (Al, 4 x 300...500 mm?)
Kit de cosse multiprise
140U-M-TLA3 (Al, 3x 95...185 mm?) 140U-N-TLA4 (Al, 4 x 120...240 mm?) 140U-R-TLAG6 (Al, 6 x 35...300 mm?)
Isolateurs de phase 140U-K-PB 140U-M-PB 140U-N-PB -
Protections pour bornes [3 poles] 140U-L-TS - - -
Enfichable 140U-L-PAD3 = Non V“)fr"c"a’gf;;ﬂ’; :r:’liiég’ﬁ'e)
Accessoires
140U-L-GFP4003 (jusqu'a 400 A) = = =
Module de protection contre les défauts de terre
140U-L-GFP6003 (jusqu’a 600 A) - - —
CariaaniiHie 1 contact inverseur 140U-H-EA1 140U-M-EA1 140U-N-EA1 -
2 contacts inverseurs 140U-H-EA2 140U-M-EA2 140U-N-EA2 140U-R-EA2
Contact dalarme ('Eﬁjl’/’l‘_“;“ (G 140U-)-ER1 140U-M-ER1 140U-N-ER1 -
o e 1 contact inverseur 140U-J-EATR1 140U-M-EATR1 140U-N-EATRT 140U-R-EATR1
Déclencheur a présence de tension 140U-H-SNA ? 140U-M-SNA 2 140U-N-SNA 2 140U-R-SNA ?
Déclencheur @ manque de tension 140U-H-UA ? 140U-M-UA 2 140U-N-UA ? 140U-R-UVA ?
Crosse rotative, directe, noire 140U-L-RMX = = =
Crosse rotative, directe, rouge - - - -
Crosse rotative, prof. var., noire 140U-L-RVM21B (500 mm) 140U-M-RVM21B (500 mm) 140U-RM12B (300 mm) 140U-R-RM12B (300 mm)
Crosse rotative, prof. rot., rouge/jaune 140U-L-RVM21R (500 mm) 140U-M-RVM21R (500 mm) -
Mécanisme d'actionnement par cable flexible 140U-L-FCX06 ® 140U-M-FCX06 ® 140U-N-FCX06 ® 140U-R-FCX06 ®
Opérateur du moteur 140U-L-EOPD (110...240V c.a.) - 140U-N-EOPD (110V c.a.) =
Accessoire de montage métrique 140U-L-MHM 140U-M-MHM 140U-MHM -

Trouvez d'autres accessoires sur : www.ab.com . : P
Notes, voir page 7, « Protections de circuit moteur 140M »
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1492-SP - Disjoncteurs modulaires

 Protection magnétothermique a limitation
dénergie contre les surintensités

o Mécanisme a déclenchement libre (le
fonctionnement du disjoncteur ne peut pas étre
empéché par le maintien de la crosse sur ON)

o Accessoires a installé sur site pour applications
spécifiques

o Peignes de raccordement pour cablage paralléle
facile et rapide du coté alimentation

 Protection supplémentaire selon UL/CSA

o Homologations : marquage CE, VDE, GL
(Marine), UL, CSA, CCC

Type de courbe de déclenchement

Applications typiques

Charges inductives, moteurs, circuits de commande industriels, éléments chauffants

Charges trés inductives, transformateurs, alimentations, électroaimants

Réglage du déclenchement sur court-circuit Fixe 5...10 xle Fixe 10...20 xle
Réglage du déclenchement thermique Fixe=1In Fixe =In
Nombre de péles 1 1+N 2 3 3+N 1 1+N 2 3 3+N
Tension de fonctionnement assignée Ue CEI 240V ca. 240V ca. 415V ca. 415V ca. 415V ca. 240V ca. 240V ca. 415V ca. 415V ca. 415V ca.
Tension c.c. max. 48V c.c 125V c.c 48V c.c 125Vc.c
Pouvoir de coupure Icu selon CEI 10 kA 10 kA
Tension max. [Vac] UL/CSA 277Vca. | 277Vca. | 480/277Vca. | 480/277Vca. | 480/277Vca. 277Vca. | 277Vca. | 480/277Vca. | 480/277Vca. | 480/277Vca.
Intensité nominale de court-circuit selon UL In<32A=10kA;40,50,63 A=5KkA 5 kA
Nombre de modules x 17,5 mm 1 [ 2 [ 2 [ 3 | 4 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Section de cable de ligne et de charge 1...25mm? (18...4 AWG) 1...25 mm? (18...4 AWG)
Quantité standard par paquet [pcs] 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Référence 1492-SP1C 1492-SP1C 1492-5P2C 1492-5P3C 1492-SP3C 1492-SP1D 1492-5P1D 1492-5P2D 1492-5P3D 1492-5P3D
05A 005 005-N 050 005 005-N 050 005-N 050 050 005-N
1A 010 010-N 010 010 010-N 010 010-N 010 010 010-N
2A 020 020-N 020 020 020-N 020 020-N 020 020 020-N
3A 030 030-N 030 030 030-N 030 030-N 030 030 030-N
4A 040 040-N 040 040 040-N 040 040-N 040 040 040-N
5A 050 050-N 050 050 050-N 050 050-N 050 050 050-N
6A 060 060-N 060 060 060-N 060 060-N 060 060 060-N
7A 070 070-N 070 070 070-N 070 070-N 070 070 070-N
Courant assigné permanentin  [8A 080 080-N 080 080 080-N 080 080-N 080 080 080-N
10A 100 100-N 100 100 100-N 100 100-N 100 100 100-N
Compléter la référence 13A 130 130-N 130 130 130-N 130 130-N 130 130 130-N
en ajoutant le suffixe 15A 150 150-N 150 150 150-N 150 150-N 150 150 150-N
16 A 160 160-N 160 160 160-N 160 160-N 160 160 160-N
20A 200 200-N 200 200 200-N 200 200-N 200 200 200-N
25A 250 250-N 250 250 250-N 250 250-N 250 250 250-N
30A 300 300-N 300 300 300-N 300 300-N 300 300 300-N
32A 320 320-N 320 320 320-N 320 320-N 320 320 320-N
40A 400 400-N 400 400 400-N 400 400-N 400 400 400-N
50 A 500 500-N 500 500 500-N 500 500-N 500 500 500-N
63A 630 630-N 630 630 630-N 630 630-N 630 630 630-N
. e
1489-A - Disjoncteurs
« Disjoncteurs industriels pour applications
nord américaines
« Conforme aux exigences nord américaines
pour la protection de circuit de dérivation
o Accessoires a installé sur site pour applications 5
spécifiques
o Peignes de raccordement pour cablage
parallele facile et rapide du cété alimentation
 Disjoncteur modulaire CEl
o Homologations : listé UL, certifié CSA, HACR,
SWD, marquage CE, VDE
Type de courbe de déclenchement C D

Applications typiques Charges inductives, moteurs, circuits de commande industriels, élé chauffants Charges trés inductives, transformateurs, alimentations, électroaimants

Réglage du déclenchement sur court-circuit Fixe 5...10 xle Fixe 10...20 xle

Réglage du déclenchement tt Fixe = In Fixe = In

Nombre de péles 1 2 3 1 2 3

Tension de fonctionnement assignée Ue CEI 415V ca. 415V ca. 415V ca. 415V ca. 415V ca. 415V ca.

Tension c.c. max. 48V cc. 96V cc. 48Vcc. 96V cc.

Pouvoir de coupure Icu selon CEI 10 kA 10 kA

Tension max. [Vac] UL/CSA 277V ca. 277V ca.

Intensité nominale de court-circuit selon UL In<32A=10kA;40,50,63 A=5kA S5kA

Nombre de modules x 17,5 mm 1 2 | 3 1 2 I 3

Section de cable de ligne et de charge 1...25 mm’ (18...4 AWG) 1...25 mm’ (18...4 AWG)

Quantité standard par paquet [pcs] 2 1 1 2 1 1

Référence 1489-A1C 1489-A2C 1489-A3C 1489-A1D 1489-A2D 1489-A3D
05A 005 050 005 050 050 050
1A 010 010 010 010 010 010
15A 015 015 015 015 015 015
2A 020 020 020 020 020 020
3A 030 030 030 030 030 030
4A 040 040 040 040 040 040
5A 050 050 050 050 050 050
6A 060 060 060 060 060 060

Courant assigné permanentIn |7 A 070 070 070 070 070 070

Compléter la référence 8A 080 080 080 080 080 080

en ajoutant le suffixe 10A 100 100 100 100 100 100
13A 130 130 130 130 130 130
15A 150 150 150 150 150 150
16 A 160 160 160 160 160 160
20A 200 200 200 200 200 200
25A 250 250 250 250 250 250
30A 300 300 300 300 300 300
32A 320 320 320 320 320 320
35A 350 350 350 350 350 350

Pour plus de détails et d’autres disjoncteurs modulaires
rendez-vous sur : www.ab.com



1492-RCD - Interrupteurs différentiels

o Détecteurs de courant de fuite ala
terre pour applications CEl (pas pour
IAmérique du Nord)

o Protection des personnes 30 mA,
protection de linstallation 30 a 500 mA

o Types monophasés (L + N) et triphasés
(BLou3L+N)

o Utiliser conjointement avec 1492-SP,
le format convient au 1492-SP

o Peignes de raccordement et contacts
auxiliaires/alarme identiques a ceux
du 1492-SP

o Détection des courants de fuite ca. et
cc.aimpulsion

Type d’arrivée d'alimentation

L+N

L1,L2,L30ull,L2,L3+N

L1,L2,L30ull,L2,L3+N

Nombre de péles

2P

ap

4P

Caractéristiques

Pour applications monophasées standard, type a 30 mA
admissible pour la protection du personnes

Pour applications triphasées standard, type a 30 mA
admissible pour la protection du personnes

Caractéristique de déclenchement spécifique pour une
utilisation avec les dispositifs a fréquence variable

Tension de fonctionnement assignée

230V 50/60 Hz

400V 50/60 Hz

400V 50/60 Hz

Nombre de modules x 17,5 mm

2

4

4

Quantité standard par paquet [pcs]

1

1

1

16 A

1492-RCD2A16

25A

1492-RCD2A25

1492-RCD4A25

30mA 40A

1492-RCD2A40

1492-RCD4A40

63A

1492-RCD4A63

80A

1492-RCD4A80

16 A

25A

1492-RCD2B25

1492-RCD4B25

100 mA 40A

1492-RCD2B40

1492-RCD4B40

1492-RCD4B40D

63A
Courant de

1492-RCD4B63

1492-RCD4B63D

déclenche- Courant 80A

ment sur demploi
défaut de assigné 16 A

1492-RCD4C16

terre assigné
25A

1492-RCD2C25

1492-RCD4C25

300 mA 40A

1492-RCD2C40

1492-RCD4C40

1492-RCD4C40D

63A

1492-RCD4C63

1492-RCDAC63D

80A

1492-RCD4C80

16 A

1492-RCD4D16

25A

1492-RCD4D25

500 mA 40A

1492-RCD4D40

63A

1492-RCD4D63

80A

1492-RCD4D80

Accessoires pour Série

1492-SP

1492-RCD

1489-A

Module contact auxiliaire (1 contact inverseur)

1492-ASPH3

1492-ASPH3

1489-ABH12 (IN.O. + IN.F)

Module contact auxiliaire double
(2 contacts inverseurs)

1492-ASPHH3

1492-ASPHH3

1489-AAHH3

Module contact auxiliaire/signal d'alarme
(1 cont.inv. + 1 cont. inv.)

1492-ASPHS3

1492-ASPHS3

1489-AAHS3

Décl. sur sous-tension (50...115V c.a.)

1492-ASPU115

Décl. sur sous-tension (110...240V c.a.)

1492-ASPU230

écl. a présence de tension
(12...110V ca/12...60V c.c)

1492-ASPA2

1489-AASTA2

Décl. a présence de tension
(110...415V c.a./110...230V c.c)

1492-ASPA1

1489-AASTA1

Dispositif de verrouillage 1492-ASPLOA 1492-ASPLOA 1489-AALOA
Peignes de raccordement 1492-SP et 1492-RCD 1492-SP et 1492-RCD 1489-A
pour Série

Courant d'alimentation d'emploi assigné le 63A 63 A 80A

Utilisation de MCB et RCD

Sans module contact auxiliaire

Avec module contact auxiliaire

Sans module contact auxiliaire

1492-ASPCL102

1492-ASPCL1A02

1492-ASPCL106

1492-ASPCL1A06

1489-AACL106

1492-ASPCL1A09

1492-ASPCL112

1489-AACL112

1489-AACL118

1492-ASPCL204

1492-ASPCL2A04

1492-ASPCL206

1492-ASPCL2A06

1489-AACL206

1492-ASPCL2A10

1492-ASPCL212

1489-AACL212

1489-AACL218

1492-ASPCL306

1492-ASPCL3A06

1489-AACL306

1492-ASPCL312

1492-ASPCL3A12

1489-AACL312

1489-AACL318

1492-ASPCL408

1492-ASPCL3AP06

1 2
1 6
1 9
1 12
1 18
2
Connexion |5 ¢, 3
(cablage T+N Nombre de
paralléle) de dispositifs 5
disjoncteur connectés
modulaire 6
2 9
B 2
3 4
Bl 6
3+N 2
3+N B

1492-ASPCL412

1492-ASPCL3AP09

Borne d'arrivée pour cable de 25 mm?

1492-ASPCTL25

1492-ASPCTL25

Borne d‘arrivée pour cable de 35 mm?

1492-ASPCTL35

1492-ASPCTL35

1489-AACLT35

Cache de protection pour connexion non utilisée

1492-ASPCLPS

1492-ASPCLPS

1489-AACLPS

Pour plus de détails et d'autres accessoires pour
disjoncteur modulaire rendez-vous sur : www.ab.com
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194E - Interrupteurs de charge

o Interrupteurs pour charge inductive ; plage
dintensité 16 a315 A

« Convient comme interrupteur de charge sur
moteur selon UL508

o Déclencheur a guidage réciproque

« Configurations de montage frontal/sur porte
ou en saillie/rail DIN

« Diverses poignées de différentes tailles et
couleurs, verrouillables (cadenas), pour
découpe sur panneau

« Homologations : CE, listé UL, certifié CSA,
UL Fichier n® E14841

Interrupteur a montage en saillie/rail DIN

Interrupteur a montage frontal/sur porte

Sous boitier avec
actionneur R/Y

Applications typiques

Sectionneur, interrupteur d'urgence, interrupteur général, interrupteur de charge, démarreur manuel

Sectionneur de moteur sur site

Tension de fonctionnement assignée CEI

690V selon CEl, 600 V selon UL/CSA

Nombre de péles

4¢ péle a ajouter

3

4¢ péle a ajouter

Courant assigné

16 A 194E-A16-1753 194E-A16-NP 194E-E16-1753 194E-E16-NP 194E-Y16M-1753-6N
25A 194E-A25-1753 194E-A25-NP 194E-E25-1753 194E-E25-NP 194E-Y25M-1753-6N
32A 194E-A32-1753 194E-A32-NP 194E-E32-1753 194E-E32-NP 194E-Y32M-1753-6N
Référence 40A 194E-A40-1753 194E-A40-NP 194E-E40-1753 194E-E40-NP 194E-Y40M-1753-6N
63A 194E-A63-1753 194E-A63-NP 194E-E63-1753 194E-E63-NP 194E-Y63M-1753-6N
80A 194E-A80-1753 194E-A80-NP 194E-E80-1753 194E-E80-NP 194E-Y80M-1753-6N
100 A 194E-A100-1753 194E-A100-NP 194E-E100-1753 194E-E100-NP 194E-Y100M-1753-6N
Nombre de péles 3 4 3 4
125A 194E-A125-1753 194E-A125-1754 194E-E125-1753 194E-E125-1754
160 A 194E-A160-1753 194E-A160-1754 194E-E160-1753 194E-E160-1754
Référence 250 A 194E-A250-1753 194E-A250-1754 194E-E250-1753 194E-E250-1754
315A 194E-A315-1753 194E-A315-1754 194E-E315-1753 194E-E315-1754

Poignées et accessoires

A utiliser avec
19

Déclencheur standard

Interrupteur de charge

Interrupteur d'urgence

Bloc de contacts auxiliaires

Bloc de contacts auxiliaires

2 noir-argent noir-gris verrouillable jaune-rouge verrouillable 1N.F.1N.O.(2N.0.) 1 N.O. a ouverture avancée
A16 194E-A-P11 194E-A16-PD10
194E-HE4G-175 194E-HE4N-175
E16 194E-E-P11 194E-E16-PD10
194L-HE4A-175
A25...A63 194E-A-P11 194E-A-PD10
194L-HE6G-175
E25...E63 194E-E-P11 194E-E-PD10
194L-HE6N-175
A25...A100 194E-A-P11 194E-A-PD10
Référence 194L-HE6A-175 194L-HE6G-175
E25...E100 194E-E-P11 194E-E-PD10
A40...A100 194E-A-P11 194E-A-PD10
194L-HE8A-175 194L-HE8G-175 194L-HE8N-175
E40...E100 194E-E-P11 194E-E-PD10
A125/A160 194E-AB-P21-160
E125/E160 194E-HE8A-175 194E-HE8G-175 194E-HEBN-175 194E-EF-P21-160
A250/A315 194E-HE13A-175 194E-HE13G-175 194E-HE13N-175 194E-AB-P21-315
E250/E315 194E-EF-P21-315

140U/140UE - Interrupteurs a boitier moulé

o Interrupteurs principaux auto-protéges,
déclenchement magnétique 10 xle

o Plage d'intensité 125/160 a 1 250 A

« Pouvoir de coupure nominal élevé dans un
boitier compact

« Accessoires et dimensions identiques avec
MCCB 140UE/140U et MPCB 140M

« Homologations : marquage CE, listé UL,
certifié CSA, KEMA-KEUR; UL Fichier n° E197878
pour types 140U

AT

Lis.ota.
- - - £

Dispositifs conformes CEIl

Dispositifs a conformité internationale

Tension d'emploi nominale 690V 600 V/690 V
Nombre de péles 3 4 3

Intensité | Icu [kA] 400V 50 Hz [kA] Ir 480V 60 Hz [kA]

125A 65 140U-H6S3-D12

160 A 25 140UE-H253-D16 140UE-H254-D16

250 A 70 140UE-J753D25 140UE-J754-D25 65 140U-J653-D25
Référence 400 A 65 140U-K653-D40

600/630 A 70 140UE-L753-D63 140UE-L754-D63 65 140U-L653-D60

800 A 65 140U-M653-D80

1250A 70 140UE-N7S3-E12 140UE-N754-E12 65 140U-N6S3-E12
Accessoires

Mécanisme d'actionnement rotatif Couplage de porte rotative Couplage de porte rotative Contact auxiliaire Contact d'alarme/auxiliaire
Montée sur le disjoncteur Mécanisme d'actionnement Mécanisme d'actionnement

Boitier noir-gris verrouillable noir-gris verrouillable jaune-rouge verrouillable 1 contact inverseur 1 L;zlt"atgtcitr:\r;,va'aallj;r:e

H 140U-H-RCB 140U-H-RVM21B 140U-H-RVM21R 140U-H-EA1 140U-H-EATR1

J 140U-J-RCB 140U-J-RVM21B 140U-J-RVM21R 140U-H-EA1 140U-JEATR1
RSN K 140U-K-RCG 140U-K-RVM218 140U-K-RVM21R 140U-KEAT 140U-KEATRI

L 140U-L-RMX 140U-L-RVM21B 140U-L-RVM21R 140U-H-EA1 140U-JEATR1

M 140U-M-RVM21B 140U-M-RVM21R 140U-M-EAT 140U-MEATR1

N 140U-N-RM12B 140U-N-EA1 140U-NEA1R1

Pour plus de détails rendez-vous sur le site : www.ab.com



194R - Interrupteurs de charge

o Interrupteurs pour charge inductive ; plage
dintensité 25 a 400 A

o Version sans fusible et différents types de
fusibles conformes & UL, CSA, DIN, BS, NFC
pour une utilisation dans le monde entier

« Convient comme moyen d'interruption
principale selon UL98

« Convient comme moyen dinterruption sur
moteur selon UL508

o 4¢ pdle dextension jusquaux interrupteurs
de63A

o 6 (8) contacts auxiliaires peuvent étre ajoutés

o Homologations : CE, listé UL, certifié CSA,

UL Fichier n° E14841
Interrupteurs de charge a 3 poles
Int. de charge sans Interrupteur de charge avec fusible CEI Interrupteur de charge avec fusible UL/CSA
Courant assigné (A) * .
fusible Fusible DIN-NH Fusible BS Fusible NFC Fusible CC Fusible J Fusible HRCII-C
20/25A 194R-B20-1753 194R-F25-1753
30/32A 194R-N30-1753 194R-D32-1753 194R-B32-1753 194R-F32-1753 194R-C30-1753 194R-J30-1753 194R-H30-1753
60/63 A 194R-N60-1753 ¥ 194R-D63-1753 194R-B63-1753 194R-F63-1753 194R-J60-1753 194R-H60-1753
Pour l'indication de rupture de fusible en option, ajoutez S a la fin de la référence
100 A 194R-NN100P3 194R-NJ100P3 194R-NH100P3
Référence
138A 194R-ND138P3 194R-NA400P3
200 A 194R-NN200P3 194R-NJ200P3 194R-NH200P3
245 A 194R-ND250P3 194R-NB200P3
300A 194R-ND300P3 194R-NB400P3
400 A 194R-NN400P3 194R-NJ400P3 194R-NH400P3
2 Capacité nominal CEl de 40 A
© Capacité nominale CEl de 80 A
Module 4¢ pdle a ajouter
A Int. de charge sans Interrupteur de charge avec fusible CEI Interrupteur de charge avec fusible UL/CSA
utiliser avec " .
fusible Fusible DIN-HN Fusible BS Fusible NFC Fusible CC Fusible J Fusible HRCII-C
20/25 A 194R-20-NB 194R-25-NF
Référence 30/32A 194R-30-NN 194R-32-ND 194R-32-NB 194R-32-NF 194R-30-NC 194R-30-NJ 194R-30-NH
60/63 A 194R-60-NN © 194R-63-ND 194R-63-NB 194R-63-NF 194R-60-NJ 194R-60-NH
Pour l'indication de rupture de fusible en option, ajoutez S a la fin de la référence
 Capacité nominal CEl de 40 A
b Capacité nominale CEl de 80 A
Accessoires
A utiliser avec Contact auxiliaire Poignée dl:‘ac;:'i:nnement Poigne;gl?g’aec/}iac:]nnv;ement Axe d'actionnement Pro(ectit;npg(lzusr bornes Protec(i?npg?ew borne Fixation pour cadenas
20/25A
194R-30-C3 194R-30-C1
30/32A il 194R-HS4 194R-HS4E SR 194R-PLAT
60/63 A 194R-60-C3 194R-60-C1
100 A 194R-LNC3
194R-R3
Référence 138A
194R-R4 194R-LNC4
200 A
195-GA11 194R-HM4 194R-HM4E
245A 194R-LNC5
194R-R5
300A
194R-R6 194R-LNC6
400 A

Pour plus de détails rendez-vous sur le site : www.ab.com




Line-to-Load

POWER SOLUTIONS

e s &

Modules

Le programme « Line-to-Load » fait partie de notre gamme
Components  Education  Series constituée de modules
d'apprentissage qui vous fournissent les « solutions de puissance »
uniques et utiles de Rockwell Automation. Ces modules
d'apprentissage sont congus pour vous former aux derniéres
solutions de lindustrie en abordant de nombreuses facettes
de la commande et de la protection des moteurs. Ces modules
d'apprentissage démontrent aussi des solutions techniques de
conception de panneau plus économiques permettant de réduire
le cablage, de respecter les normes ; d'aborder les solutions
d'applications spécifiques, I'évaluation technique, les évolutions
des nouveaux produits et les caractéristiques des applications
mondialisées, pour n'en citer que quelques unes.

Contactez votre agence commerciale Rockwell Automation pour en
savoir plus sur les modules de solutions de puissance Line-to-Load.

Distributeur local
Contactez votre représentant régional.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Répertoire produits en ligne

Notre gamme complete de produits est concue pour améliorer vos processus a toutes les étapes de
votre cycle de fabrication.

http://www.rockwellautomation.com/products/

http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell Automation offre un large choix de composants Allen-Bradley® de qualité pour répondre a vos besoins spécifiques.
Pour vous aider a choisir vos composants, nous offrons toute une gamme de solutions et d'outils de sélection.

Boite a outils de sélection de produits

Nos outils de sélection de produits et de configuration du systeme vous seront trés utiles pour choisir
et installer nos produits.

http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Vous trouverez dans nos catalogues, disponibles en plusieurs langues, un large choix de composants

_/

www.rockwellautomation.com

Allen-Bradley® est une marque commerciale de Rockwell Automation.

Siége des activités « Power, Control and Information Solutions »

Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, W1 '53204-2496 Ecats-Unis, Tél. : +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél. : +32 2 663 0600, Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core E, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél. : +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Belgique : Rockwell Automation, Nijverheidslaan 1, B-1853 Sere

k-Bever, Tél. : 322716 84 11, Fax : +32 2 725 07 24, www.rockwellautomation.be

Canada : Rockwell Automation, 1860, 32¢ Avenue, Lachine, Québec, H8T 3]7, Tél: +1 (514) 780-5126, Fax: +1 (514) 636-6156, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS - 2, rue René Caudron, Bat. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél. : +33 161 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09

Suisse : Rockwell Automation AG , Hintermittlistrasse 3, CH-5506 Magenwil, Tél. : +41 62 889 7777, Fax : +41 62 889 7766
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