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RS PRO, adattatore c.a./c.c. 
36W 12V c.c., 3A, efficienza 

livello V, 1 uscita, tipo C. 
Codice RS: 731-6068             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 

un prezzo eccezionale. 

• Tensione di 
ingresso universale 
da 90 V c.a. a 264 V 
c.a. 
 

• Tensione di uscita 
12V c.c. 
 

• Potenza nominale 
36W 
 

• Conforme a ERP 
livello V. 
 

• Connettori maschio 
di rete c.a. 
intercambiabili per 
l'uso in Regno Unito, 
Europa, Stati Uniti e 
Australia 
 

• lunghezza cavo 1,5 
m. 
 

• Connettore c.c. 2,1 
mm x 5,5 mm x 9,5 
mm 
 

• Protezione da 
sovratensione, 
sovracorrente e 
cortocircuiti 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS PRO un adattatore c.a.-c.c. a innesto di alta qualità e versatile per convertire la corrente di 
rete c.a. in tensione c.c. per un'ampia gamma di applicazioni in c.c. L'adattatore c.a. è fornito con 
spine di rete c.a. intercambiabili per l'uso nel Regno Unito, in Australia, Cina, Europa, Stati Uniti e 
Giappone. Questo adattatore c.a. è conforme alla direttiva sui prodotti connessi all'energia 
2009/125/CE ed è conforme a ErP livello V  

 

 

 

Tipo Adattatore CA/CA 
Tipo di spina Tipo C 
Connettore di uscita Centro positivo 2,5 x 5,5 x 9,5 mm 
Connettore di ingresso Spina EU 
Numero di uscite 1 
Efficienza 84% tip 
Livello di efficienza energetica V 

Applicazioni 

Periferiche per computer, apparecchiature di rete, 
apparecchiature portatili, tablet e computer portatili, 
smartphone, strumentazione, apparecchiature per 
telecomunicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del prodotto ATTRIBUTO 
 

Specifiche generali 
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Tensione di uscita EA1036R (M03), 12V C.C. 

Tensione di ingresso 
100V c.a., 110V c.a., 115V c.a., 120Vac, 127V c.a., 
220Vac, 230V c.a., 240V c.a. 

Corrente di uscita 3 A 

Potenza nominale 36W 

Regolazione del carico ±5% 

Frequenza di ingresso Da 50Hz a 60Hz 

Tempo di attesa, condizioni nom ≥8.3mS 

Corrente di spunto 60A a 230VAC 

Ondulazione e rumore 1,3% 

MTBF >30.000-50.000 ore 

Attiva ritardo 3S max 

Regolazione della linea +/-1% 

Regolazione del carico +/-5% 

Cortocircuito Sì 

 

     

 

Lunghezza del cavo 1,5m 
Larghezza 45mm 
Lunghezza 98mm 
Profondità 33,5mm 

Umidità dal 5% al 95% 

Peso 220g 

 

 

 

Temperatura massima 40 °C. 
Temperatura minima 0 °C. 

 

 

 

Specifiche meccaniche 

Specifiche elettriche 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Conformità/certificazioni EN 60950-1, UL 60950-1, RoHS 
Standard soddisfatti Conformità ERP, UL 

      

  

 

 

 

Omologazioni 
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