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/T Performance Polymers

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
FLEXANE PRIMER FL-10

|SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto FLEXANE PRIMER FL-10
Numero do produto 15980 DE
UFI UFI: FN70-WO7U-TOOT-P4YE

1.2. Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas Primario.

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fornecedor ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
Telefone de emergéncia +44(0)1235 239 670 (24h)

|SECQAO 2: Identificagao dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagéo (CE 1272/2008)
Perigos fisicos Flam. Lig. 2 - H225

Perigos para a satde Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Repr. 2 - H361d STOT SE 3 -
H335, H336 STOT RE 2 - H373

Perigos para o ambiente N&o Classificado

$2

Palavra-sinal Perigo

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo

1710
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Adverténcias de perigo

Recomendacgées de prudéncia

Contém

Recomendagé6es de prudéncia
complementares

2.3. Outros perigos
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H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H315 Provoca irritagéo cutanea.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagao.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H361d Suspeito de afetar o nascituro.

H373 Pode afetar os érgaos apos exposigdo prolongada ou repetida.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicao. Nao fumar.

P261 Evitar respirar os vapores/ aerossois.

P280 Usar luvas de protegao/ vestuario de protegdo/ protecéo ocular/ protegao facial.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P314 Em caso de indisposigao, consulte um médico.

METILISOBUTILCETONA, PROPANO-2-OL, TOLUENO

P201 Pedir instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precaugdes de
seguranga.

P240 Ligagao a terra/ equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.

P241 Utilizar equipamento elétrico a prova de explosao.

P242 Utilizar ferramentas antichispa.

P243 Tomar medidas para evitar acumulagdo de cargas eletrostéaticas.

P260 Nao respirar os vapores/ aerossois.

P264 Lavar a pele contaminada cuidadosamente ap6s manuseamento.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.
P304+P340 EM CASO DE INALAGAQ: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la
numa posi¢ao que nao dificulte a respiragéo.

P308+P313 EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢ado: consulte um médico.
P312 Caso sinta indisposigéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/
médico.

P321 Tratamento especifico (ver aconselhamento médico no presente rétulo).

P332+P313 Em caso de irritagdo cutanea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritagéo ocular persista: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

P370+P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar espuma, diéxido de carbono, p6
quimico seco ou nebulizagdo de agua.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o conteldo/ recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

|SECQAO 3: Composicao/informagéo sobre os componentes

3.2. Misturas

2/10



Data de revisao: 10/03/2021

Revisao: 12

FLEXANE PRIMER FL-10

Data de substituicao: 03/04/2018

METILISOBUTILCETONA
Numero CAS: 108-10-1

Numero CE: 203-550-1

30-60%

Classificagdo

Flam. Lig. 2 - H225
Acute Tox. 4 - H332
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335

PROPAN-2-OL
Numero CAS: 67-63-0

Numero CE: 200-661-7

10-30%

Classificagdo
Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

TOLUENO
Numero CAS: 108-88-3

Numero CE: 203-625-9

10-30%

Classificagdo
Flam. Lig. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361d
STOT SE 3 - H336
STOT RE 2 - H373
Asp. Tox. 1 - H304

ETANOL
Numero CAS: 64-17-5

Numero CE: 200-578-6

1-5%

Classificagdo
Flam. Lig. 2 - H225

O texto integral de todas as adverténcias de perigo encontra-se na secgao 16.

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informacgdes gerais

Inalagao

Ingestéo

Contacto com a pele

3/10

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Nao respirar os vapores/aerossois. Mostre esta folha
de seguranga de dados ao médico de servigo

Deslocar imediatamente a pessoa afetada para o ar livre. Em caso de dificuldade respiratéria,
o pessoal devidamente formado pode assistir a pessoa afetada administrando-lhe oxigénio.
Consulte um médico caso se mantenha algum desconforto.

Nao provocar o vomito. Em caso de vomito, a cabega deve ser mantida baixa para impedir
que o vémito penetre nos pulmdes. Consulte imediatamente um médico.

Retirar a pessoa afetada da fonte de contaminagao. Lavar bem a pele cuidadosamente com
sabonete e 4gua. Consulte um médico se a irritagao persistir apds a lavagem.
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Contacto com os olhos Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem as palpebras. Continue a enxaguar durante
pelo menos 15 minutos e consulte um médico. Consulte um médico se a irritacao persistir
apos a lavagem.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Informacgdes gerais A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragéo e a duragéo da
exposigao.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas para o médico Sem recomendagdes especificas. Em caso de duvida, consulte imediatamente um médico.

|SECQAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingédo

Meios adequados de extingdo Extinguir com os seguintes meios: Espuma resistente ao alcool. Diéxido de carbono (CO2).
Produtos quimicos secos.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos Facilmente inflamavel Evitar respirar gases ou vapores do incéndio. Os vapores sdo mais
pesados do que o ar e podem propagar-se ao longo do solo, deslocar-se a distancias
consideraveis até uma fonte de ignicao e regressar a fonte do vapor.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas de protegéo no Posicione-se de costas para o vento para evitar respirar a fumaca. N&o utilizar jato de agua

combate a incéndios para a extingéo, pois este pode fazer alastrar o incéndio. Arrefecer com agua os recipientes
expostos a chamas até bastante depois de o incéndio estar extinto. Controlar a agua de
escoamento confinando-a e mantendo-a afastada de esgotos e cursos de agua.

Equipamento de protegao Utilizar aparelho respiratorio autbnomo com pressao positiva (ex.: ARICA com pressao
especial para as pessoas positiva) e vestuario de protegéo adequado.

envolvidas no combate a

incéndios

|SECQAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protegéo e procedimentos de emergéncia

Precaugdes individuais Avise toda a gente sobre os riscos potenciais e evacue-as se for necessario. E proibido
fumar, fazer faiscas ou chamas ou manter outras fontes de ignigao na proximidade do
derrame. Evitar a inalagdo de aerossois e o contacto com a pele e os olhos. Usar o vestuario
de protegao descrito na Secgéo 8 desta ficha de dados de seguranca. Proporcionar
ventilagao adequada.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental Evitar que o derrame ou escoamento entre em canalizagdes, esgotos ou cursos de agua. As
descargas ou derrames nao controlados para cursos de dgua tém de ser imediatamente
notificados a autoridade ambiental ou a outra entidade reguladora competente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Absorver o derrame com areia ou outro material inerte. Recolher e colocar num recipiente
para eliminagéo de residuos adequado, vedando-o hermeticamente. Os recipientes para
onde o derrame é recolhido tém de estar devidamente rotulados, com indicagao do contetido
correto e do simbolo de perigo.

6.4. Remisséo para outras secgbes

Remissao para outras Usar o vestuario de protegao descrito na Secgao 8 desta ficha de dados de seguranga.
secgdes
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|SEC(;/'\O 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaugées de utilizagao Proporcionar ventilagao geral adequada e ventilagado local com exaustores. Cumprir os
eventuais limites de exposigao profissional relativos ao produto ou aos seus componentes.
Tomar medidas de precaugéo contra descargas electrostaticas. Os tanques de armazenagem
e outros recipientes tém de ser ligados & terra. E proibido fumar, fazer faiscas ou chamas ou
manter outras fontes de igni¢cdo na proximidade do derrame. Nao comer, beber ou fumar
durante a utilizagdo deste produto. Devem ser implementados procedimentos de boa higiene
pessoal.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Precaucgbes de armazenagem Armazenar no recipiente de origem, fechado hermeticamente, em lugar fresco, bem ventilado
e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, de faiscas e de chamas abertas.
Armazenar longe de materiais incompativeis (ver Secgao 10).

7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Utilizagdes finais especificas As utilizagdes identificadas para este produto sdo detalhadas na Secgéo 1.2.

|SECQAO 8: Controlo da exposigao/protegéo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional
METILISOBUTILCETONA

Limite de exposigéo a longo prazo (TWA 8 horas): EU 20 ppm 83 mg/m?
Limite de exposi¢éo a curto prazo (TWA 15 minutos): EU 50 ppm 208 mg/m?

PROPAN-2-OL

Limite de exposigao a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 400 ppm
Limite de exposic¢éo a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH 500 ppm

TOLUENO

Limite de exposi¢éo a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 50 ppm
Limite de exposicéo a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH

ETANOL

Limite de exposi¢éo a longo prazo (TWA 8 horas): ACGIH 1000 ppm
Limite de exposigéo a curto prazo (TWA 15 minutos): ACGIH

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Comentarios aos WEL = Workplace Exposure Limits
componentes

8.2. Controlo da exposi¢édo

Equipamento de protegdo

@00

Controlos técnicos adequados Proporcionar ventilagdo geral adequada e ventilagao local com exaustores. Cumprir os
eventuais limites de exposigao profissional relativos ao produto ou aos seus componentes.

Protegéo ocular/facial Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de contacto com os olhos, deve utilizar-se
4culos que cumpram uma norma aprovada. Deve utilizar-se a seguinte protecdo: Oculos de
seguranca quimica. O equipamento de protecdo individual para prote¢édo ocular e facial deve
estar em conformidade com a Norma Europeia EN 166.
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Protegéo das méos

Protecgéo de outras partes da

pele e do corpo

Medidas de higiene

Protec¢édo respiratéria
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Usar luvas de protegéo constituidas pelo seguinte material: Borracha ou plastico. Para
proteger as maos de produtos quimicos, as luvas devem estar em conformidade com a
Norma Europeia EN 374. As luvas selecionadas devem ter uma duragéo de pelo menos 8
horas.

Utilizar fato de protegao quimica.

Disponibilizar equipamento para lavagem dos olhos e chuveiro de seguranga. Manter
afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Devem ser implementados
procedimentos de boa higiene pessoal. Lavar as maos e todas as outras area do corpo
contaminadas com sabonete e agua antes de abandonar o local de trabalho. Nao comer,
beber ou fumar durante a utilizagao deste produto. Trocar diariamente o vestuario de trabalho
antes de abandonar o local de trabalho.

Se a ventilagao for insuficiente, é obrigatério utilizar protegao respiratéria adequada. A
selecdo do aparelho de protecdo respiratoria deve basear-se nos niveis de exposi¢do, nos
perigos do produto e nos limites de seguranga de funcionamento do aparelho de protegao
respiratoria selecionado. Usar um aparelho de protecao respiratéria com o seguinte cartucho:
Filtro de gas, tipo A2. Verificar se o aparelho de protegéo respiratoria se ajusta
hermeticamente e se o filtro é trocado com regularidade. Os aparelhos de protegéo
respiratoria de meia-mascara e quartos de mascara com cartuchos de filtros substituiveis
devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 140.

|SECQAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Cor
Odor
pH

Ponto de ebuligdo inicial e
intervalo de ebuli¢géo

Ponto de inflamagao
Taxa de evaporagéo

Limites superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)

9.2. Outras informagdes

Volatilidade

Liquido.

Azul.

Solvente.

pH (solugdo concentrada): 7 @ 20 °C
90.5°C @

12.8°C
>1 (butyl acetate =1)

Limite inferior de explosividade/inflamabilidade: 1.3 Limite superior de
explosividade/inflamabilidade: 8.0

13 mmHg @ °C
>1
0.8 @ 20°C°C

Soluvel em agua.

80

|SEC(;/'\O 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade

Acidos. Agentes comburentes fortes. Aminas.

6/10



Data de revisao: 10/03/2021 Revisao: 12 Data de substituicao: 03/04/2018

FLEXANE PRIMER FL-10

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel a temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Possibilidade de rea¢des Nao disponivel.
perigosas

10.4. Condigoes a evitar

Condigdes a evitar Evitar calor, chamas e outras fontes de ignic¢éo.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar Evitar o contacto com os seguintes materiais: Acidos fortes. Bases — inorganicas. Bases —
organicas. Agentes comburentes fortes. Aminas.

10.6. Produtos de decomposi¢io perigosos

Produtos de decomposigao Fogo ou altas temperaturas criam: Gases nitrosos (NOx). Oxidos das seguintes substancias:
perigosos Monoxido de carbono (CO). Didxido de carbono (CO2). Vapores/gases/fumos: Amoénia ou
aminas.

|SECQAO 11: Informacgao toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda - via inalatéria

ATE inalagdo (gases ppmV) 11 250,0
ATE inalagdo (vapores mg/l) 27,5

ATE inalagdo (poeiras/névoas 3,75

mg/l)

Inalagéo Nocivo por inalagao. Irritante para as vias respiratorias. Os vapores podem provocar dor de
cabecga, fadiga, tonturas e nauseas. O produto contém solventes organicos. A sobre-
exposicao pode deprimir o sistema nervoso central, provocando tonturas e intoxicagao.

Ingestéo Nocivo por ingestédo. Pode provocar nauseas, dor de cabega, tonturas e intoxicagao.

Contacto com a pele Nocivo em contacto com a pele. Irritante para a pele. O produto tem um efeito de perda de
tecido adiposo da pele. Pode provocar eczema por alergia de contacto. Pode provocar
sensibilizagdo ou reagdes alérgicas em individuos sensiveis.

Contacto com os olhos Pode provocar irritagdo ocular grave.

Perigos agudos e crénicos O contacto prolongado e repetido com solventes por um longo periodo de tempo pode

para a saude provocar problemas de saude permanentes.

Orgaos-alvo Sistema nervoso central Rins Figado Sistema respiratorio, pulmdes Pele

|SECQAO 12: Informacgéo Ecolégica

Ecotoxicidade EC50/48h/Daphnia = 1550 mg/I

12.1. Toxicidade
Toxicidade aguda em meio aquatico

Toxicidade aguda - CEso, 48 hours: MIBK 24h EC-50 1150 mg/l mg/l, Daphnia magna
invertebrados aquaticos

12.2. Persisténcia e degradabilidade
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Persisténcia e MIBK - BOD-5=1.94-2.06goxygen/g
degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagio

Potencial de bioacumulagdo  Nao estéo disponiveis dados de bioacumulagao.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade Nao descarregar para canaliza¢des, cursos de agua ou para o solo.

12.5. Resultados da avaliagédo PBT e mPmB

Resultados da avaliagdo PBT Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.
e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos Nao disponivel.

|SECQAO 13: Consideragées relativas a eliminagéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Informacgdes gerais Ao manusear residuos, deve ter-se em consideragao as precaugdes de seguranga aplicaveis
ao manuseamento do produto.

Métodos de eliminagdo Eliminar os residuos em locais de eliminagao de residuos autorizados, de acordo com os
requisitos das autoridades locais nesta matéria.

Classe de residuos 08 04 99

|SEC(;/'\O 14: Informag0es relativas ao transporte

Gerais Desconhecem-se outras informagdes.

14.1. Nimero ONU

N.° ONU (ADR/RID) 1993
N.° ONU (IMDG) 1993
N.° ONU (ICAO) 1993

14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE, ISOBUTYL METHYL KETONE)
transporte (ADR/RID)

Designagéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE, ISOBUTYL METHYL KETONE)
transporte (IMDG)

Designacgéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE, ISOBUTYL METHYL KETONE)
transporte (ICAO)

Designagéo oficial de FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TOLUENE, ISOBUTYL METHYL KETONE)
transporte (ADN)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe ADR/RID 3
Etiqueta ADR/RID 3
Classe IMDG 3
Classe/divisédo ICAO 3
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Etiquetas de transporte

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem Il
ADR/RID

Grupo de embalagem IMDG  |I
Grupo de embalagem ICAO i

14.5. Perigos para o ambiente

Revisao: 12

FLEXANE PRIMER FL-10

Substéancia perigosa para o ambiente/poluente marinho

Nao.

14.6. Precaugbes especiais para o utilizador

EmS F-E, S-E
Cddigo de Medida de 3YE
Emergéncia

Numero de Identificagcdo de 33

Perigo (ADR/RID)

Data de substituicao: 03/04/2018

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengdo MARPOL e o Cédigo IBC

Transporte a granel em
conformidade com o anexo |
da Convengéao Marpol 73/78 e
o Cédigo IBC

Nao é necessaria informacao.

|SECQAO 156: Informagé&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentagaol/legislagéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Legislagéo da UE

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro

de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (na
ultima redacéo que lhe foi dada).

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica.

|SECGAO 16: Outras informagdes

Data de revisdo 10/03/2021
Revisdo 12
Data de substituicdo 03/04/2018
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Adverténcias de perigo na H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
totalidade H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragédo nas vias respiratorias.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H332 Nocivo por inalagao.
H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H361d Suspeito de afetar o nascituro.
H373 Pode afetar os 6rgaos apds exposicao prolongada ou repetida.

Estas informagdes relacionam-se apenas com o material especifico designado e ndo podem ser validas para este material
utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto € do conhecimento e
convicgao da empresa, estas informagdes sdo exatas e fiaveis a data indicada. Contudo, ndo asseguramos, garantimos ou
declaramos a sua exatidao, fiabilidade ou integralidade. E da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta
informacao é adequada a sua utilizagdo em particular.
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