362

Kabelschlauche

Verdrahtungskanale und Zubehor

Flexible Kabelbiindelhalter

Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschranken aber auch
in der Mobelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeintrachtigung
der Optik gefuhrt werden sollen.

Hauptmerkmale

+ Raumsparendes Leitungsflihrungssystem

» Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90°
und héher maglich

« Leicht zu 6ffnen

« Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen
(qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)

+ HelaDuct Flex zur Befestigung mit Schrauben

« HelaDuct Flex SK mit Klebestreifen

HelaDuct Flex schraubbar

Mit HelaDuct Flex ist eine Ubersichtliche Leitungsfihrung auch bei hohen
Neigungswinkeln mdglich.

MATERIAL

Betriebstemperatur

Polypropylen (PP)
-20 °C bis +70 °C

Synthesekautschuk mit Tragermaterial
aus Polyethylenschaum

Brandschutzeigenschaften | UL94 VO (ohne Kleber)

Klebstoff

HF RoHS

Nenn- Befestigungs- Anzahl der Leitungen Lange
TYP maR g art fiir Kabeldurchmesser Farbe (L) Inhalt Art.-Nr.
HelaDuct Flex10 10 schrauben 6 x 1,50 mm? 4 x 2,50 mm? Weils (WH) 500 100 Stk. 164-11008
HelaDuct Flex20 20 schrauben 22 x 1,50 mm? 14 x 2,50 mm? Weif3 (WH) 500 70 Stk. 164-21008
HelaDuct Flex30 30 schrauben 50 x 1,50 mm? 34 x 2,50 mm? Weif3 (WH) 500 40 Stk. 164-31008
HelaDuct Flex40 40 schrauben 81 x 1,50 mm? 60 x 2,50 mm? Weils (WH) 500 24 Stk. 164-41008
Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
HelaDuct Flex mit Kleber

Nenn- Befestigungs- Anzahl der Leitungen Lange

TYP mai @ art fiir Kabeldurchmesser Farbe (L) Inhalt Art.-Nr.
HelaDuct Flex10SK 10 kleben und schrauben | 6x 1,50 mm? 4x2,50mm? | Weifs (WH) 500 100 Stk. | 164-11108
HelaDuct Flex20SK 20 kleben und schrauben | 22 x 1,50 mm? | 14 x 2,50 mm? | Weils (WH) 500 70 Stk. | 164-21108
HelaDuct Flex30SK 30 kleben und schrauben | 50 x 1,50 mm? | 34 x 2,50 mm? | Weils (WH) 500 40 Stk. 164-31108
HelaDuct Flex40SK 40 kleben und schrauben | 81 x 1,50 mm? | 60 x 2,50 mm? | Weild (WH) 500 24 Stk. | 164-41108

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
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Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kabelschutz
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