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Version : 2.3.0
| SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador de producto
Nombre comercial: LGEM 2
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos recomendados: Lubricante.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor
Empresa: SKF MPT
Direccion: Meidoornkade 14
Cadigo postal: 3992 AE
Ciudad: AE Houten
Pais: REINO DE LOS PAISES BAJOS
E-mail: support.mpt@skf.com
Teléfono: +31 30 6307200
Pagina principal : www.skf.com
1.4. Teléfono de emergencia
91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicologia)
| SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
CLP-clasificacion: El producto no se clasificara como peligroso segun la clasificacién y normas de etiquetado

de sustancias y mezclas.

Efectos perjudicales de mayor Puede causar ligera irritacion en piel y ojos.
gravedad:
2.2. Elementos de la etiqueta

Informacién suplementaria
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros

El producto no contiene sustancias PBT ni vPvB.

| SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

N° CAS/ N° CE/ N° de

‘ Sustancia reg. REACH

Concentracion Notas CLP-clasificacion ‘
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Acido fosforoditioico, O
; . T 185940-28-9 Skin Irrit. 2;H315
mixta, O-bis (2-etilhexilo 288-917-4 <2.5% Eyl:lrrr?lt. 2ot

e iso-Bu e iso-Pr)
ésteres, sales de zinc

01-2119521201-61

Aquatic Chronic 2;H411

Consultar seccion 16 para ver el texto completo de la frases H / EUH.

Comentarios del ingrediente:

Los aceites minerales en el producto contiene <3% de extracto DMSO (IP 346).

| SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacion:

Ingestion:

Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

General:

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Respirar aire limpio. Buscar asistencia médica en caso de molestias persistentes.

Lavar la boca completamente y beber 1 6 2 vasos de agua a sorbos pequefos. Buscar

asistencia médica en caso de molestias persistentes.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabén y agua. Buscar asistencia médica en

caso de molestias persistentes.

Lavar con agua (preferiblemente empleando un equipo de lavado de ojos) hasta que se
calme la irritacion. Buscar atencion médica si persisten los sintomas.

Cuando reciba asistencia médica, muestre la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

Puede causar ligera irritacion en piel y ojos.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

Tratar los sintomas. No se requiere ningun tratamiento especial inmediato.

| SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién
apropiados:

Medios de extincion no

apropiados:

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Apagar con polvo, espuma o agua atomizada. Utilizar agua o agua atomizada para enfriar

el material no incendiado.

No utilizar chorro de agua, ya que podria propagar el incendio.

No inflamable, pero combustible. Este producto se descompone por combustion, pudiendo generarse los siguientes gases

téxicos: Monodxido de carbono y didéxido de carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Mover los contenedores de la zona de peligro si puede realizarse sin riesgos. Evitar la inhalaciéon de vapores y gases de
combustion: respirar aire limpio. Llevar un aparato respiratorio auténomo con guantes resistentes a la accion de productos

quimicos.

| SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
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Para el personal que no forma Detener la fuga si esto puede realizarse sin riesgos. Usar gafas de seguridad si existe
parte de los servicios de riesgo de salpicadura a los ojos. Llevar guantes.
emergencia:
Para el personal de Ademas de lo anterior: Se recomienda el uso de ropa de proteccién normal equivalente a
emergencia: EN 469.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que el derrame penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en contenedores apropiados para
desechos. Limpiar los vertidos pequefios con un pafio.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver seccién 8 para tipo de equipo de proteccion. Consultar la seccidn 13 para conocer las instrucciones sobre desecho.

| SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Utilice el producto con una buena ventilacion. Deberia disponerse de agua corriente y equipos de lavado para los ojos. Lavar
las manos antes del descanso, antes de usar el lavabo y al finalizar el turno.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

El producto deberia almacenarse de forma segura, fuera del alcance de los nifios y alejado de comida, elementos de
alimentacién animal, medicamentos, etc. Mantener en envase original perfectamente cerrado. No exponer al calor (p. €j. a la
luz solar). AlImacenar en una zona seca, fria y bien ventilada. Almacenar a temperaturas inferiores a 45°C. No almacenar con lo
siguiente: Oxidantes fuertes.

7.3. Usos especificos finales

No existen usos especificos aparte de aquellos identificados en 1.2.

| SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual

8.1. Parametros de control

Limite de exposiciéon profesional

NZT;;engiz 2 Petir‘la?;igode ppm mg/m? fibra/cm3 Comentarios Observaciones

Limite de
Aceite mineral egfgs}f('gile
refinado, VLA-ED 5 para: am
nieblas ”“f‘era'

refinado,

nieblas

Limite de
Aceite mineral egfgsfézﬂe
refinado, VLA-EC 10 para: am
nieblas mlneral

refinado,

nieblas

am = El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera llevar en su
formulacién
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VLA-EC = Valores de Exposicién de Corta duracion
VLA-ED = Valores de Exposicién Diaria

Métodos de medicion:

de higiene laboral.

Base legal: Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2021.

8.2. Controles de la exposicion

Se debe comprobar su cumplimiento de los limites de exposicion laboral con las medidas

Controles técnicos apropiados: Llevar el equipo personal de proteccion especificado a continuacion.

Equipo de proteccion personal, Usar gafas de seguridad si existe riesgo de salpicadura a los 0jos. La proteccién ocular
debera cumplir con la norma EN 166.

proteccion ocular/facial:

Equipo de proteccion personal, Se recomiendan guantes de plastico o caucho.

proteccion de manos:

Equipo de proteccion personal, No necesario.

proteccion respiratoria:

Controles de exposicién
medioambiental:

Asegurar la observacion de las normativas locales relativas a emisiones.

| SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Parametro Valor/unidad
Estado Pasta
Color No hay datos
Olor No hay datos
Solubilidad No miscible con lo siguiente: Agua.
Parametro Valor/unidad Comentarios

Umbral olfativo

No hay datos

Punto de fusién

No hay datos

Punto de congelacion

No hay datos

Punto inicial de ebullicion e intervalo de
ebullicion

No hay datos

Inflamabilidad (solido, gas)

No hay datos

Limites de Inflamabilidad

No hay datos

Limites deflagrantes

No hay datos

Punto de inflamacioén

> 150 °C

Temperatura de auto-iflamacion

No hay datos

Temperatura de descomposicion

No hay datos

pH (solucién para uso)

No hay datos

pH (concentrado)

No hay datos

Viscosidad cinematica 20,5 mm2/s (40 °C)
Viscosidad No hay datos
Coeficiente de reparto n-octanol/agua No hay datos
Presion del vapor No hay datos
Densidad < 1000 kg/m?® (25°C)

Densidad relativa

No hay datos

Densidad de vapor

No hay datos
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Densidad relativa (aire sat.)

No hay datos

Caracteristicas de las particula

No hay datos

9.2. Otros dato

S

Parametro

Valor/unidad

Comentarios

| SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reacciona con lo siguiente: Oxidantes fuertes.

10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del proveedor.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No exponer al calor (p. €j. a la luz solar).

10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Este producto se descompone por combustidon o por calentamiento a altas temperaturas, pudiendo generarse los siguientes
gases toxicos: Monoxido de carbono y diéxido de carbono.

| SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda - oral:

LGEM 2
Organismo Tipo de prueba Tlemp.o'c'ie Valor Conclusion LS e Fuente
exposicion prueba
LD50 4564,50 mg/kg Calculado

Acido fosforod
28-9

itioico, O mixta, O-bis (2-etilhexilo e iso-Bu e iso-Pr) ésteres, sales de zinc, cas-no 85940-

Organismo

Tipo de prueba

Tiempo de
exposicion

Valor

Conclusién

Método de
prueba

Fuente

Rata

LD50

3000 mg/kg

La ingestion puede provocar molestias. El producto no tiene que ser clasificado. Sobre la base de los datos existentes, se
estima que los criterios de clasificacion no se cumplen.

Toxicidad aguda - cutanea:

LGEM 2
. : Tiempo de L Método de
Organismo Tipo de prueba exposicion Valor Conclusién prueba Fuente
LD50 2940,20 mg/kg Calculado
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El producto no tiene que ser clasificado. Sobre la base de los datos existentes, se estima que los criterios de clasificaciéon no
se cumplen.

Toxicidad aguda - por El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.
inhalacién:

Corrosion/irritaciéon cutanea: Puede irritar la piel: puede producir enrojecimiento. El producto no tiene que ser
clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.

Lesiones oculares graves o Puede provocar irritacion en los ojos. El producto no tiene que ser clasificado. Los datos
irritacién ocular: de ensayo no estan disponibles.
Sensibilidad respiratoria o El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.

sensibilidad cutanea:

Mutagenicidad en células El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.
germinales:
Propiedades carcinégenas: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.

Toxicidad para la reproduccion: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.

Exposiciéon STOT unica: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.
Exposicion STOT repetida: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.
Peligro por aspiracion: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no estan disponibles.

11.2. Informaciodn relativa a otros peligros

Propiedades de alteracion Ninguno conocido.
endocrina:
Otros efectos toxicologicos: Ninguno conocido.

| SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Acido fosforoditioico, O mixta, O-bis (2-etilhexilo e iso-Bu e iso-Pr) ésteres, sales de zinc, cas-no 85940-
28-9

. . Tiempo de . . Método de
Organismo Especies exposicion Tipo de prueba Valor Conclusion prueba Fuente
Peces Cyprinodon 96hLC50 2,2 mg/!
variegatus

El producto contiene pequefias cantidades de sustancias medioambientalmente peligrosas. El producto no tiene que ser
clasificado. Sobre la base de los datos existentes, se estima que los criterios de clasificacién no se cumplen.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se espera que sea biodegradable. Los datos de ensayo no estan disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulacién

No se espera bioacumulacion. Los datos de ensayo no estan disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

6/8




La ] o1 o

Ficha de datos de seguridad
LGEM 2

Sustituye la fecha: 24/03/2021 Fecha de revisién: 08/06/2022
Version : 2.3.0

No se espera que sea movil en el suelo. Los datos de ensayo no estan disponibles.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

El producto no contiene sustancias PBT ni mPmB.

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Ninguno conocido.

12.7. Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

Claificacion alemana de contaminacion del agua (WGK): 1

| SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evitar descargas al alcantarillado o aguas superficiales. Si el producto, tal y como se suministra, se convierte en residuo, no
reune los criterios de clasificacion como residuo peligroso (Dir. 2008/98/UE). La eliminacion debe efectuarse de acuerdo con
las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales. Es posible que los reglamentos locales sean mas estrictos que los
requisitos regionales o nacionales. Los envases vacios y limpios deberan desecharse para su reciclaje. Los envases no
lavados deberan desecharse segun lo dispuesto en el plan local de eliminaciéon de desechos.

Categoria de residuos: Cddigo CER: Depende de la linea de negocio y uso, por ejemplo 13 08 99* Residuos no
especificados en otra categoria

Absorbente/ropa contaminada con el producto: Cédigo CER: 15 02 03 Absorbentes,
materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el cédigo 15 02 02.

| SECCION 14. Informacién relativa al transporte

14.1. Namero ONU o numero No es aplicable. 14.4. Grupo de embalaje: No es aplicable.
ID:

14.2. Designacion oficial de No es aplicable. 14.5. Peligros para el No es aplicable.
transporte de las Naciones medio ambiente:

Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para  No es aplicable.
el transporte:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No es aplicable.

Otra Informacion: El producto no queda englobado en las normativas de transporte de mercancias
peligrosas.

| SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
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Disposiciones Especiales: Ninguno.
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
Otra Informacion: No se ha llevado a cabo la valoracion de la seguridad quimica.
| SECCION 16. Otra informacién
Historial de la version e indicaciéon de modificaciones
Versién Fecha de revision Responsable Cambios

2.3.0 08/06/2022 Bureau Veritas HSE / DOL 3,8,9,11,12,16
Abreviaturas: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

STOT: Specific Target Organ Toxicity
Otra Informacion: Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada para este producto y sélo es aplicable

al mismo. Esta basada en nuestros conocimientos actuales y en la informacién que el
proveedor ha podido suministrar sobre el producto en el momento de la elaboracion. Esta
hoja de datos de seguridad cumple con la legislacion vigente relativa a la elaboracion de
hojas de datos de seguridad de conformidad con 1907/2006/EC (REACH) segun ha sido
modificada posteriormente.

Consejos formativos: Un conocimiento exhaustivo de esta ficha de datos de seguridad debiera ser condicion
indispensable.

Método de clasificacion: Calculo basado en los peligros de los componentes conocidos.

Lista de frases H relevantes

H315 Provoca irritacién cutanea.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Lista de frases EUH relevantes
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Pais: ES
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