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RS Pro DPDT Multifunktions-
Zeitrelais - 0,1 s → 10 h, 2 

Kontakte, 
Einschaltverzögerung, DIN-

Schiene 

RS Best.-Nr. 896-6848                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 2C/O-DPCO-
Kontaktkonfiguratio
n mit Relaisausgang 
ist 5 A. 

 

• Die 
Versorgungsspannu
ng reicht von 24 V 
ac bis 240 V ac und 
24 V dc Bis 240 V dc 

 

• DIN-
Hutschienenmontag
e 

 

• Bündige Knöpfe für 
bessere Sicherheit 

 

• LED-Anzeige für 
Laufzeit- und 
Relaisstatus 

 

• Breite: 22,5 mm 

 

• Hervorragende 
Störsicherheit 

 
 

MERKMALE 
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Das RS Pro Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und 
Genauigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Er bietet Verzögerungsfunktionen wie zyklisches 
Ein-/Ausschalten, zyklisches Ein-/Ausschalten, Intervall, Einschaltverzögerung, bei einem Shot im 
Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Stunden. Dies kann problemlos in neue und vorhandene 
Anwendungen installiert werden. Die Zeiteinstellungen können einfach über den Knopf an der 
Vorderseite des Zeitverzögerungsrelais eingestellt werden.  

 

 

 

Schalterkonfiguration  2-poliger Wechsler 

Betriebsart 
Zyklisches Ein/Aus, Zyklisches Ein/Aus, Intervall, 
Einschaltverzögerung, Ein/Aus 

Kontaktkonfiguration 2CO 

Anzahl der Timer-Funktionen Multifunktionaler 

Anzahl der Kontakte 2 

Zeitbereich 0,1 s bis 10 h 

Zeitzustellung Sekunden 

Zeitverzögerung 200ms    

Anwendungen 
Textilien, chemische Industrie, Bergbau, Bewässerung, 
Umgang mit Rohmaterial, Lebensmittel und Getränke, 
industrielle Prozesssteuerung 

 

 

 

Stromversorgung Extern 

Nennversorgungsspannung    24 V bis 240 V ac/dc 

Mindestspannung 24VAC/DC 

Max. Spannung 240VAC/DC   

Maximaler Strom 5A 

Minimaler Strom 0.1A 

Relaisausgang  5A 

Anschlussklemmentyp  Schraubanschluss      

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Montageart DIN-Schiene     

Tiefe 100.5mm 

Breite 22.5 mm 

Länge 75 mm 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur 60 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -15°C   

  

 

 

IP-Schutzart  IP20; IP40  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE-zertifiziert, RoHS 

       

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Schutzkategorie 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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