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Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1Von 4



Cyanacrylat-Klebstoffe E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Superkleber von RS Pro (auch bekannt als Cyanacrylatklebstoffe) sind in Gel- oder
Flussigkeitsform erhéltlich und bieten eine starke, sofortige und wasserdichte Verbindung.
Superleimgel ist ein Produkt von ausgezeichneter Qualitat, das nicht tropft und daher ideal fir
vertikale Anwendungen ist. Dieser RS Pro Sekundenkleber ist ein schnell wirkender, bequemer und
vielseitiger Klebstoff fur kleine Reparaturen und kann in verschiedenen Bereichen verwendet
werden.

Optionen umfassen:

473-423 - Gel-Sekundenkleber 20 g.

918-6869 - 5-g-Flasche mit flissiges Sekundenkleber
918-6872 - 3-g-Gel-Superleim-Rohr

Allgemeine Spezifikationen

Gehausegroie 39
Produktform Gel
Farbe Transparent
Gehausetyp Rohr
Maximale Aushartezeit 60sec
Basischemikalie Ethyl
Max. vollstandige Aushartezeit 24 Stunden
Leichter/kein Geruch Nein
Aushartezeit <5
Bond Holz, Kork, Leder, Pappe und &hnliche
Anwendungen .
Oberflachen
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/473423/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9186869/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9186872/
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Mechanische Spezifikationen
Viskositat 50 CPs bis 90.000 CPs
Spezifisches Gewicht 1.10
Zugfestigkeit 21N/mm~"2
Lagerfahigkeit bei 5 °C 12 Monate
Maximale Spaltfullung 0.25mm
Aushartungsgeschwindigkeit Stahl 15 Sekunden bis 30 Sekunden
(entfettet)
Aushéartungsgeschwindigkeit ABS 10 Sekunden bis 15 Sekunden
Aushartungsgeschwindigkeit Gummi CA. 3 Sekunden
Aushartungsgeschwindigkeit Holz CA. 3 Sekunden
Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 80 °C.

Minimale Betriebstemperatur -50°C

Flammpunkt > 85 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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