Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Elementi componibili sciolti: corpi
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony?® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 . .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti

pagine da 36020/2 a 36020/9 Da associare alle teste: : vedere paginada 36007/7 a 36007/9

Corpi completi (base + elemento di contatto semplice + elemento luminoso con LED integrato)

Sorgente Tensione Tipo di contatto (1) Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimen- | della
tazione sorgente
\ luminosa
v “NO" “NC” kg

Collegamento mediante vite-serrafilo

LED ~ 24 1 - Bianco ZB4-BW0B11 0,064
integrato

] mtectedx Verde ZB4-BW0B31 0,064

‘_@ Rosso ZB4-BW0B41 0,064

ZB4-BW0e @3 Giallo ZB4-BW0B51 0,064

Blu ZB4-BW0B61 0,064

- 1 Bianco ZB4-BW0B12 0,064

Verde ZB4-BW0B32 0,064

Rosso ZB4-BW0B42 0,064

Giallo ZB4-BW0B52 0,064

Blu ZB4-BW0B62 0,064

2 - Bianco ZB4-BW0OB13 0,074

Verde ZB4-BW0B33 0,074

Rosso ZB4-BW0B43 0,074

Giallo ZB4-BW0B53 0,074

Blu ZB4-BW0B63 0,074

1 1 Bianco ZB4-BWOB15 0,074

Verde ZB4-BW0OB35 0,074

Rosso ZB4-BW0B45 0,074

Giallo ZB4-BW0B55 0,074

Blu ZB4-BW0B65 0,074

~ 110...220 1 - Bianco ZB4-BW0G11 0,064

Verde ZB4-BW0G31 0,064

Rosso ZB4-BW0G41 0,064

Giallo ZB4-BW0G51 0,064

Blu ZB4-BW0G61 0,064

- 1 Bianco ZB4-BW0G12 0,064

Verde ZB4-BW0G32 0,064

Rosso ZB4-BW0G42 0,064

Giallo ZB4-BW0G52 0,064

Blu ZB4-BW0G62 0,064

(1) Possibilita di aggiungere elementi di contatto supplementari: vedere pagina 36008/2.

3600712



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Elementi componibili sciolti: corpi
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony?® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 . .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti (segue)

pagine da 36020/2 a 36020/9 Da associare alle teste: : vedere pagina da 36007/7 a 36007/9

Corpi completi (base + elemento di contatto semplice + elemento luminoso con LED integrato) (segue)

Sorgente Tensione Tipo di contatto (1) Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimen- | della
tazione sorgente
\ luminosa
v “NO” “NC” kg

Collegamento mediante vite-serrafilo  (segue)

LED ~ 110...120 2 - Bianco ZB4-BW0G13 0,074
integrato

: rotected% Verde ZB4-BW0G33 0,074

. ‘_@ Rosso ZB4-BW0G43 0,074

ZB4-BWOe @3 Giallo ZB4-BW0G53 0,074

Blu ZB4-BW0G63 0,074

1 1 Bianco ZB4-BWO0G15 0,074

Verde ZB4-BW0G35 0,074

Rosso ZB4-BW0G45 0,074

Giallo ZB4-BW0G55 0,074

Blu ZB4-BWO0G65 0,074

~ 230...240 1 - Bianco ZB4-BWOM11 0,064

Verde ZB4-BWOM31 0,064

Rosso ZB4-BWOM41 0,064

Giallo ZB4-BWOM51 0,064

Blu ZB4-BWOM61 0,064

- 1 Bianco ZB4-BWOM12 0,064

Verde ZB4-BWOM32 0,064

Rosso ZB4-BWOM42 0,064

Giallo ZB4-BWOM52 0,064

Blu ZB4-BWOM62 0,064

2 - Bianco ZB4-BWOM13 0,074

Verde ZB4-BWOM33 0,074

Rosso ZB4-BWOM43 0,074

Giallo ZB4-BWOM53 0,074

Blu ZB4-BWOM63 0,074

1 1 Bianco ZB4-BWOM15 0,074

Verde ZB4-BWOM35 0,074

Rosso ZB4-BWOM45 0,074

Giallo ZB4-BWOM55 0,074

Blu ZB4-BWOM65 0,074

(1) Possibilita di aggiungere elementi di contatto supplementari: vedere pagina 36008/2.

& retemecaniaue|  36007/3



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Elementi componibili sciolti: corpi
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony?® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 . .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti (segue)

pagine da 36020/2 a 36020/9 Da associare alle teste: : vedere paginada 36007/7 a 36007/9

Corpi completi (base + elemento di contatto semplice + elemento luminoso con LED integrato) (segue)

Sorgente Tensione Tipo di contatto (1) Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimen- | della
tazione sorgente
\ luminosa
v “NO" “NC” kg

Collegamento mediante connettore  (2)

LED ~ 24 1 - Bianco ZB4-BW0B114 0,060
integrato

rotected” Verde ZB4-BW0B314 0,060

- ‘_@ Rosso ZB4-BW0B414 0,060

ZB4-BW0Oeel4 Giallo ZB4-BW0B514 0,060

Blu ZB4-BW0B614 0,060

- 1 Bianco ZB4-BW0B124 0,060

Verde ZB4-BW0B324 0,060

Rosso ZB4-BW0B424 0,060

Giallo ZB4-BW0B524 0,060

Blu ZB4-BW0B624 0,060

2 - Bianco ZB4-BW0B134 0,067

Verde ZB4-BW0B334 0,067

Rosso ZB4-BW0B434 0,067

Giallo ZB4-BW0B534 0,067

Blu ZB4-BW0B634 0,067

1 1 Bianco ZB4-BW0B154 0,067

Verde ZB4-BW0B354 0,067

Rosso ZB4-BW0B454 0,067

Giallo ZB4-BW0B554 0,067

Blu ZB4-BW0B654 0,067

-~ 110...120 1 - Bianco ZB4-BW0G114 0,060

Verde ZB4-BW0G314 0,060

Rosso ZB4-BW0G414 0,060

Giallo ZB4-BW0G514 0,060

Blu ZB4-BW0G614 0,060

- 1 Bianco ZB4-BW0G124 0,060

Verde ZB4-BW0G324 0,060

Rosso ZB4-BW0G424 0,060

Giallo ZB4-BW0G524 0,060

Blu ZB4-BW0G624 0,060

(1) Possibilita di aggiungere elementi di contatto supplementari: vedere pagina 36008/4.
(2) Cavi di collegamento e connettore per blocco elettrico a connettore: vedere pagina 36008/4.

36007/4 [ mecaniave



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Elementi componibili sciolti: corpi
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony?® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 . .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti (segue)

pagine da 36020/2 a 36020/9 Da associare alle teste: : vedere pagina da 36007/7 a 36007/9

Corpi completi (base + elemento di contatto semplice + elemento luminoso con LED integrato) (segue)

Sorgente Tensione Tipo di contatto (1) Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimen- | della
tazione sorgente
\ luminosa
v “NO” “NC” kg

Collegamento mediante connettore  (2) (segue)

LED ~ 110...120 2 - Bianco ZB4-BW0G134 0,067
integrato

rotected” Verde ZB4-BW0G334 0,067

- ‘_@ Rosso ZB4-BW0G434 0,067

ZB4-BWOe @34 Giallo ZB4-BW0G534 0,067

Blu ZB4-BW0G634 0,067

1 1 Bianco ZB4-BW0G154 0,067

Verde ZB4-BW0G354 0,067

Rosso ZB4-BW0G454 0,067

Giallo ZB4-BW0G554 0,067

Blu ZB4-BW0G654 0,067

~ 230...240 1 - Bianco ZB4-BWOM114 0,060

Verde ZB4-BWOM314 0,060

Rosso ZB4-BWOM414 0,060

Giallo ZB4-BWOM514 0,060

Blu ZB4-BWOM614 0,060

- 1 Bianco ZB4-BWOM124 0,060

Verde ZB4-BWOM324 0,060

Rosso ZB4-BW0OM424 0,060

Giallo ZB4-BWOM524 0,060

Blu ZB4-BWOM624 0,060

2 - Bianco ZB4-BWOM134 0,067

Verde ZB4-BWOM334 0,067

Rosso ZB4-BWOM434 0,067

Giallo ZB4-BWOM534 0,067

Blu ZB4-BWOM634 0,067

1 1 Bianco ZB4-BWOM154 0,067

Verde ZB4-BWOM354 0,067

Rosso ZB4-BWOM454 0,067

Giallo ZB4-BWOM554 0,067

Blu ZB4-BWOM654 0,067

(1) Possibilita di aggiungere elementi di contatto supplementari: vedere pagina 36008/4.
(2) Cavi di collegamento e connettore per blocco elettrico a connettore: vedere pagina 36008/4.

& retemecaniaue|  36007/5



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Elementi componibili sciolti: corpi
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 . .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti (segue)

pagine da 36020/2 a 36020/9 Da associare alle teste: : vedere paginada 36007/7 a 36007/9

Corpi completi (base + elemento di contatto semplice + elemento luminoso per lampadina BA 9s ad incandescenza, neon o

LED)
Descri- Sorgente Tensione Tip0|di contatto (1) Colore Riferimento Peso
zione luminosa d'alimen- della
tazione sorgente
luminosa
Vv “NO” “NC” kg
Collegamento mediante vite-serrafilo
Alimen- Lampada BA 9s < 250 1 - - ZB4-BW061 0,063
tazione 2,4 W max
diretta non fornita (2)
— 1 - ZB4-BW062 0,063
ZB4-BW06e
2 - - ZB4-BW063 0,073
1 1 - ZB4-BW065 0,073
Trasfor- Lampada BA 9s ~ 110...120 1 - - ZB4-BW031 0,141
matore ad incan- 50/60 Hz
1,2 VA descenza
secon- fornita 1 1 - ZB4-BW035 0,151
dario 6 V
ZB4-BW0O®5 ~ 230...240 1 = - ZB4-BW041 0,141
50/60 Hz
1 1 - ZB4-BW045 0,151
~ 400 1 - - ZB4-BW051 0,141
50 Hz
1 1 - ZB4-BW055 0,151
Lampada BA 9s ~ 110...120 1 1 Bianco ZB4-BW03D15 0,151
con LED 50/60 Hz
fornita
Verde ZB4-BW03D35 0,151
Rosso ZB4-BW03D45 0,151
Giallo ZB4-BW03D55 0,151
Blu ZB4-BW03D65 0,151
~ 400 1 1 Bianco ZB4-BW05D15 0,152
50 Hz
Verde ZB4-BW05D35 0,152
Rosso ZB4-BW05D45 0,152
Giallo ZB4-BW05D55 0,152
Blu ZB4-BW05D65 0,152

(1) Possibilita di aggiungere elementi di contatto supplementari: vedere pagina 36008/2.
(2) Lampadina da ordinare a parte: vedere pagina 36008/14.

3600716 [Emecaniave



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Generalita:

pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:

pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Serie XB4-B
Elementi componibili sciolti: teste
Harmony?® style 4

Riferimenti (segue)

Da associare ai corpi: : vedere paginada 36007/2 a 36007/6

Teste per pulsanti luminosi ad impulso

Forma Tipo di Colore Riferimento Peso
della testa pulsante kg
Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con LED integrato
» |
A filo ghiera Bianco ZB4-BW313 0,026
Verde ZB4-BW333 0,026
Rosso ZB4-BW343 0,026
ZB4-BW333 Giallo ZB4-BW353 0,026
Blu ZB4-BW363 0,026
A filo ghiera Bianco ZB4-BW913 0,026
con anello Verde ZB4-BW933 0,026
luminoso Rosso ZB4-BW943 0,026
Giallo ZB4-BW953 0,026
- Blu ZB4-BW963 0,026
A filo ghiera Bianco ZB4-BW513 0,031
) con cappuccio Verde ZB4-BW533 0,031
ZB4-BW563 trasparente Rosso ZB4-BW543 0,031
Giallo ZB4-BW553 0,031
Blu ZB4-BW563 0,031
A filo ghiera Bianco ZB4-BA18 0,028
per inserimento Verde ZB4-BA38 0,028
- i di un'etichetta Rosso0 7ZB4-BA48 0,028
Giallo ZB4-BA58 0,028
Blu ZB4-BA68 0,028
L "
ZB4-BW11
3 @ Sporgente Bianco ZB4-BW113 0,029
Verde ZB4-BW133 0,029
Rosso ZB4-BW143 0,029
Giallo ZB4-BW153 0,029
Blu ZB4-BW163 0,029
- [ Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con lampada BA 9s (aincandescenza, neon o LED)
i.' A filo ghiera Bianco ZB4-BW31 0,027
t Verde ZB4-BW33 0,027
) Rosso ZB4-BW34 0,027
2B4-BW33 Giallo ZB4-BW35 0,027
Blu ZB4-BW36 0,027
Incolore ZB4-BW37 0,027
Sporgente Bianco ZB4-BW11 0,028
Verde ZB4-BW13 0,028
r Rosso ZB4-BW14 0,028
Giallo ZB4-BW15 0,028
Blu ZB4-BW16 0,028
Incolore ZB4-BW17 0,028
ZB4-BW14
Teste con ghiera metallica nera (disponibilita: 2° semestre 1999)
Aggiungere il numero 7 al riferimento scelto sopra.
Esempio: ZB4-BW313 diventa ZB4-BW3137.
& retemecaniaue| - 36007/7



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Generalita:

pagine da 36022/2 a 36024/5

Caratteristiche:

pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Serie XB4-B
Elementi componibili sciolti: teste
Harmony?® style 4

Riferimenti (segue)
Da associare ai corpi: : vedere paginada 36007/2 a 36007/6

.

ZB4-BW812743

ZB4-BW823743

q

=

ZB4-BW841723
ZB4-BH033

LY
ZB4-BH63

Teste per pulsanti luminosi con doppio tasto ad impulso (IP 40) (1)

Forma Descrizione Colore dei Colore della Riferimento Peso
della testa pulsanti spia kg
Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con LED integrato
(senza marcatura della funzione sul pulsante)
1 pulsante Nero Incolore (2) ZB4-BW812743 0,047
a filo ghiera Rosso
1 spia
centrale Verde Incolore (2) ZB4-BW813743 0,047
1 pulsante Rosso
a filo ghiera
Bianco Incolore (2) ZB4-BW811723 0,047
Nero
n 1 pulsante Noir Incolore (2) ZB4-BW832743 0,046
— a filo ghiera Rosso
1 spia
centrale Verde Incolore (2) ZB4-BW833743 0,046
1 pulsante Rosso
sporgente
Bianco Incolore (2) ZB4-BW831723 0,046
Nero
Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con LED integrato
(con marcatura della funzione sul pulsante)
1 pulsante Nero Incolore (2) ZB4-BW822743 0,047
a filo ghiera Rosso
(marcatura “I”)
1 spia Verde Incolore (2) ZB4-BW823743 0,047
centrale Rosso
1 pulsante
a filo ghiera Bianco Incolore (2) ZB4-BW821723 0,047
(marcatura “O") Nero
1 pulsante Nero Incolore (2) ZB4-BW842743 0,046
a filo ghiera Rosso
(marcatura “I”)
1 spia Verde Incolore (2) ZB4-BW843743 0,046
centrale Rosso
1 pulsante
sporgente Bianco Incolore (2) ZB4-BW841723 0,046
(marcatura “0") Nero
Teste per pulsanti luminosi “passo-passo” (3)
Forma Tipo di Colore della Riferimento Peso
della testa pulsante gemma kg
Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con LED integrato
A filo ghiera Bianco ZB4-BHO13 0,026
Verde ZB4-BH033 0,026
Rosso ZB4-BH043 0,026
Giallo-arancione ZB4-BH053 0,026
Blu ZB4-BH063 0,026
@ Sporgente Bianco ZB4-BH13 0,026
Verde ZB4-BH33 0,026
Rosso ZB4-BH43 0,026
Giallo-arancione ZB4-BH53 0,026
Blu ZB4-BH63 0,026

Teste con ghiera metallica nera (disponibilita: 2 semestre 1999)

Aggiungere il numero 7 al riferimento scelto sopra.
Esempio: ZB4-BW812743 diventa ZB4-BW8127437.

(1) Per ottenere una testa IP 66 aggiungere il cappuccio trasparente ZBW-008: vedere pagina 36008/15.

(2) Colore della spia centrale determinato dal colore del LED del corpo associato.
(3) Possibilita di associare al massimo un solo livello di 2 contatti.

36007/ [Eemecaniave



Unita di comando e di segnalazione @ 22

Generalita:

pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:

pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Serie XB4-B

Elementi componibili sciolti: teste

Harmony?® style 4

Riferimenti (segue)

Da associare ai corpi: : vedere paginada 36007/2 a 36007/6

Teste per selettori luminosi a leva

Forma Numero e Colore Riferimento Peso
della testa tipo di posizioni della leva kg
Utilizzo solo con un corpo comprendente un elemento luminoso con LED integrato
@ 2 fisse A4 Bianco ZB4-BK1213 0,040
Verde ZB4-BK1233 0,040
ZB4-BK1343
Rosso ZB4-BK1243 0,040
Giallo ZB4-BK1253 0,040
Blu ZB4-BK1263 0,040
2 con ritorno <> Bianco ZB4-BK1413 0,040
da destra N
a sinistra Verde ZB4-BK1433 0,040
Rosso0 ZB4-BK1443 0,040
Giallo ZB4-BK1453 0,040
Blu ZB4-BK1463 0,040
3 fisse \l/ Bianco ZB4-BK1313 0,040
Verde ZB4-BK1333 0,040
Rosso ZB4-BK1343 0,040
Giallo ZB4-BK1353 0,040
Blu ZB4-BK1363 0,040
3 con ritorno <l7 Bianco ZB4-BK1513 0,040
al centro
Verde ZB4-BK1533 0,040
Rosso ZB4-BK1543 0,040
Giallo ZB4-BK1553 0,040
Blu ZB4-BK1563 0,040
3 con ritorno \17 Bianco ZB4-BK1813 0,040
da destra
al centro Verde ZB4-BK1833 0,040
Rosso ZB4-BK1843 0,040
Giallo ZB4-BK1853 0,040
Blu ZB4-BK1863 0,040
3 con ritorno <l/ Bianco ZB4-BK1713 0,040
da sinistra
al centro Verde ZB4-BK1733 0,040
Rosso ZB4-BK1743 0,040
Giallo ZB4-BK1753 0,040
Blu ZB4-BK1763 0,040
Teste con ghiera metallica nera (disponibilita: 2° semestre 1999)
Aggiungere il numero 7 al riferimento scelto sopra.
Esempio: ZB4-BK1213 diventa ZB4-BK12137.
& retemecaniaue| - 36007/9



