Llaves hexagonales

CARACTERISTICA
S

El juego de llaves
hexagonales es
adecuado para
todos los tipos de
tornillos
hexagonales

El destornillador de
bola facilita el
apriete de los
tornillos o. aflojado
en angulos de hasta
25°

Mango Gorilla, mas
resistente que el
acero

Caja con bisagras
sin interferencias
gue proporciona
facil acceso a cada
llave

Juego RS Pro de 33 llaves
hexagonales, forma de L 1,5
mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm,
4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0
mm, 10,0 mm, 1 4in

Los producios con aprobacion profesional RS [e proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Llaves hexagonales ‘@
Descripcion del

RS Pro presenta este paquete triple de juegos de llaves hexagonales que se pueden preparar para
cualquier eventualidad de accionamiento hexagonal. Con dos paquetes de llaves largas en forma
de L en soportes de plastico y un juego hexagonal plegable de estilo pluma, hay una gran variedad
de tamafios disponibles.

Especificaciones

Sistema métrico o imperial Imperial; métrico

Numero de piezas 33

Forma L

Tipo de llave hexagonal Extremo esférico, llave hexagonal
Material Aleacion de acero

Altura segura No

33pc. Llave hexagonal en forma de L con mango gorila
ARM de bola métrica llaves

Son ideales cuando es necesario ajustar las fijaciones o
Aplicaciones desmontar el equipo. Desde el montaje de muebles hasta
el mantenimiento de bicicletas

Contenido del juego

Especificaciones

No genera chispas No
ARM cortao Largo
Angulo de trabajo 25°

Dimensiones
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Llaves hexagonales

Tamafo de llave hexagonal
(extremo esférico)

Tamarfo de Tamarfo de
[lave hexagonal llave hexagonal
(Gorilla Grip) = (Gorilla Grip)

Métrico Imperial Métrico Imperial
1.5mm 1/16in 1.5mm 1/16in
2.0mm 5/64in 2.0mm 5/64in
2.5mm 3/32in 2.5mm 3/32in
3 mm 1/8mm 3 mm 1/8mm
4 mm 5/32in 4 mm 5/32in
5mm 13/64in 5mm 13/64in
6mm 15/64in 8 mm 5/16in
8 mm 5/16in 2.77mm 7/64in
10mm 25/64in 3.57mm 9/64in

2.77mm 7/64in

3.57mm 9/64in

4.76mm 3/16in

5.55mm 7/32in

6.35mm 1/4in

9.525 3/8in

Aprobacion VDE/1000V No
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