
160

Ｉ
Ｃ
ソ
ケ
ッ
ト
（
測
定
用
）

特　徴

● SOP、QFP等の各種表面実装タイプのICパッケージに適応。
● 長い歴史と高い実績に裏付けられた高信頼性とすぐれた耐熱、耐
久性。

● 多極・極小ピッチ等の特殊パッケージ用としてのカスタムメイド
も可能。

仕　様

性能
コンタクトピッチ、使用される樹脂材料等により、数値がそれぞれ異なり

ます。品名を明示した上で、当社営業部までお問合せください。

材質
絶 縁 体（注） PES樹脂ガラス入り、PEI樹脂ガラス入り、等

コンタクト 銅合金、ニッケル下地金めっき

（注）各製品の樹脂材料については、品名を明示した上で当社営業部まで
お問合せください。

品名表示方法

IC 51/53 SERIES SOP/QFP/QFN(LCC)/QFJ(PLCC)/TCP

適合ICパッケージ

IC51―0644―038

 芯数表示

 コンタクトの方向表示

 ICソケットの総称

 ソケット設計順位

 シリーズ名

パッケージ名 SOP QFP QFN（LCC） QFJ（PLCC）

形　　　　状

台 座 付：ソケット内部の台座によりICリードとコンタクトを確実に位置決めする機能。
可動押え方式： ICリード加圧時のリード曲りを防止する機能。

ソケットの適合性のご確認については、対象となるICの外形寸法
が記載されている資料をご用意の上、当社営業部までお問合せく
ださい。

SOP

C
B

A

W
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IC 51/53 SERIES
SOP/QFP/QFN(LCC)/QFJ(PLCC)/TCP

SOP

単位（mm）

品　名 芯数 ピッチ 横寸法MAX（W） 接触位置 絶縁体材質 PKG 備　考
IC51―0082―1024 8 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0102―987 10 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0122―1836 12 0.80 4.50 5.90 PE I SOP
IC51―0142―084 14 1.27 4.50 4.50 PES SOP
IC51―0142―189 14 1.27 7.00 9.60 PSF SOP
IC51―0142―951 14 1.25 4.50 4.50 PES SOP
IC51―0142―1013 14 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0162―109 16 1.27 5.20 6.30 PSF SOP
IC51―0162―150 16 1.27 4.70 4.90 PSF SOP
IC51―0162―271―1 16 1.27 5.50 5.22 PSF SOP
IC51―0162―271―2 16 1.27 5.00 5.22 PSF SOP
IC51―0162―271―3 16 1.27 4.50 5.22 PSF SOP
IC51―0162―272―1 16 1.27 5.50 5.72 PSF SOP
IC51―0162―272―2 16 1.27 5.00 5.72 PSF SOP
IC51―0162―272―3 16 1.27 4.50 5.72 PSF SOP
IC51―0162―273―1 16 1.27 5.50 6.22 PSF SOP
IC51―0162―273―2 16 1.27 5.00 6.22 PSF SOP
IC51―0162―273―3 16 1.27 4.50 6.22 PSF SOP
IC51―0162―302 16 1.27 5.30 7.20 PSF SOP
IC51―0162―658 16 1.27 4.50 5.20 PEI SOP
IC51―0162―902 16 1.27 5.35 7.30 PES SOP
IC51―0162―911 16 0.65 4.50 5.50 PES VSOP 6.4×5.0×1.2（注）

IC51―0162―1025 16 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0162―1042 16 1.27 4.20 5.40 PES SOP 台座付
IC51―0202―164 20 1.27 5.70 6.40 PSF SOP
IC51―0202―347 20 1.27 7.70 9.53 PSF SOP
IC51―0202―714 20 1.27 5.35 9.00 PES SOP 台座付
IC51―0202―779 20 0.65 4.60 5.50 PES SOP 台座付
IC51―0202―912 20 0.65 4.50 5.50 PES VSOP 6.4×6.5×1.2（注）

IC51―0202―932 20 1.27 5.40 6.90 PES SOP
IC51―0202―1026 20 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0222―151 22 1.27 5.70 6.30 PSF SOP
IC51―0222―803 22 1.27 5.50 6.40 PES SOP
IC51―0242―238 24 1.27 9.40 11.43 PSF SOP
IC51―0242―269 24 1.27 9.40 10.93 PSF SOP
IC51―0242―270 24 1.27 9.40 11.93 PSF SOP
IC51―0242―303 24 1.27 5.35 7.20 PSF SOP
IC51―0242―308 24 0.80 5.40 7.20 PEI SOP
IC51―0242―310 24 1.00 4.55 5.10 PSF SOP
IC51―0242―367 24 1.27 9.40 11.43 PSF SOP
IC51―0242―577 24 0.80 7.85 8.80 PES SOP
IC51―0242―761 24 0.65 5.80 6.70 PES SOP
IC51―0242―793 24 1.27 5.50 6.30 PES SOP
IC51―0242―847 24 0.80 5.35 5.90 PES SOP
IC51―0242―913 24 0.65 5.70 6.70 PES VSOP 7.6×7.8×1.2（注）

IC51―0242―980 24 1.27 5.25 7.10 PES SOP 台座付
IC51―0262―1339 26 1.27 7.60 8.40 PES SOP 台座付
IC51―0282―153 28 1.27 8.70 11.10 PES SOP
IC51―0282―165 28 1.27 7.40 8.10 PSF SOP
IC51―0282―334―1 28 1.27 7.55 9.20 PES SOP
IC51―0282―474 28 1.27 8.45 10.70 PES SOP
IC51―0282―495 28 1.27 9.10 10.80 PES SOP
IC51―0282―673―1 28 0.55 11.83 12.40 PEI SOP 台座付
IC51―0282―986 28 1.27 7.60 9.50 PES SOP 台座付
IC51―0302―255 30 1.27 8.00 8.90 PSF SOP
IC51―0302―371―1 30 1.27 7.80 9.20 PES SOP
IC51―0302―371―2 30 1.27 8.00 9.60 PES SOP
IC51―0302―755 30 0.65 5.80 6.70 PES SOP
IC51―0302―904 30 1.27 7.80 9.50 PES SOP
IC51―0302―914 30 0.65 5.70 6.70 PES VSOP 7.6×9.7×1.2（注）

IC51―0302―1017 30 1.27 7.60 9.50 PES SOP 台座付
IC51―0322―304 32 1.27 8.45 10.40 PSF SOP
IC51―0322―667―2 32 1.27 11.60 12.40 PES SOP
IC51―0322―883 32 0.50 14.05 14.30 PES TSOP―1 台座付

（注）備考欄の数値は、A×B×Cに対応
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品　名 芯数 ピッチ 接触位置 パッケージ外寸 EIAJ規格 絶縁体材質 備　考
IC51―0444―467 44 0.8 12.3×12.3 10.1×10.1 10×10 PEI コーナー切りかき有り
IC51―0444―615 44 1.0 16.6×17.4 14.5×14.5 14×14 PES
IC51―0444―621 44 1.0 16.6×17.4 14.5×14.5 14×14 PES コーナー切りかき有り
IC51―0444―798 44 0.8 11.8×11.8 11.8×12.8 10×10 PES
IC51―0444―825 44 0.8 11.1×11.1 10.1×10.1 10×10 PES
IC51―0444―954 44 0.8 15.9×15.9 14.9×14.9 14×14 PES
IC51―0484―630 48 0.8 15.6×15.6 12.5×12.45 PES
IC51―0484―652 48 0.65 11.0× 8.0 10.4× 7.4 10× 7 PES
IC51―0484―831 48 1.0 16.5×17.5 14.5×14.5 14×14 PE I
IC51―0564―790 56 1.0 18.0×24.0 16.2×20.2 PES
IC51―0564―924 56 0.8 11.0×15.6 10.5×14.5 PE I 可動押え
IC51―0604―468 60 0.8 16.6×16.6 14.1×14.1 14×14 PES
IC51―0604―497 60 1.0 18.0×24.0 16.2×22.2 14×20 PES
IC51―0644―472 64 1.0 18.2×23.8 16.2×22.2 14×20 PES
IC51―0644―692 64 0.8 16.2×16.4 15.0×15.0 14×14 PES
IC51―0684―734 68 0.65 11.6×15.6 10.5×14.5 10×14 PES
IC51―0724―698 72 0.8 17.2×22.1 16.0×20.5 14×20 PES
IC51―0804―711 80 0.65 15.6×15.6 14.5×14.5 14×14 PES
IC51―0804―795 80 0.65 15.0×15.0 14.4×14.4 14×14 PES
IC51―0804―819 80 0.8 （＊）3種類有り 14×20 PES 可動押え、別途お問い合せ下さい
IC51―0804―956 80 0.65 15.6×15.6 14.9×14.9 14×14 PES
IC51―1004―395 100 0.65 17.0×24.0 14.6×20.6 14×20 PES
IC51―1004―814 100 0.65 （＊）3種類有り 14×20 PES 可動押え、別途お問い合せ下さい
IC51―1004―958 100 0.5 15.2×15.2 14.9×14.9 14×14 PES 台座付
IC51―1284―844 128 0.8 （＊）3種類有り 28×28 PES 可動押え、別途お問い合せ下さい
IC51―1284―976 128 0.8 （＊）2種類有り 28×28 PES 可動押え、別途お問い合せ下さい
IC51―1604―845 160 0.65 （＊）4種類有り 28×28 PES 可動押え、別途お問い合せ下さい
IC51―1604―926 160 0.65 30.0×31.4 29.0×29.0 28×28 PES 可動押え

単位（mm）

QFP

品　名 芯数 ピッチ 適合ICパッケージ（A×B×C） 絶縁体材質 備　考
IC51―0324―805 32 0.5 7.0× 7.0×1.4 PES 可動押え、台座付
IC51―0484―806 48 0.5 9.0× 9.0×1.4 PES 可動押え、台座付
IC51―0644―807 64 0.5 12.0×12.0×1.4 PES 可動押え、台座付
IC51―0804―808 80 0.5 14.0×14.0×1.4 PES 可動押え、台座付
IC51―1004―809 100 0.5 16.0×16.0×1.4 PES 可動押え、台座付

単位（mm）

SQFP

IC 51/53 SERIES
SOP/QFP/QFN(LCC)/QFJ(PLCC)/TCP

品　名 芯数 ピッチ 横寸法MAX（W） 接触位置 絶縁体材質 PKG 備　考
IC51―0322―910 32 0.60 14.15 14.40 PES TSOP―1 台座付
IC51―0322―937 32 1.27 8.90 10.80 PES SOP
IC51―0322―948 32 1.00 8.20 11.08 PES SOP
IC51―0342―741 34 1.00 7.80 7.90 PES SOP
IC51―0362―309 36 0.80 8.50 10.90 PSF SOP
IC51―0402―708 40 0.80 8.80 10.50 PES SOP
IC51―0402―991 40 1.27 11.60 13.20 PES SOP
IC51―0402―1197 40 1.27 10.90 14.00 PES SOP
IC51―0402―1557 40 0.50 12.43 13.30 PE I TSOP―1

IC51―0422―393 42 0.80 8.50 10.90 PSF SOP
IC51―0442―1208 44 1.27 12.80 15.90 PES SOP
IC51―0442―1315 44 1.27 13.00 14.60 PES SOP 台座付
IC51―0442―1536 44 1.27 13.60 15.90 PE I SOP
IC51―0442―1709 44 0.80 10.43 10.80 PE I TSOP―2

IC51―0482―1009 48 0.80 13.74 14.40 PES SOP 台座付
IC51―0482―2018 48 0.50 18.41 19.20 PE I TSOP―1

IC51―0562―1387 56 0.635 7.80 9.30 PES SSOP
IC51―0702―1965 70 0.80 13.00 14.30 PE I SSOP
IC51―0722―1955 72 0.65 11.30 12.10 PE I SSOP

（注）備考欄の数値は、A×B×Cに対応

SOP

単位（mm）



163

QFP／SQFP

C

W

B

A L

品　名 芯数 ピッチ パッケージ外寸（W  X  L  X  T） 接触位置 絶縁体材質
IC53―0164―082 16 1.27 6.66／6.22×6.66／6.22×2.12／1.52 5.7×5.7 PSF
IC53―0164―083 16 1.27 6.60／6.22×6.60／6.22×2.47／1.87 5.7×5.7 PSF
IC53―0184―066 18 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.20／1.60 6.2×9.0 PSF
IC53―0184―072 18 1.27 9.09／8.76×7.44／7.11×1.73／1.37 7.9×6.2 PSF
IC53―0184―084 18 1.27 9.14／8.76×7.49／7.11×2.12／1.52 7.9×6.2 PSF
IC53―0184―085 18 1.27 9.77／9.39×7.49／7.11×2.12／1.52 8.4×6.1 PSF
IC53―0184―086 18 1.27 9.77／9.39×7.49／7.11×2.47／1.87 6.1×8.4 PSF
IC53―0184―087 18 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.20／1.60 6.2×9.8 PSF
IC53―0184―088 18 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.60／2.00 6.2×9.8 PSF
IC53―0184―101 18 1.27 9.09／8.76×7.44／7.11×2.47／1.87 7.9×6.2 PSF
IC53―0184―102 18 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.60／2.00 6.2×9.8 PPS
IC53―0204―073 20 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.20／1.70 9.8×6.2 PSF
IC53―0204―089 20 1.27 11.05／10.67×7.49／7.11×2.74／2.14 6.2×9.8 PSF
IC53―0244―090 24 1.27 8.76／8.38×8.76／8.38×2.02／1.62 7.5×7.5 PES
IC53―0244―091 24 1.27 8.76／8.38×8.76／8.38×1.90／1.50 7.5×7.5 PES
IC53―0244―092 24 1.27 8.76／8.38×8.76／8.38×2.47／1.87 7.5×7.5 PES
IC53―0244―093 24 1.27 10.29／10.00×10.29／10.00×2.50／1.90 9.0×9.0 PSF
IC53―0244―117 24 1.27 15.44／15.04×9.02／8.69×1.80／2.45 14.0×7.6 PSF
IC53―0284―071 28 1.27 11.46／11.10×11.46／11.07×2.08／1.70 11.58×11.58 PSF
IC53―0284―095 28 1.27 11.68／11.30×11.68／11.30×2.12／1.52 10.2×10.2 PSF
IC53―0284―096 28 1.27 14.17／13.77×9.09／8.69×2.46／1.86 12.8×7.7 PSF
IC53―0324―065 32 1.27 14.22／13.84×11.68／11.30×3.10／2.50 10.5×13.0 PES
IC53―0324―069 32 1.27 14.02／13.62×11.48／11.08×2.10／1.70 10.5×13.0 PSF
IC53―0324―097 32 1.27 14.22／13.46×11.68／11.30×2.14／1.54 10.5×13.0 PES
IC53―0324―098 32 1.016 10.92／10.54×10.92／10.54×3.10／2.50 9.65×9.65 PSF
IC53―0324―099 32 1.27 19.25／18.85×9.09／8.69×2.46／1.86 7.9×18.0 PSF
IC53―0484―100 48 1.016 14.52／14.03×14.52／14.03×2.12／1.52 13.2×13.2 PSF
IC51―0524―294 52 1.27 19.30／19.05×19.30／19.05×3.7／4.6 17.0×17.0 PSF
IC51―0684―498 68 1.27 24.38／23.88×24.38／23.88×1.77／1.27 23.0×23.0 PES

単位（mm）

QFN（LCC）

QFN（LCC）

IC 51/53 SERIES
SOP/QFP/QFN(LCC)/QFJ(PLCC)/TCP

L（
短
）
�

W（長）�

T
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品　名 芯数 ピッチ パッケージ外寸 絶縁体材質 備　考
IC51―0184―398 18 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0204―415 20 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0224―570 22 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0284―399 28 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0324―453 32 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0444―400 44 1.27 JEDEC MO―047 PES
IC51―0524―411―＊ 52 1.27 JEDEC MO―047 PES ストッパ形状3種類
IC51―0684―390―＊ 68 1.27 JEDEC MO―047 PES ストッパ形状3種類
IC51―0844―401―＊ 84 1.27 JEDEC MO―047 PES ストッパ形状3種類
IC51―1004―405―＊ 100 1.27 JEDEC MO―047 PES ストッパ形状3種類
IC51―1244―410―＊ 124 1.27 JEDEC MO―047 PES ストッパ形状3種類

単位（mm）

QFN（PLCC）

IC 51/53 SERIES
SOP/QFP/QFN(LCC)/QFJ(PLCC)/TCP

―a. ソケット
品　名 ピッチ 芯数 備　考

IC51―1964―1190―＊ 0.5mm 196 ストッパ形状3種類
IC51―2444―1191―＊ 0.4mm 244 ストッパ形状3種類
IC51―3244―1333 0.3mm 324
IC51―3884―1429―1 0.25mm 388

TCP
（1）フィルム幅：35mm

―b. キャリア
品　名 TCPサイズ 備　考
TAB―35006 SUPER 2ピース、ヒンジタイプ
TAB―35016 SUPER 2ピース、サンドウィッチタイプ

―a. ソケット
品　名 ピッチ 芯数 備　考

IC51―3244―1331―1 0.4mm 324
IC51―4364―1334 0.3mm 436
IC51―5324―1551 0.25mm 532

（2）フィルム幅：48mm
―b. キャリア
品　名 TCPサイズ 備　考
TAB―48017 SUPER 2ピース、サンドウィッチタイプ
TAB―48018 WIDE 2ピース、サンドウィッチタイプ

―a. ソケット
品　名 ピッチ 芯数 備　考

IC51―4364―1467―1 0.5mm 436
IC51―5484―1468―1 0.4mm 548
IC51―8844―1901 0.25mm 884

（2）フィルム幅：70mm
―b. キャリア
品　名 TCPサイズ 備　考
TAB―70019 SUPER 2ピース、サンドウィッチタイプ
TAB―70009 WIDE 1ピース
TAB―70022 WIDE 2ピース、サンドウィッチタイプ


