TECHNISCHE DATASHEET

COMPACTE VERWARMING
HGL 046 | 250w, 400w
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TECHNISCHE GEGEVENS
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Bedrijfsspanning Verwarmings- Zekering T Lengte (L) Gewicht (ca.) Certificaten
capaciteit (traag)

04640.0-00 AC230V,50/60 Hz 250 W 20A 182 mm
04641.0-00 AC230V,50/60 Hz 400W 40A 222 mm
04640.9-00 AC120V, 50/60 Hz 250 W 40A 182 mm
04641.9-00 AC120V,50/60 Hz 400w 63A 222 mm

" conform UL 508A, NITW File op aanvraag

11kg
14 kg
11kg
14 ke

> Duurzaam
> Temperatuurbewaking

Hoogwaardige verwarming voor klimaatbeheersing in schakelkasten en behuizingen. Hiermee wordt condensatie
of vorstvorming en eventuele daaruit volgende functiestoringen voorkomen.

CE AN < AL Ros™

weerstandsverwarming

voorkomt oververhitting bij ventilatoruitval, automatische
uitschakeling

aluminiumprofiel, geéloxeerd
max. +75 °C (400 W)

luchtstroomcapaciteit, vrijblazend 45 m?/h (50 Hz) of
54 m?/h (60 Hz)
levensduur 50.000 h bij +25 °C (+77 °F)

interne aansluitklemmen 1,5 mm? met trekontlasting,
koppel 0,8 Nm max.

kunststof conform UL94 V-0, zwart

clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715
luchtstroomrichting vertikaal (luchtuitstroom boven)
-45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)

max. 90 % rF (niet condenserend)

1P20 / | (geisoleerd)

andere spanningen op aanvraag

Gebruiker

Verwarming HGL 046 (AC 230V
en 120 V) met temperatuur-

VDE
VDE
VDE

bewaking

UL File No. E150057"

UL File No. E150057" EAC
UL File No. E150057" EAC
UL File No. E150057" EAC
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