
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE  
Thermocouples avec Pot fileté à isolant minéral de l’ANSI 
Type « K » avec pot fileté & queues – 310 inox ou Inconel® alliage 600 gaine 

  
 
 

 
 

         
 

 

• Choix de 310 inox ou Inconel® alliage 600 gaine 
• Très flexible, gaine peut être plié/formés pour répondre à beaucoup d’applications et processus 
• Diamètres incluent 1.0, 1.5, 3.0 & 6.0 mm 
• Jonction chaude isolante 
• Sonde de température ambiante -40° C à + 1100 ° C 
• M8 x pas 1,0 mm fileté joint de pot (200° C) 
• queues de 100mm, jumeau PFA torsadées 7/ 0,2 mm, couleur codée ANSI MC96.1. 

 
pécifications 
  
Type de capteur :   Type « K » (Nickel Chrome/Nickel Aluminium) à ANSI MC96.1 
Construction :  Isolant minéral souple, sonde avec 310 inox ou Inconel® alliage 600 gaine avec 

M8 x pas 1,0 mm fileté joint de pot & queues 
Chaude/élément de jonction :  un seul élément, jonction isolé de gaine (offre une protection contre les signaux 

électriques parasites) 
Résiliation :  twin PFA 100mm torsadés queues 7/ 0,2 mm, +jaune/blanc couleur codées 

conformément à la norme ANSI MC96.1 
Sonde de température ambiante : -40° C à + 1100 ° C > 1,0 mm de diamètre 

-40° C +750 ° C – 1,0 mm de diamètre et moins 
Pot de joint cote :   200° C 
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inox 310 : Bonne résistance à la corrosion et d’oxydation pour répondre à un large éventail de processus, façon 
satisfaisante fonctionne en soufre portant des atmosphères 
Les applications typiques incluent la brique & fours de cimenterie, industrie du verre, traitement thermique et 
recuit fours, centrales électriques, tuyaux, échangeurs de chaleur etc.. 
  
T/C Probe  Probe  Gaine  +positif -négatif Allied  RS order 
Type Dia. (mm) Length (mm)   tail wire tail wire code  code 
 
K  1.0  150  310SS  jaune  blanc  70658143 847-1122 
K  1.0  250  310SS  jaune  blanc  70658144 847-1126 
K  1.0  500  310SS  jaune  blanc  70658147 847-1135 
K  1.0  1000  310SS  jaune  blanc  70658145 847-1129 
 
K  1.5  150  310SS  jaune  blanc  70658146 847-1132 
K  1.5  250  310SS  jaune  blanc  70658149 847-1141 
K  1.5  500  310SS  jaune  blanc  70658150 847-1144 
K  1.5  1000  310SS  jaune  blanc  70658148 847-1138 
 
K  3.0  150  310SS  jaune  blanc  70658154 847-1157 
K  3.0  250  310SS  jaune  blanc  70658153 847-1154 
K  3.0  500  310SS  jaune  blanc  70658156 847-1163 
K  3.0  1000  310SS  jaune  blanc  70658151 847-1148 
K  3.0  2000  310SS  jaune  blanc  70658152 847-1150 
 
K  6.0  250  310SS  jaune  blanc  70658159 847-1179 
K  6.0  500  310SS  jaune  blanc  70658158 847-1172 
K  6.0  1000  310SS  jaune  blanc  70658157 847-1166 
K  6.0  2000  310SS  jaune  blanc  70658155 847-1160 

 
Inconel® alliage 600 : Résistance à l’oxydation excellent à 1100 ° C (ne convient pas pour le soufre portant 
des atmosphères supérieure à 550 ° C) 

Applications typiques sont des processus de traitement thermique, fours de recuit, réacteurs chimiques, homme 
- fait fibre & production de matières synthétique, chaudières à vapeur, etc., industrie du papier. 
 
T/C Probe  Probe  Gaine  +positif -négatif Allied  RS order 
Type Dia. (mm) Length (mm)   tail wire tail wire code  code 
 
K  1.0  1000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658133 847-1087 
 
K  1.5  500  ALLOY 600 jaune  blanc  70658134 847-1090 
K  1.5  1000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658131 847-1081 
K  3.0  500  ALLOY 600 jaune  blanc  70658137 847-1100 
K  3.0  1000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658135 847-1093 
K  3.0  2000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658136 847-1097 
K  3.0  3000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658139 847-1107 
 
K  6.0  1000  ALLOY 600 jaune  blanc  70658138 847-1104 
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