HLK-Luftfilter ‘E]

MERKMALE

s Pliated Panel Filter von RS
or3mz PRO, PET-Medien, G4-
Filterklasse G4 Qualitat, 592 x 592 x 45 mm,
Gehrungsecken Medienflache 0,73 m2

Gerollte
Sicherheitskante

Maximaler Luftstrom

von 3400 m3/h

Anfanglicher
Druckabfall von 65
Pa

Endgultiger
Druckabfall von 250
Pa

Gehause aus
verzinktem Stahl

Hergestellt aus 100
% PET

Tatséchliche
Abmessungen: 592
mm (B) x 45 mm (T)
x 592 mm (H)

Nennabmessungen:
24 Zoll (B) x 2 Zoll

(T) x 24 Zoll (H)

Thermobonded
Vliesstoff

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Feuchtigkeitsbestan
dig
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Produktbeschreibung

Verwenden Sie diesen RS PRO Plissee-Plattenfilter in Ihren normalen Heizungs-, Liftungs- und
Klimaanlagen (HLK) oder als Vorfilter in hochwertigen Anwendungen. Durch das Entfernen
unerwiinschter Partikel aus der Luft - wie Gase, Geriiche oder grof3ere Ruckstdnde - wird die
Luftqualitat verbessert.

Es gibt einen hochwertigen gerollten verzinkten Stahlrahmen, der Feuchtigkeit und Korrosion standhalt.
Dieser weilRe HLK-Luftfilter ist mit einem Polyethylenterephthalat (PET)-Faserfilter abgedeckt, sodass
er die strengsten europaischen Prufstandards fur die Feuer- und Toxizitdtsvorbeugung erfillt. Der
Rahmen wird mit gerollten Sicherheitskanten fur eine sichere Installation und Wartung geliefert.

Allgemeine Spezifikationen

Filtertyp Plisseeplatte
Maximaler Luftstrom 3400m3/h
Medienbereich 0,73m?2
Filterklasse G4
Gehausematerial Galvanisierter Stahl
Medienmaterial PET

Farbe Weild

Regelmalige Heizungs-, Luftungs- und Klimaanlagen
(HLK) oder als Vorfilter in hochwertigen Anwendungen

Mechanische Spezifikationen

Anwendungen

Nennabmessungen 24 Zoll x 24 Zoll x 2 Zoll
Nennhohe 24in
Nennbreite 24in
Nenntiefe 2in
Anfanglicher Druckabfall 65Pa
Endgultiger Druckabfall 250Pa
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Tatsachliche Abmessungen
Abmessungen 592 mm x 592 mm x 45 mm
Tatsachliche Hohe 592mm
Tatsachliche Breite 592mm
Tatsachliche Tiefe 45mm
Normen erfullt RoHS-kompatibel
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Media FR Properties

DIN 53 438 K1/F1

NF P92-507 M1

NF F16-101 F1

CP413 COMPLIES

PLM4-2 Pleated Filters STANDARD

Mominal Size| Height

Inches {mm)
PLM4-2-1212 12%12x2 287 287 45 0.17 800
PLM4-2-2412 24x12x2 592 287 45 0.35 1600
PLM4-2-1515 15x%15x2 368 368 45 0.28 1300
PLM4-2-1620 16x20x2 392 490 45 0.40 1900
PLM4-2-1624 16x24x2 392 592 45 0.48 2250
PLM4-2-1625 16x25x2 392 621 45 0.51 2400
PLM4-2-1818 18x18x2 445 445 45 0.41 1900
PLM4-2-2020 20x20x2 490 490 45 0.50 2340
PLM4-2-2420 24x20x2 582 490 45 0.60 2800
PLM4-2-2025 20x25x2 490 621 45 0.63 2950
PLM4-2-2424 24x24x%2 592 592 45 0.73 3400
PLM4-2-610610 - 610 610 45 0.77 3600
PLM4-2-2436 24x36x2 592 892 45 1.10 5100
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Velocity (my/sec.) Vs Pressure drop (Pa)
Filter Type PLM4-2, 45mm Deep
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