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RS Pro, 12 V dc, 10 Ncm, 
motor de engranajes dc con 

escobillas, velocidad de 
salida de 82 rpm                                                 

Código RS 413-0622             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Tensión de 
alimentación DE 
12vdc 

 

•  Rodamientos de 
bronce sinterizado 

 

•  Cabezal de 
engranaje recto 

 

• Todas las relaciones 
están disponibles 
con los motores 
RE280, RE280/1 y 
RE280/5 del eje de 
salida 4mm 

 

• Máximo 2° de 
holgura sin carga 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta caja de cambios en miniatura es de construcción de acero y latón con engranajes de latón y 
está montada en un soporte de acero de 1 mm de grosor. Incorpora un motor de tres polos de alta 
calidad con rodamientos de manguito. El diseño y la construcción de la unidad la hacen adecuada 
para una gran variedad de aplicaciones industriales ligeras y de modelos  

 

 

 

Tipo de motor dc  Cepillado  

Velocidad de salida (sin carga) 82 rpm   

Tipo de cabezal de engranajes       Espolón 

Aplicación 
Herramientas eléctricas, bombas de agua, sistemas 
de cámara, dispositivos de ajuste, robótica, 
ventiladores 

 

 

 

Potencia nominal 1.31W 

Tensión de alimentación 12 V dc     

Corriente nominal (sin carga)   190mA   

Par de salida máximo 1000 g.cm      

Par de tolerancia nominal 1,0 kgf-cm máx 

Par de tolerancia momentánea máx 3,0 kgf-cm 

Eficiencia 65% 

 

 

Tensión de alimentación de RPM 
de la tabla de reducción 

6V 12V 18V 24 V 

Velocidad  41rpm 82rpm 123rpm 164rpm 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Diámetro del eje 4 mm 

Construcción del núcleo Núcleo de hierro 

Longitud 51mm 

Anchura 27mm 

Relación de reducción  1/100 

Peso       75 g  

   

Material del alojamiento de la caja de 
cambios 

Metal  

Juego entre dientes sin carga < 2° 

Marcación en salida Cojinetes de manguito 

Carga radial (10mm desde la brida)   < 0.3kgf  

Carga axial del eje < 0.2kgf 

Fuerza máxima de ajuste de presión del 
eje 

< 2kgf 

Juego radial del eje < 0.05mm   

Juego de empuje del eje   < 0.3mm 

     

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863                   

Se cumplen los estándares   ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007 

       

  

  

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 
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