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Fil pour environnement 
difficile de RS Pro, CSA 1,5 

mm2, bobine de 25 m   
RS code commande : 776-1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Cuivre étamé 

•  Isolation en 
caoutchouc à base 
de silicone 

• Différentes tailles de 
fils 

• Tresse en verre et 
acrylique 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme de câbles pour environnements difficiles de RS PRO. Adaptés dans les zones où des 
liquides et huiles à haute température ou incontrôlés risquent d'être renversés. Grâce aux tresses 
en acrylique et fibre de verre, ces fils sont un excellent choix pour les applications les plus difficiles. 
Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité. 

 

 

 

Matériau d'isolation Caoutchouc au silicium 

Résistant aux Flamme 

Brins conducteurs 30/0.25mm 

Comportement au feu 
Ignifuge, faible émission de fumées sans halogène 
(LSZH) 

Matériau du conducteur Cuivre recuit 

Nombre de brins 30 

Applications 
Sites de construction, moteurs de voiture, avions, 
stations essence 

 

 

 

Tension nominale 300 à 500 V. 

Intensité nominale 16A 

Résistance d'isolation Min. > 200 G Ω x cm. 

Résistance aux rayonnements Jusqu'à 20 x 106 cJ/kg. (Jusqu'à 20 Mad) 

Marquage de câble Conforme à la norme DIN VDE 0293 

Tension d'essai 2 000 V c.a. 50 Hz 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications électriques 
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Zone de section transversale 1.5mm^2 

Longueur 25m 

Diamètre extérieur 2.9mm 

Type de blindage Tresse en verre 

Taille des brins 0.25mm 

Direction de pose Bande de gauche 

Longueur de pose 12 - 18 D, nominal 14 D. 

Ponçage 30/0.25mm 

 

 

 

Température d'utilisation minimale -60°C 

Température d'utilisation maximale 200 °C 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

-60 à 200 °C. 

Température de Peak +250 O C pour une courte durée 

 

 

 

Conformité/certifications CSA, Certificat de conformité RoHS                   

Normes Met VDE 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


