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MERKMALE

Uberlast- und RS Pro 12 — 24 V dc Netztell,

Kurzschlussschutz
3->5A.

DC-Polaritat
anderbar

ERP-Stufe V

Oberschwingungsko
nformitat gemaf
EN61000

DC-
Ausgangssteckverbi
nder in
verschiedenen
Groflen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO bietet eine Reihe von ErP universalen Desktop-Netzadaptern mit
Universalausgangsspannung, die in Schritten zu 1 Volt wahlbar sind. Diese ErP universalen Desktop-
Netzadapter werden mit Steckbriicken und 8 Gleichspannungsausgangsteckern geliefert. Diese ErP
universalen Desktop-Netzadapter sind fir Notebooks, Kameras und Laptops geeignet. Alle Modelle
sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitét.

Allgemeine

Eingangssteckverbinder
Eingangsstecker-Typ

Ausgangsverbindungstyp

Anzahl der Ausgéange
Energieeffizienzklasse
Schaltfrequenz
Kabellange

Anwendung

Elektrische

C8

IEC 320-C8

3,5x1,35mm,4x1,75mm, 4,8 x 175 mm, 5x 1 mm,
55x2,1mm,55x25mm,6x15mm, 6,3x3mm
1

Y

140KHz

1200mm

Notebooks, Pheripheren, tragbare Gerate, CCTV-
Kamera

Eingangsspezifikationen
Nenneingangsspannung
Vollstandiger
Eingangsspannungsbereich
Eingangsstrom (RMS max.)
Nennfrequenz

Voller Frequenzbereich
Wirkungsgrad
Einschaltstrom

100 bis 240 V ac
90-264 V ac

1500mA

50/60Hz

47 bis 63 Hz

87%

<15A/115V, <30A/230V
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Ausgangsspezifikation

Restwelligkeit und Rauschen (max.) <1 % max
Nennausgangsspannung 12 - 24V dc
Ausgangsstrombereich 3— 5A
Nennausgangsleistung 70W

Linienregelung <1.0%

Lastregelung +1.0%

Einrichtung, Anstiegszeit Max. 1 ms

Haltezeit (typ.) 16ms @ 115VAC
Uberlastschutz 120 %, automatischer Neustart
Uberspannungsschutz 120 %, automatischer Neustart
Kurzschlussschutz Ja

Mechanische

Gehausematerial Vollstandig geschlossenes Kunststoffgehause
Gesamtabmessungen 132,63 mm x 65,09 mm x 19,5 mm
Gesamtlange 132.63mm

Gesamttiefe 19.5mm

Gesamtbreite 65.09mm

Gewicht 2369

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolRRer Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C.
Lagertemperaturbereich -25 °C his 85 °C.

Zulassungen

Sicherheitsstandard UL 1950-1 Klasse 2, GS EN60950-1, CSA22 2950
EMV-Emission EN50082-1, EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11
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72 Watt Universal Power
Uni-Output 12...24 Volt incl. 8 DC-connectors

Wihlbare Ausgidnge / Selectable Outputs

Ausgang Last/Load Ausgang Last/Load
Output Min. Max Qutput Min. Max.
12 Volt 00A 504 19 Volt 0.0A 37 A
13 Vot 00A 484 20 Valt 0,04 35 A
14 Vaolt 00A 47A 21 Volt 0,04 3,35 A
15 Volt 00A 4547 22 Volt 0.0A 32A
16 Valt 00A 434 23 Volt 0.04A 3NA
17 Vot 00A 414 24 Volt 0.0A 30A
18 Volt 00A 39 A

Gewidnschie Ausgangsspannung bitte mit beiliegendem Jumper auswahlen -
Please select requiered output voltage with included jumpers

Vermerk
1-Vor Weachsel der Ausgangsspannung unbedingt Gerat von der Netzspannung trennen |
2-Eine falsche Ausgangsspannung oder Ausgangspolaritat kann lhre Gerate beschadigen |

Remarks
I-Please disconnect AC line in before changing the output voltage |
2-Wrong selection of output-voltage or polanty may damage your applcation |

Mechanik / Lieferumfang Mechanical / Package content

L=B=H L=W=H 132 = 65 = 19,5 mm

Gewicht Weight 236 q

13 Jumper zur Ausgangsspannungswahl 13 jumper for outpul voltage selection
Metzkabel Europa AC-cable Europe

DC-Stecker DC-plugs

1.35%3.5,1.75x40,1.70x48,21x55,25x55,30x63,50x10,60x1.5
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