% Bunteband og festesokler

Klips, klemmer og plugger

P-klips aluminium
¢ P-klips i aluminium, med og uten kloroprenbelegg

Disse P-klipsene i aluminium gir en sikker montering selv i de mest
krevende miljger. Et kloropreninnlegg gir kabelen ekstra vern mot
vibrasjon samtidig som det gir gkt beskyttelse mot elektrisk stay.

Egenskaper og fordeler

e For enkelt & sikre kabel og regr

¢ | kombinasjon med kloropreninnlegg hvor vibrasjon forekommer
e Taler hagye temperaturer

e Brukes til applikasjoner i krevende miljger

WT P-klips produseres i polyamid, aluminium eller aluminium
/WT med chloroprene-belegg.
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Aluminium P-klips Aluminium P-klips med
kloroprenbeskyttelse
Feste-
Vegg- Vegg- | Feste- | Bunte hull
Bredde | Bredde | tykkelse | tykkelse | hull (%] senter | Radius [ Mate-
TYPE (W) (W2) (WT) (WT2) | @ (FH) | max. (F2) (R) riale Farge El.nr. Art.nr.
ALU4 12,7 - 0,80 - 5,2 6,4 11,6 1,6 AL Nat. (NA) [ 1330073 | 211-10040
ALU5 12,7 - 0,80 - 5,2 8,0 12,6 1,6 AL Nat. (NA) [ 1330074 | 211-10050
ALUG6 12,7 - 0,80 - 5,2 9,5 13,4 1,6 AL Nat. (NA) | 13300 75 [ 211-10060
ALU7 12,7 - 0,80 - 5,2 1,1 14,2 1,6 AL Nat. (NA) [ 1330076 | 211-10070
ALUS8 12,7 - 0,80 - 5,2 12,7 15,0 1,6 AL Nat. (NA) [ 1330077 | 211-10080
ALU10 12,7 - 0,80 - 52 15,9 16,6 1,6 AL Nat. (NA) | 1330078 [ 211-10100
ALU11 12,7 - 1,30 - 5,2 17,5 19,1 2,8 AL Nat. (NA) - 211-10110
ALU12 12,7 - 1,30 - 5,2 19,1 19,9 2,8 AL Nat. (NA) - 211-10120
ALU13 12,7 - 1,30 - 5,2 20,6 20,7 2,8 AL Nat. (NA) | 1330081 [ 211-10130
ALU4C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 3,2 11,6 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15040
ALU5C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 4,8 12,6 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15050
ALU6C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 6,4 13,4 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15060
ALU7C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 8,0 14,2 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15070
ALUSC 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 9,5 15,0 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15080
ALU9C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 1.1 15,8 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15090
ALU10C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 12,7 16,6 1,6 AL, CR | Sort (BK) - 211-15100
ALU11C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 14,3 19,1 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15110
ALU12C | 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 15,9 19,9 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15120
ALU13C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 17,5 20,7 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15130

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
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Bunteband og festesokler
Klips, klemmer og plugger

P-klips aluminium
e P-klips i aluminium, med og uten kloroprenbelegg

Feste-
Vegg- Vegg- | Feste- | Bunte hull
Bredde | Bredde | tykkelse | tykkelse | hull (%] senter | Radius [ Mate-

TYPE (W) (W2) (WT) (WT2) | @ (FH) | max. (F2) (R) riale Farge El.nr. Art.nr.

ALU14C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 19,1 21,5 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15140
ALU15C | 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 20,6 22,3 2,8 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15150
ALU16C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 22,2 23,1 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15160
ALU17C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 23,8 23,9 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15170
ALU18C | 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 25,4 24,6 2,8 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15180
ALU19C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 27,0 25,5 2,8 AL, CR | Sort (BK) - 211-15190
ALU20C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 28,6 27,0 3,2 AL, CR | Sort (BK) - 211-15200
ALU22C | 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 31,8 28,6 3,2 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15220
ALU23C | 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 33,3 29,4 3,2 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15230
ALU25C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 36,5 30,8 3,2 AL, CR | Sort (BK) - 211-15250
ALU26C | 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 38,1 31,7 3,2 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15260
ALU28C | 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 41,3 33,3 3,2 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15280
ALU29C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 42,9 341 3,2 AL, CR | Sort (BK) - 211-15290
ALU30C | 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 44,5 34,9 3,2 AL, CR [ Sort (BK) - 211-15300
ALU34C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 50,8 38,1 3,2 AL, CR | Sort (BK) - 211-15340
ALU24C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 34,9 30,2 3,2 AL, CR | Sort (BK) - 211-15240

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
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Materialinformasjon

Materialspesifikasjon
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Aluminium- o o  Korrosjonsfri
blanding AL -40°C 1l +180°C | Nat. (NA) o Antimagnetisk RoHS
o Taler radioaktivitet
Ethylenterafluori- e o 2 ® UV-bestandig, ikke hygroskopis, dvs. intet
nesthylen - E/TFE E/TFE 80°C il +170°C  BI&(BU)  UL94 VO vannopptak RoHS
® Gode kjemisk motstandskraft mot syrer, baser
Glassfiberforster- o o ® Lavere sprahet
ket Polyamid 6 PAGHIR -40°C il +80°C Sort(BK) ULs4HB Heoyere fleksibilitet i lave temperaturer RoHS
o i o ® Vaerbestandig
Kloropren CR -20°C til +80°C Sort (BK)  Hoy styrke RoHS
o Mindre sprghet
-40°C til +90°C, o Fleksibel ved lave temperaturer
Polyacetal POM (+110°C, 500 by Nat-(NA)  UL94AHB |00 hygroskopisk RoHS
® Robust

 Bio-plast, produsert av vegetablilsk olje
-40°C il +85°C * God slagfasthet ved lave temperaturer
Polyamid 11 PA11 (+105°C, 500 h; Sort (BK)  UL94 HB e meget lav vannabsorbsjon RoHS HF
! * God UV-motstand
* God motstandskraft mot kjemikalier

. -40°C til +85°C, ® God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser
Polyamid 12 PA12 (+105°C, s00 by | SOTLBK) ULOAHB L0 g RoHS HF
-40°C til +150°C Nat. o Taler hgye temperaturer
Polyamid 4.6 PA46 (5000 h), +195°C  (NA), Grd  UL94 V2 e Meget fuktsensitive RoHS HF LFH
(500 t) (GY) o Lav rgykutvikling
Polyamid 6 PAG -40°C til +80°C Sort (BK) = UL94 V2 e Hgy bruddstyrke RoHS
q -40°C til +85°C, Sort (BK),
Polyamid 6.6 PAG6 (+105°C. 500 1) Nat. (NA, UL94V2 e Hoy bruddstyrke RoHS HF
Polyamid 6.6 PAG6GF13, A0oC i o ® God bestandighet mot smgare- og lgsemidler,
glassfiberforsterket PA66GF15 40°C il +105°C Sort (BK) | UL94 HB bensin og saltvann. RoHS HF
Polyamid 6.6 PAG6VO- -40°C til +85°C, . * Hoy bruddstyrke
hay oksygenindex HOI (+105°C, 500 h) RERR) ULEYE Lav raykutvikling RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 -40°C til +85°C, . * Hey bruddstyrke
med metallpartikler PABEMP (+105°C, 500 h) Bla(BU) | ULo4HB Sporbar, inneholder metallspon RoHS HF
Polyamid 6.6 -40°C til +80°C, o Lavere sprohet
slagfast facoull (+105°C, 500 1) Sort (BK) | UL9AHB |, Heay fleksibilitet ved lave temperaturer RoHS
. o o o Mindre sprghet i tort klima
;glggl"(:c%r?black" PAGGHIR(S) _(1(1)0C5°“(! +58goct> Sort (BK)  UL94 HB e Hayere fleksibilitet i lave temperaturer RoHS HF
9 ! o Spesiellt tilpassed utendersbruk i nordisk klima
Polyamid 6.6 o Lavere sprghet
slag- og PAGGHIRHS =~ -40°C til +105°C  Sort (BK) ~ UL94 HB e Meget fleksible ved lave temperaturer RoHS
varmebestandig ® Max. driftstemperatur +105 °C
Polyamid 6.6 * Mindre sprohet
slag- og PA66- A0 4 o o Hoyere fleksiblilitet ved lave temperaturer
varmebestandig, HIRHSW 40°C til +110°C Sort(BK) | UL94HB |, Taler haye temperatuer RoHS HF
UV-stabilisert ® Hoy bruddstyrke, UV-stabilisert
Polyamid 6.6 -40°C til +85°C, * Hey bruddstyrke
UV-bestandig PASEYY (+105°C, 500 h) Sort (BK) = UL94 V2 o UV-stabilisert, velegnet for utenders bruk RoHS HF

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont. **Flere farger pa foresparsel.
Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelband. | tillegg til Tefzel® fra DuPont

benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandarer.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De mé& anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en @ - M i n i mum Strekkfasthet

egnethetstest. Se vére datablader for ytterligere opplysninger.
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Polyamid 6.6 VO PAG6VO -40°C til +85°C
Polyamid 6.6 o i o
varme-/UV-stabilisert  PAGOHSW - -40°C til +105°C
Polyamid 6.6 PA66HS | -40°C til +105°C
varmebestandig
Polyester SP -50°C til +150°C
£°'VEthe’ethe“ PEEK -55°C til +240°C
etone
Polyethylen PE -40°C til +50°C
Polyolefin PO -40°C til +90°C
Polypropylen PP -40°C til +115°C
Polypropylen,
Ethylen-Propylen-
Dien-Terpolymere- PP, EPDM -20°C til +95°C
gummi inneholder
ikke Nitrosamin
Polyvinylchlorid PVC -10°C til +70°C
Rustfritt stal SS304
SELGES IKKE | 55304, o )
-80°C til +538°C
NORGE, 55316
Rustfritt stal SS316
S pmaplasya TPU -40°C til +85°C

Polyurethan

Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont.

Bunteband og festesokler

Materialinforma”sr]‘an

Farge**

Hvit (WH)

Sort (BK)

Sort (BK),
Nat. (NA)

Sort (BK)

Beige
(BGE)

Sort (BK),
Gra (GY)

Sort (BK)

Sort (BK),
Nat. (NA)

Sort (BK)

Sort (BK),
Nat. (NA)

Nat. (NA)

Sort (BK)

Nnbar, hets.
e
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uL94 vo

uL94 vz

uLo4 vz

uLo4 vo

UL94 HB

uLo4 vo

UL94 HB

UL94 HB

UL94 vo

UL94 HB

Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelband. | tillegg til Tefzel® fra DuPont

benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandgrer.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De mé& anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en

egnethetstest. Se vare datablader for ytterligere opplysninger.
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Egensiape,«

* Hoy bruddstyrke
e Lav raykutvikling

® Hoy bruddstyrke
o Taler hgyere temperaturer
® UV-stabilisert

* Meget bruddstyrke
* Max driftstemperatur+105°C

o UV-stabilisert
¢ God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer

* Motstandsdyktig mot radioaktiv straling
o |kke fuktsensitiv
¢ God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer

o Lav rgykutvikling
* Hoy strekkfasthet

e Lav vannabsorpsjon
* God motstandskraft mot kjemikalier som de

flerste syrer, alkobhol og oljer
o Lav rgykutvikling

® Flyter i vann
¢ Middels bruddstyrke
* God motstandskraft mot organiske syrer

 Taler hgye temperaturer
* God motstandskraft mot kjemikalier og
mekanisk slitasje

o Lav fuktabsorbsjon

¢ God motstandsdyktighet mot syrer, ethanol, oljer

 Korrosjonsfri
* Antimagnetisk

* Hoy elastisitet
* God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer

**Flere farger pa foresparsel.

RoHS HF LFH
RoHS HF
RoHS HF
RoHS HF LFH
RoHS HF LFH
RoHS HF
RoHS HF LFH
RoHS HF
RoHS HF
RoHS
RoHS HF LFH
RoHS HF

@ = Minimum strekkfasthet
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