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Technical
Specifications

BLOCKES

Transformotoren—Elektronik
GmbH
D = 27283 Verden/Aller

Typ
Type

Kernform
Core type

Bemessungsspannung, Eingang
Designated input voltage
Bemessungsstrom, Eingang
Designated input current
Bemessungsspannung, Ausgang
Designated output voltage
Bemessungsstrom, Ausgang
Designoted output current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang
Recommended output fuse

Einschaltdauer
Outy cycle

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)

Designoted output power (power factor 1)

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5):

Designated output power (power foctor 0.5)
Verlustieistung

Power loss

Schaltgruppe

Connection mode
Betriebsfrequenz

Designated frequency
Schutzklasse

Sofety closs

Schutzart

Protection index

Kihlungsart

Type of cooling
Isolierstoffkiasse

Insulotion class

Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperoture

Vorschriften
Stondords

Priifzeichen
Approvals

Priifspannung
HV-Test voltoge

AnschluB3 ( Eingang )
Terminal ( Input )
AnschluB ( Ausgang )
Terminal { Output )
Anschlu3 ( PE )
Terminal ( PE )

: 1~ Steuer- und Trenntransformator

: & VDE 0570
———y Typ ST/T

NS,

1~ Voltoge control and isoloting transformer

: EI 84/43

: 380V / 400V / 420V
r0,31A/0,29A / 0,28Aac
: 230V

: 0,435Aac

=== 0,4AT

:100%

: 100VA

225VA

:ca. 15W (1)~86,6%)

approx.

L Iio
:50-60Hz

! vorbereitet fir Gerédte der Schutzklasse I

prepored for closs | equipment

: IPOO

AN

: B (UL class 105)
:40°C

: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4

EN 61358 part 1 with part 2-2 ond part 2-4

Type EI84/43/A
e File E 103521

! Primdr-Sekundér 4,6 kv Sekundédr-Kern 2,6 kv
Primary-Secondary Secondary—Core
Primar-Kern 3,2 kV

Primary=Core

: Schraubklemme 4mm?2

Screw terminal

: Schraubklemme 4mm?2

Screw terminal

! Flachsteckanschiuss 6,3x0,8mm

Plug type terminal

Bemerkungen : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-
Notes und fertigungsbedingt kénnen Abweichungen auftreten.
Technical specifications ore typical,
they can vary due to materiol ond production tolerances.
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Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
Observe protection clause to 1SQ 160186
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amono: STS 100/4/23 Specifications D - 27283 Verden/Aller
Kennzeichnung:
Marking
O— STS 100/4/23 100/225VA . W STS 100/4/23 c €
tn40°C CL.B 50-60Hz 3 )
UL class 105 2 -
Pri.. 400V 20V - 0,29Aac 5 l:m us
Sec.: 230V - 0,436Aac -—-0,4AT ; @ V70 Type
FA-NR.:414338 Typ ST/T El 84/43/A
AnschluBBkennzeichnung:
Terminat Identification 420V 230V
400V
380V
0 0

Qo ----

Abmessungen:
Dimensions
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o 84mm 35mm 56mm
I
91mm
Gewicht: ca. 2,0kg  Befestigung: Tragschienenmontage nach DIN 50022 Seite 2/2
Weight: opprox. Mounting: panel instollotion on mounting rails to DIN 50022 Page 2/2
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Anderungen vorbehalten

Observe protection clouse to 1SO 16016 Subject to change




