LED-Flutlicht

MERKMALE

Spannung von 220
bis 240V ac

Leistung von 200 W

Schutzart IP65 zum
Schutz vor Schmutz
und Wasser

Eine LED

Leuchtkraft von
1800 Im

4000 K
Farbtemperatur

Abmessungen: (B)
346 mm x (H) 470
mm x (T) 51 mm

Life-span of around
30.000 hours

Lampe im
Lieferumfang
enthalten

Strahlwinkel von
115°

Aluminiumgehause

RS PRO Fluter, 200 W, 1800
Im, IP65 220 — 240 V ac

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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LED-Flutlicht

Produktbeschreibung

This RS PRO floodlight comes with a cool white LED (light-emitting diode) beam, capable of emitting
200 W (watts) and 18.000 Im (lumens). Es ist gut geeignet fir eine Reihe von privaten und
gewerblichen Arbeiten, von der Beleuchtung eines Garagenvorplatzes oder Lagerauf3enbereichs bis
hin zur Aufhellung von Innenauslegern. Der schlanke REX-Fluter ist Teil der RS PRO-Serie und wurde
von Ingenieuren auf Langlebigkeit und Konsistenz gepruft. It comes with a hardwearing but lightweight
aluminium casing and an LED bulb that offers 30.000 hours of life.

Allgemeine Spezifikationen

Flutlichtart

Anzahl der LEDs
Leuchtkraft
Lichtfarbe
Lichtstromeffizienz
Farbindex (CRI)
Farbtemperatur
PIR im Lieferumfang enthalten
Strahlwinkel
Gehausematerial
Gehausefarbe

Anwendungen

Elektrische Spezifikationen

Im Freien
1

1800Im
Kihles Weil3
90Im/w
RA > 70
4000K
Nein

115°
Aluminium
Schwarz

Lagerhauser, Parkplatze, Gehwege, Baugebiete,
Parks und Garten, Heimsicherheit

Wattleistung 200W
Spannung 220V ac bis 240 V ac
Lampentyp LED
Lebensdauer 30000h
Lampe im Lieferumfang enthalten Ja
Wirkungsgrad der Lampe (%) >90 %
Leistungsfaktor (PF) >0,9
Dimmbar Nein
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LED-Flutlicht

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 346 mm x 470 mm x 51 mm
Hbhe 470mm

Breite 346mm

Tiefe 51mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP65

Konformitéat/Zertifizierung EN61340
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