Produktdatenblatt

Technische Daten

GS2AH520

Antriebshebel ext. Betat.- rot, TeSys GS2, f.

Lasttrennsch., 32-63A

Verfligbarkeit : Lieferbar

\

Hauptmerkmale

Produktserie TeSys
Kurzbezeichnung des Geréts GS2AH
Produkt oder Komponententyp Drehantrieb
Grifffarbe Rot

Farbe der Grifffrontplatte Gelb

Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs

Auf3en, Frontseite

Beschriftung (o]
Verriegelung des Drehgriffs Mit
Produktkompatibilitat GS
Nennstrom [In] 50 A
32A
63 A
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Normen IEC
Schutzart (IP) IP65

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit
ROHS

Green-Premium-Produkt
Konform

I@Schneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
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ccccc

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=56050857&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=56050857&lang=de-de

Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar

IZ'-FF’roduktumweItprofil
Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich
Vertragliche Gewahrleistung
Periode 18 Monate
2 Schneider


http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN

