ALIMENTATORI

Guida alla selezione

rspro.com Giugno 2019


https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro

GUIDA ALIMENTATORI

CONTENUTI:

INTRODUZIONE

Benvenuti alla guida di selezione Alimentatori RS PRO Tutti i prodotti RS PRO sono provvisti del sigillo di approvazione
RS PRO. La presenza di questo marchio indica che i prodotti sono
stati testati in linea con gli standard del settore garantendo una

maggiore fiducia nella qualita dell'offerta.

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche richiedono una
fonte di alimentazione per poter funzionare. Questo manuale &
stato redatto per aiutarvi ad identificare e selezionare la fonte di
alimentazione RS PRO migliore per la vostra applicazione.

CONTENUTI:

ALIMENTATORI ESTERNI

Desktop 3-11
Alimentatori desktop a
commutazione in linea con le
norme di Efficienza Energetica
livello V o VI.

Plug-in 12 - 22
Alimentatori a commutazione
Plug-in in formati conformi

agli standard UK, Europeo e
Globale e in linea con le norme
di Efficienza Energetica livello V
o VL.

ALIMENTATORI A
COMMUTAZIONE INCORPORATI

Standard 23-33
Unita con telaio chiuso e aperto
per montaggio su chassis e unita
incapsulate per montaggio su
circuito stampato o chassis.

Specialistici 34-38
PC ATX, CCTV e alimentatori

di sicurezza inclusi modelli
resistenti agli agenti atmosferici,
su telai e a montaggio su parete.

A=kl

Guida DIN 39
Alimentatori a tensione di

uscita regolabile monofase per
montaggio su guida DIN.

Isolati 40
Una nuova gamma di convertitori
CC/CC chiusi, isolati per
montaggio su chassis da 60 W a
720 W.

Approvato per applicazioni
nell'ambito ferroviario 1
Convertitori CC/CC isolati per
montaggio su telaio approvati
per applicazioni ferroviarie.

Voltaggio elevato 42
Una gamma di alimentatori di
ingresso da 200 a 1,500- volt per
montaggio su PCB

Caricabatterie da auto 43
A dattatore portatile da 12 volt
per uso su autovetture.

ALIMENTATORI PER
MONTAGGIO SU GUIDA DIN CONVERTITORE CC/CC INVERTER

Onda sinusoidale modificata

Li- 45
Inverter di tensione compatti da
100 W a 5 kW con presa di uscita
universale.

Onda sinusoidale pura

46 - 47
Montaggio su rack e telaio di
inverter di uscita da 230 V CA.
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI DESKTOP

IEC 320-Cik Alimentatori Desktop

IEC 320-C14 Alimentatori Desktop

Tensione di uscita fissa, alimentatori da tavolo con connettori di uscita fissi con connessione di
ingresso |[EC 320-C14 Modelli selezionati approvati per applicazioni mediche.

7 @ ® 9§ »

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensiope m.:minale Gummf:l di (.:orrente Potenza .di uscita Connettore in ingresso Tipo di connessione in uscita Livello di efficienzu
di uscita di uscita nominale energetica
175-3262 n 100240V svceC 3.2A W IEC 320-C14 2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro Vi
144-0969 2 | 100240 V svce 3A 18W IEC 320-C14 2,1 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3263 n 100240V gvee 2A 18w IEC 320-C14 2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro vi
175-3264 n 100240V 2vee 15A 18w IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro Vi
175-3265 n 100240V BvCC 1.2A 18W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro Vi
175-3270 B 100->240V 5vVCC 4A 20W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0968 u 100->240V 5vVCC 4“0 A 20W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2781 B 90264V 75VCC 25A 18,75 W IEC 320-C14 2,1 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0970 u 100->240V A ele 25A 22,5W IEC 320-C14 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo vi
175-3271 B 100->240V 12vCceC 2A 24w IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3273 B 90264V 24vCee 1A 24w IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0971 “ 100->240V 12vCC 25A 30w IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2783 B 90 264V 1BV CC 2A 30w IEC 320-C1l 2,1 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0972 v | 100 - 240V 24V CC 125 A 30w IEC 320-C1l 2,1 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2784 B 90 264V 30vCe 1A 30w IEC 320-C1l 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo vi
144-0976 a 90 264V 5vVCC 75 A 375 W IEC 320-C1Y 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI DESKTOP

IEC 320-Cik Alimentatori Desktop

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensiorl e n?minule Gumm? di ﬁ:orrente Potenza d i uscita Connettore in ingresso Tipo di connessione in uscita Livello di efficienza
di uscita di uscita nominale energetica
175-3282 1] 100 - 240V 9vece YA 36W IEC 320-C14 2,1 5,5 x 12 mm, Centro positivo vi
144-0973 A 90 - 264 V 12VCC 3.3A LOW IEC 320-C1l4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3277 B 100> 240 V 12VCC 35A 42w IEC 320-C1l4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0974 H 90 - 264V 18vVCC 22A 4o W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo vi
175-3278 B 100240V 24vVCCe 17A 4o W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0975 u 90 264V 24vVCe 1.67 A 4o W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3279 B 100->240V 36VCC 1,21A 4BW IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3283 n 100->240V 1BvVCC 3,34 A 50 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3285 n 100240V 12vee 5A oW IEC 320-C14+ 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro vi
144-0977 H 90264V 12vVCC 5A 60 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2788 7] 90 - 264V 15V CC 4 A 60W IEC 320-C1l4 2,1x 5,5 x 1 mm, Centro positivo Vi
144-0978 B 100 > 240 V 18V CC 3L42A 61,56 W IEC 320-C14 2,1 x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
144-0980 9| 100 > 240V 48V CC 1,3A 62,4 W IEC 320-C1l4 2,1 x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
175-2787 90 - 264V 36VCC 1.66A 60W IEC 320-C1l4 2,1 x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
175-3287 1] 100 > 240 V 165V CC 4,34 A 65 W IEC 320-C1l4 2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo vi
144-0979 2| 90 - 264V 24V Ce 2.7A 64,8 W IEC 320-Ctl4 2,1 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-3288 1] 100 > 240 V 30vee 2,17 A 65 W IEC 320-C1l 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2789 10] 90 -> 264 V 2vee 65A 78W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 1 mm, Centro positivo vi
175-3289 1] 100 > 240 V 12V CC 76 A 90w IEC 320-C1l 2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2790 10] 90 - 264V 16V CC 6A 90W IEC 320-C1l4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2791 10] 90 - 264V 18V CC 5A 90w IEC 320-C1l4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2792 10] 90 > 264V 24V CC YA 96 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
175-2793 m 90 264V L8vCC 2A 96 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2794 m 90 - 264V 12vCeC 65A 78 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2795 m 90 - 264V 1BVCC 6A 90w IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2797 m 90 - 264V 24vVCC LA 96 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo Vi
175-2798 10} 90 - 264V 48V CC 2A 96 W IEC 320-C14 2,1 x 5,5 x 11 mm, Centro positivo vi
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ALIMENTATORI DESKTOP
IEC 320-Cik Alimentatori Desktop

v NS 44

ALIMENTATORI ESTERNI

-2 -

e st pell e e Tensiorle n?minule Gumm? di corrente Potenza .di uscita T T Tipo d.i conr!essione Livello di efficienzu Approvr.:zione
di uscita di uscita nominale in uscita energetica medica

144-0990 1] 85 - 264 V 12V CC 10A 120 W IEC 320-C14 Connettore DIN a 4-Pin Vi

175-3290 E 100240V 2+vVee 5A 120w IEC 320-C14+ 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo vi

175-3291 B 100240V 48V CC 2,5A 120 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

144-0991 n 85 - 264V 18vVCC 77A 14O W IEC 320-C14 Connettore DIN a 4-Pin Vi

175-2799 u 90240V 20vCe 7A 140 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

144-0992 n 85 - 264V 24vVCCe 6,25 A 150 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

144-0993 n 85 - 264V 30vVCe 5A 1B50W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

144-0994 n 85 - 264V 36VCC 416 A 150 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

144-0995 n 85 - 264V w8vce 3,12A 150 W IEC 320-Cl4 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

175-2800 [y | 90 > 264V 24V Ce 6,25 A 150 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi

175-2801 [y | 90 > 264V 48V CC 3,12A 150 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo i

126-2122 B 80275V svece 4+A 20w IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo v v
126-2123 5 | 80— 275V 12vce 2,6 A 30W IEC 320-Ci4 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo v v
126-2124 5 | 80— 275V 24V CC 1.3A 30W IEC 320-C14 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo v v
126-2125 5 | 80 - 275V 12vce 5,25 A 63 W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo v v
126-2126 6 | 80275V 24V CC 2,62 A 63W IEC 320-C14 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo v v
90L4-81492 100240V 12vee 1,66 A 140 W IEC 320-C14 Connettore DIN a 4-Pin Vi

904-8496 B 100240V 12vee 15 A 180 W IEC 320-C14 Connettore DIN a 4-Pin vi
904-8506 B 100240V 2vCce 18,33 A 220 W IEC 320-Cl4 Connettore DIN a 4-Pin vi

904-8512 7| 100240V 24V CC 6,25 A 150 W IEC 320-Cl4 Connettore DIN a 4-Pin vi

904-8515 7| 100240V 24V CC 75 A 180 W IEC 320-Cl4 Connettore DIN a 4-Pin Vi

904-8519 B 100240V 24V CC 10,41 A 250 W IEC 320-Cl4 Connettore DIN a 4-Pin Vi

819-3986 B 100240V 2vCce 20,83 A 250 W IEC 320-Cl4 Connettore a ' vie v

819-3989 9| 100240V 24V CC 12,5 A 300 W IEC 320-C14 Connettore a l vie v
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ALIMENTATORI DESKTOP
Alimentatori Desktop IEC 320-C8

ALIMENTATORI ESTERNI

Alimentatori Desktop IEC 320-C8

Tensione di uscita fissa, alimentatori da tavolo con connettori di uscita fissi con connessione di
ingresso |IEC 320-C8.

K AR A
N -

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensi diI:scita. ! G di udsicti::;rente us;::e::r:icrlliule Connettore in ingresso Tipo di connessione in uscita Livel‘l;:‘:li’ge:::grnza
139-2339 [ 1] 90 264V 5vVCC 25A 12,6 W IEC 320-C8 2,1x 6,6 x 12 mm, Centro positivo v
139-2340 2| 90 264V ovce 125 A 12,6 W IEC 320-C8 2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo v
139-23141 n 90264V 12vCC 1A 125W IEC 320-C8 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo \%
139-2342 [y | 90 264V 24V CC 520 mA 12,6 W IEC 320-C8 2% 5,5 x 12 mm, Centro positivo v
144-0964 B 90 264V 5vVCC 3A 1BW IEC 320-C8 2,1 % 5,5 x 1l mm, Centro positivo vi
175-3266 n 100240V 5VCC 3,2A 16w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3267 100~ 240V 9vce 2A 18W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro vi
175-3268 100240V 12vee 154 18w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
139-2343 E 90 - 264V 12vcee 1,5A 18W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo v
175-3269 n 100240V BvCe 1.2A 18w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3274 n 90264V 5VCC kA 20w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro vi
144-0965 n 90 - 264V 9vce 2,66 A 24w IEC 320-C8 2,1x 5,5 mm, Centro positivo vi
175-3275 n 100240V 12vee 2A 24w IEC 320-C8 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
144-0966 B 90264V 12vCceC 2A 24w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
139-2345 m 90264V 12vee 2A 24 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo v
175-2782 B 90264V 15VCC 1,6 A 24w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
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ALIMENTATORI DESKTOP
Alimentatori Desktop IEC 320-C8

ALIMENTATORI ESTERNI

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione et d.w g = & 5 el t.:orrente P.otenzu .di Connettore in ingresso Tipo di connessione in uscita o] efficienzcn
i uscita di uscita uscita nominale energetica
175-3276 n 100240V 24vVCe 1A 24 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
144-0967 E 90 - 264V 24vee 1A 24 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2346 B 90 - 264V 24vVCC 1A 24 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Centro Positivo \%
175-2785 u 90 - 264V 15vVCC 2A 30W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
175-2786 u 90 - 264V 30vcee 1A 30W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
175-3280 B 90 - 264V 2vce 3A 36 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2347 n 90 - 264V 12vCce 3A 36 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2348 n 90 - 264V 13,6vVCC 2,6A 3BW IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2349 90 - 264V vCee 26A 3BW IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2351 90 > 264V 24vVCC 1,5A 36 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2352 n 90 - 264V 30vcee 1,2A 36 W IEC 320-C8 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo \i
175-3281 B 90 - 264V 24V CC 1,7A 4o wW IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2353 n 90 - 264V 12vCe 4 A 48 W IEC 320-C8 2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo \
139-2354 n 90 - 264 V 24V CC 2A 48 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3284 m 90 - 264 V 15V CC 3,33A 50 W IEC 320-C8 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
144-0981 m 85264V 12vCce 5A 60w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \4
175-3286 m 90 - 264V 12vCe 5,0A 60w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \4
139-2355 m 90 > 264V 12vece 1,6 A 60 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
139-2356 90 > 264V 24vVCe 2,5A 60 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
144-0982 m 85->264V 15V CC LA 60 W IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \i
144-0983 m 85->264V 18vVCC 3,61A 65 W IEC 320-C8 Connettore - 2,1 x 5,56 x 12 mm \i
144-0984 m 85 ->264V 24vCe 27A 65 W IEC 320-C8 Connettore - 2,1 x 5,6 x 12 mm \i
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ALIMENTATORI DESKTOP
ALIMENTATORI ESTERNI Alimentatori Desktop IEC 320-C8

q . 5 q Tensione inal G di corrente Potenza di A A A1 A £ q Livello di efficienza
N. giacenza Immagine Intervallo di tensione . . . . . . Connettore in ingresso Tipo di connessione in uscita .
di uscita di uscita uscita nominale energetica
144-0985 n 85264V 30vVCC 216 A 65W IEC 320-C8 Connettore - 2,1 x 5,56 x 12 mm \
144-0986 E 100240V 12vce 7A 80w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
144-0987 E 90 - 264V 24V CC 3.75A 0w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
144-0988 E 100-»24+0V 2vcce 8.33A 100w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
144-0989 H 100-»240V 24VCC 5A 120w IEC 320-C8 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
162-2793 n 90> 264V 5x5VCC 8A oW IEC 320-C8 4 xUSBA,1xUSBC \
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ALIMENTATORI DESKTOP

Alimentatori Desktop con Set di Connettori a 4 Uscite

ALIMENTATORI ESTERNI

Alimentatori Desktop con Set di Connettori a 4 Uscite

Alimentatori desktop a tensione di uscita fissa con connettore di uscita intercambiabile, connessione di
ingresso IEC 320-C6, IEC 320-C8 o IEC 320-C1k4.

SISO A

. . . . Intervallo di Gamma di corrente Potenza di Connettore . . . . . Livello di
N. giacenza Immagine Intervallo di tensione . . N " . : . . Tipo di connessione in uscita . e .
tensione in uscita di uscita uscita nominale diingresso efficienza energetica
731-6028 [ 1] 100 - 240V 9vece 3A 27W IEC 320-C8 v
904-8474 A 100 - 240V svCC A 2uw IEC 320-C1h vi
904-8483 A 100 - 240V 6vCe A 2uw IEC 320-C1h vi
731-6037 B 100 240V 2vee 25A 30w IEC 320-C8 v
904-8486 2| 100240V 12vee 3A 36W IEC 320-C1t vi
731-6074 4 | 100240V 19vee 3424 65W IEC 320-C8 v
Spina coassiale femmina centrale positiva
731-6113 B 90264V 48V CC 125 A 60W IEC320-C1l 75 % 578 11 rrm, Spine conssiale forminG v
904-8480 E 100240V 12vCce 6A 72W IEC 320-Cll centn:ule posm\./c 2,1x5,5 x 10.?'mm, Spina Vi
coassiale femmina centrale positiva 2,5 x 5,5
731-6093 a 100 240V 18vVCC 116 A 7BW IEC 320-C8 X 12,5 mm, Spina coassiale femmina centrale v
positiva 3 x 6,3 x 12 mm
731-6096 100240V 24vCe 31256 A 75W IEC 320-C8 \
904-8499 E 100240V 2vce 7A oW IEC 320-C14 Vi
731-6090 n 100240V 24vCe 375A oW IEC 320-C8 \
731-6122 n 100- 240V 24vCe 375A oW IEC 320-C8 \
904-8509 E 100- 240V 24vCee 1,5A 36 W IEC 320-C14 Vi
904-8503 H 100 - 240V 24vCee 3A 2W IEC 320-C14 Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI DESKTOP

Alimentatori Desktop di Tensione di Uscita Selezionabili con Set di Connettori di Uscita

m@&@

\\ MR

Alimentatori Desktop
di Tensione di Uscita
Selezionabili con

Set di Connettori di
Uscita

N, giacenza 726-3031 726-3040 726-3043 726-3047
Intervallo di tensione 90 - 264V 90 - 264V 90 - 264V 90 - 264V
Tensione nominale di uscita 5->12VCC 12->24VCC 5->12VCC 12->24VCC
Gamma di corrente Wdi uscita 25->4A 1,66 > 2,5 A 5->52A 3-5A
Potenza di uscita nominale 30w oW 60 W 70W
Connettore in ingresso IEC 320-C8 IEC 320-C8 IEC 320-C8 IEC 320-C8
Tipo di connessione in uscita 3,5 x 1,35 mm, 4 x 1,75 mm, 4,8 x 175 mm, 5 x 1mm, 5,5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 6 x 1,6 mm, 6,3 x 3 mm

Livello di efficienza energetica v v \% v

Adattatori universali desktop con
tensioni di uscita selezionabili sulla
base di 1 volt.
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ALIMENTATORI ESTERNI

ALIMENTATORI DESKTOP

Computer Portatile
Alimentatori

Il set di connettori di uscita consente
la compatibilitd con una vasta
gamma di marche di notebook.

N. giacenza

Intervallo di tensione
Tensione nominale di uscita
Potenza di uscita nominale
Connettore in ingresso

Tipo di connessione in uscita

Livello di efficienza energetica

839-5785
100 > 240V
18->20VCC
65 W
IEC 320-C8
Connettore a 8 punte

\%

Computer Portatile Alimentatori

839-5794
100 > 240V
18->20VCC
0w
IEC 320-C8
Connettore a 7 punte

\%
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ALIMENTATORI PLUG-IN
ALIMENTATORI ESTERNI Adattatori CA/CC Plug Globale @

Adattatori CA/CC Plug Globale
Alimentatori plug-in intercambiabili con spina di uscita fissa e connettore di uscita fisso. Approvato per '

applicazioni in ambito medico o industriale.

o5, W W e e

i
A L 1/
9

N. giacenza Immagine tenslirc:tr:::i’lilr?g‘:iesso Tensione in uscita Corrente in uscita a;;n:ri\:::i:ri\e Tipologia plug Connettore in uscita Livello di efficienza energetica
907-6255 n 90 - 264V 5VCC 1A 5W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A \l
899-8592 E 90 - 264 V 5VCC 2A ow Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A \l
903-2851 n 90 - 264V 5VCC 1,2A 6W Intercambiabile - Europeo, UK, US 2,1 mm, Centro Positivo Vi
903-2860 n 90 - 264V 9vCC 670 mA 6W Intercambiabile - Europeo, UK, US 2,1 x 5,6 mm, Centro positivo Vi
903-2863 n 90264V 12vcee 500 mA 6W Intercambiabile - Europeo, UK, US 2,1 mm, Centro Positivo Vi
903-2867 n 90 - 264 V 15V CC 400 mA 6w Intercambiabile - Europeo, UK, US 2,1 mm, Centro Positivo \4
903-2876 B 90264V 24vee 250 mA 6W Intercambiabile - Europeo, UK, US 2,1 mm, Centro Positivo Vi
175-2802 n 100240V 5VCC 1,2A 6W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
175-2804 u 100240V 12vCceC 500 mA 6W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
175-2805 n 100240V 1B5VCC 400 mA 6W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US 2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2806 n 100240V 24vVCe 250 mA 6W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
124-4702 90 - 264V 5VCC 2.4 A 12W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm Vi
124-4703 n 90 - 264V 6V CC 2A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm VI
124-4704 90 - 264V 9VCC 1.33A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm VI
124-4705 90 - 264V 12VCC 1A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm VI
124-4716 n 90 - 264V 12VCC 1A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm VI
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ALIMENTATORI ESTERNI

C)
b‘d
12|

N. giacenza Immagine

124-4706
124-4707
903-2879
903-2873
903-2882
903-2885
903-2889
903-2898
175-2807
175-2808
175-2809
731-6002
731-6006
731-6024
731-6012
144-0954
903-2891
903-2895
903-2905
903-2908
731-6056

sfzRalal~N-H=H-Hsl-H-N-H-N-H~-H-H-H-H-H~0-H-

731-6052

Intervallo di
tensione di ingresso

90264V
90264V
90264V
90 - 264V
90264V
90264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V

90 - 264V

‘ ?ﬁ}

e

Tensione in uscita

1B5VCC
24vCe
5vVCC
9vCceC
12vCC
1B5VCC
18VCC
24vVCC
12vVCC
1B5VCC
24vVCC
5VCC
6VCC
12vVCC
24vVCC
5VCC
5VCC
9vCC
12vCcC
2vvCe
12vVCC

24VCC

'.. 6;‘- s/

Corrente in uscita

1A
500 mA
3A

2A

33A
166 A
830 mA
YA
3A
2,66 A

2A

25A

1.25A

AT,

Tensione di
alimentazione

1BwW
2w
18w
18w
18w
18w
18w
18w
18w
18w
18w
20w
20W
20W
20W
20w
24w
24w
24w
24 W
30w

30w

Tipologia plug

Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US

Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC Plug Globale

Connettore in uscita

Connettore - 2,1 x 5,6 x 12 mm
Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 95 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 9,56 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 9,5 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 9,5 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1x 5,5 x 96 mm, Centro positivo

2,1x 5,5 x 9,56 mm, Centro positivo

e

e
o

Livello di efficienza energetica

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

Vi

Vi
Vi
Vi
Vi

Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI

-
0:§
0

N. giacenza Immagine

731-6068
731-6065
903-2902
903-2911
124-4717
126-2113
126-2114
126-2115
126-2116
126-2117
126-2118
126-2119
126-2120
126-2121
144-0955
144-0956
144-0957
144-0958
144-0959

sPshsl-H-H-N-H-H-H-N-H-H-H-H-H-H-H-H~N-

144-0960

®
S
(2

*
®l p*

Intervallo di tensione

di ingresso
90 - 264V
90 - 264V
90 > 264V
90 - 264V

n/a
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 > 264V
90 > 264V
90 > 264V
90 > 264V
90 - 264V
90264V
90 > 264V
90 > 264V

90264V

Tensione in uscita

12vece
24vVCeC
12vCe
24vVCC
n/a
5VCC
9vcCe
12vCeC
5VCC
9vVCC
12vee
24V Ce
12vece
24vCe
12vCe
1BVCC
24V CC
9vCeC
12vece

1B5VCC

Corrente in uscita

3A
1,5A

3A

600 mA
500 mA
3A
2A
1,6 A
750 mA

2A

25A
2A

125 A
YA
42 A

3.36A

e a9
@ v =
a 6]

Tensione di
alimentazione

36 W
36 W
Low
Low
n/a
5W
5.4W
6W
1BW
18W
18W
18WwW
24w
24w
30W
30W
30W
36W
50 W

50.4 W

Tipologia plug

Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Intercambiabile - Europeo, UK, US
Testa Plug Australia
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US
Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US

Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC Plug Globale

c»;. Y

Connettore in uscita

2,1 x 5,5 x 9,56 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 9,5 mm, Centro positivo
2,1 mm, Centro Positivo
2,1 mm, Centro Positivo
n/a
2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 11 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo

2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo

Uﬂt

Livello di efficienza Approvazione

energetica

\
\
Vi

Vi

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
vi

Vi

medica

AV AN NN NN NN
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI PLUG-IN

Adattatori CA/CC Plug Globale

“ .
. &2 wmogpe B,
(1) 2] 3 14 a8 6

N. giacenza Immagine Inten;cilliI:gc:ietsesr;sione Tensione in uscita Corrente in uscita ql.li.fnn:li‘t’::i:;e Tipologia plug Connettore in uscita Livet::::::::Lenzu
144-0961 n 90264V 18VCC 2.8A 50.4 W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm \l
144-0962 n 90 - 264V 24V CC 21A 50w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm \
144-0963 n 90 - 264V 30vcCe 1.68 A 50.4 W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm \
124-2185 E 90 - 264V 5VCC 1,6A 75W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A \
124-2186 n 90 - 264V 5VCC 1,6A 75W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Micro USB \
124-2187 n 90 - 264V 5VCC 1,6A 75 W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Mini USB \
124-2192 u 90 - 264V 24V CC 500 mA 12w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
124-2194 B 90 - 264V 5VCC 24 A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A VI
124-2199 E 90 - 264V 5VCC 25A 125W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Micro USB Vi
135-4176 E 90 - 264 V 5VCC 24A 2w Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US Micro USB VI
162-2792 n 90 - 264 V 5VCC 5.4 A 27T W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A VI
162-2794 n 90 - 264 V 5VCC 3A 45 W Intercambiabile - Australiano, Europeo, UK, US USB Tipo A Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI

Adattatori CA/CC con Plug di Tipo Europeo

Alimentatori plug-in intercambiabili con spina di uscita fissa e connettore di uscita fisso.

€ ¢~ § & €~

N. giacenza Immagine

123-6686
821-5367
821-5360
175-3297
175-3298
175-3299
124-2179
124-2180
124-2181
175-3300
124-2182
124-2183
124-2184
124-2188
124-2189
175-3305
124-2190
175-3306

of-HoU~H-H-U-H-HoH-H-H-H~H~H~H-H-0-

Intervallo di tensione
di ingresso

90 - 264V
90264V
90264V
90 - 264V
90264V
90 - 264V
90 - 264V
90264V
90 - 264V
100-»240V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
100240V
90 - 264V

100~>240V

Tensione in uscita

5VCC
5VCC
5VCC
5VCC
9vce
12vCC
5vVCC
9vce
12vce
iBvCcC
5vVCC
5vVCC
5vVCC
5vVCC
9vce
12vCe
12vCe

24VCC

Corrente in uscita

0.66 A
0.5A
1,5A
840 mA
630 mA
500 mA
1,6A
1,56A
1,6 A
24 A

1.33A

Tensione di
alimentazione

5W
6W
6W
5wW
6W
6W
75 W
75 W
75 W
75 W
75 W
75 W
75 W
2w
2w
2w
22w

12w

Tipologia plug

2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug

2-Pin Tipo C - EuroPlug

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC con Plug di Tipo Europeo

Connettore in uscita

USB Tipo A
usB
usB
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro
2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
USB Tipo A
Mini USB
Micro USB
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo

2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo

Livello di efficienza
energetica

Vi
v
v
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

\i
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ALIMENTATORI ESTERNI

N. giacenza Immagine

124-2191
124-2193
124-2195
124-2196
124-2197
124-2198
175-3313
124-2200
175-3314
175-3315
175-3316
175-3317
175-3318
175-2812
124-2201
124-2202
175-2813
175-2814
124-2203
175-3321
1214+-2204%

=J:i-N=H-H-H-Hsh-H-H-H-H-N-N-H-H-H-H-0-H~H-

175-3324

Intervallo di tensione
di ingresso

90264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90264V
90264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V

90 - 264V

Tensione in uscita

24vVCe
5vVCC
5vVCC
9vce
jra'ele;
5vVCC
5vVCC
5vVCC
785vVCC
9vce
12vCe
1BvVCC
24VCC
5VCC
9vce
12vCC
1BvVCC
24vVCe
24vVCe
5VCC
9vce

jra'ele;

Corrente in uscita

500 mA
24 A
28A
1.67 A
1.25A
25A

3A

3A

620 mA
35A

2A

4 A
25A

2A

Tensione di
alimentazione

22w
22w
1BwW
1BW
1BwW
125w
1BWwW
18w
1BW
1BW
18W
1BwW
1BW
175 W
18W
18W
18w
8w
8w
20W
24 W

24 W

Tipologia plug

2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug

2-Pin Tipo C - EuroPlug

Connettore in uscita

2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo
USB Tipo A
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo
Micro USB
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
Connettore - 2,1 x 5,56 x 12 mm
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
Connettore - 2,1 x 5,56 x 12 mm
2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo

2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC con Plug di Tipo Europeo

RS ESE A N

Livello di efficienza
energetica

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI

N. giacenza Immagine

124-2205
179-9517
175-3325
124-2206
179-9518
124-2207
175-2818
175-2820
175-2821
175-2822
175-3327
124-2208
175-2827
175-2828
175-2829
175-3331
175-3332

~PE~H-HofofoHoReNoloRoRoR-H~0-H-0~H0-

175-3333

Intervallo di tensione
di ingresso

90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90 - 264V
90264V
90264V

90264V

Tensione in uscita

12vCC
2vce
24V CC
24V CC
24V CC
5vVCC
jra'ele]
1BvCC
18VCC
24V CC
12vCe
5x5VCC
12vCe
1BvVCC
24VCC
12vCC
1BvVCC

24vVCC

Corrente in uscita

2A

2A

5A
25A
2A
1.66 A
1.25A
3A
8A
42A
3.36 A
21A
4 A
4 A

25A

Tensione di
alimentazione

24w
24 W
24w
24 W
24w
25W
30w
30w
29.88 W
30w
36W
LAY
50.4 W
50.4 W
50.4 W
60 W
60 W

60 W

.9 130 2

Tipologia plug

2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug
2-Pin Tipo C - EuroPlug

2-Pin Tipo C - EuroPlug

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC con Plug di Tipo Europeo

Connettore in uscita

2,1x 5,56 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo - Diritto
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 10 mm, Centro positivo - Diritto
USB Tipo A
Connettore - 2,1 x 5,5 x 12 mm
2,1x 5,5 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
5xUSBA
2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo
2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo

2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo

Livello di efficienza
energetica

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI PLUG-IN

Adattatori CA/CC Plug UK

Adattatori CA/CC Plug UK

Alimentatori plug-in intercambiabili con spina di uscita fissa e connettore di uscita fisso.

l
H /’ﬂ 5

TN

g q q q Livello di

N. giacenza Immagine Inter\::l.l o di tensione Tensione in uscita Corrente in uscita T.enswne. di Tipologia plug Connettore in uscita efficienza

i ingresso alimentazione energetica
175-3292 n 90264V 5VCC 1A 5W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro Vi
175-3293 n 90 - 264V 9vVCC 0.66 A 6W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \4
175-3294 n 90 - 264V 12vCC 05A 6W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \4
175-3295 E 90 - 264V 1BVCC 500 mA 75 W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
175-3296 n 90 - 264V 24vCe 250 mA 6W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
175-3302 B 90264V 5VCC 25A 125w 3-Pin UK 2,1 x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3303 B 90264V 12vCC 1A 2w 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3304 B 90264V 24LvVCC 500 mA 12W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3307 B 90264V 5VCC 3A 1BW 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3308 B 90264V 75V CC 2A 1BwW 3-Pin UK Connettore - 2,1 x 5,6 x 12 mm \
175-3311 B 90264V iBvCeC 1A 1BwW 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \l
175-2810 u 90264V 5vVCC 35A 175 W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \l
175-3309 B 90 - 264V 9vVCC 2A 18 W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3310 n 90 - 264V 12VCC 15 A 18 W 3-Pin UK 2,1% 5,6 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-2811 u 90264V 1BvCeC 1,2A 18WwW 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo \l
175-3312 B 90 - 264V 24vCe 750 mA 18 W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI PLUG-IN

Adattatori CA/CC Plug UK

L Les

Intervallo di tensione Tensione di Livello di

N. giacenza Immagine di ingresso Tensione in uscita Corrente in uscita alimentazione Tipologia plug Connettore in uscita efficien'za

energetica
175-3319 n 90 - 264V 5VCC LA 20W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \4
175-3320 E 90264V 9vcCe 1.67 A 1BwW 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo \
175-3322 n 90264V 12vCC 2A 24w 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-3323 n 90264V 24vVCe 1A 24w 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-2815 n 90264V 2vCC 25A 30w 3-Pin UK Connettore - Dritto 2,1 x 5,5 x 12 mm Vi
175-2816 n 90264V 1B5VCC 2A 330w 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2817 B 90264V 24vVCee 1.25A 30w 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3326 E 90 - 264V 12VCC 3.0A 36W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo - Angolo destro \
175-2823 B 90264V 12vce L2A 50.40 W 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2824 n 90264V iBvVCC 3.36A 50.40 W 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-2826 n 90264V 24vVCee 21A 50.40 W 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3328 n 90264V 12vece 5A 60 W 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3329 n 90264V 1BVCC 4A 60 W 3-Pin UK 2,1x 5,6 x 12 mm, Centro positivo Vi
175-3330 u 90 - 264V 24vCe 25A 60 W 3-Pin UK 2,1x 5,5 x 12 mm, Centro positivo Vi
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ALIMENTATORI ESTERNI ALIMENTATORI PLUG-IN

Adattatori CA/CC Plug Europeo

Adattatori CA/CC
Plug Europeo

-

N. giacenza 179-9519 179-9520 179-9521 179-9522 615-8896

Intervallo di tensione di ingresso 90 - 264V 90 - 264V 90 - 264V 90 - 264V 230V

Intervallo di tensione in uscita 3VCC, 4.5V CC,5VCC,6VCC, 7.6V CC,9VCC,12VCC

Corrente in uscita 600 mA 1A 15A 2.25A 500 mA

Tensione di alimentazione 6W 2w 18W 27TW 2w
Alimentatori pl ug_in euro pei a Tipologia plug 2-Pin Tipo C - EuroPlug 2-Pin Tipo C - EuroPlug 2-Pin Tipo C - EuroPlug 2-Pin Tipo C - EuroPlug 2-Pin Tipo C - EuroPlug
testina fissa con tensione di uscita 0.75 2,35 10 mm Hollow Plug, 1,35 » 3.5
selezionabile e connessione di uscita Connettore in uscita Hollow plug 1,35 3,6 x 10 mm, hollow plug 1,7 x  x 1 mm, hollow plug 2,1 x 5,5 x 12,5 mm, hollow plug 2,35 x 07 x 10 mm, | X 10 mm Hollow Plug, 1.7« ! x 10 mm Hollow

Plug, 1,75 x 4,75 x 10 mm Hollow Plug, 2,1 x 5

x 12 mm Hollow Plug, 2,5 x 12 mm Jack Plug,

2,5 x 5,5 x 12 mm Hollow Plug, 3,5 x 15 mm
Jack Plug

« . . hollow plug 2,5 x 5,5 x 12,5 mm, Jack plug 2,5 x 12,56 mm
intercambiabile. phe phe

Livello di efficienza energetica \ v \ \%
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ALIMENTATORI ESTERNI

Adattatori CA/CC
Plug UK

Alimentatori plug-in a testa fissa UK,
con connessione USB o micro USB.

N. giacenza

Intervallo di frequenza in ingresso
Intervallo di tensione in uscita
Corrente in uscita

Tensione di alimentazione
Tipologia plug

Connettore in uscita

Livello di efficienza energetica

123-6687
47 > 63 Hz
5VCC
1A
5W
UK
USB Tipo A
Vi

ALIMENTATORI PLUG-IN
Adattatori CA/CC Plug UK

131-4662
47 > 63 Hz
5VCC
0.06 » 1A
5W
UK
Micro USB

Vi
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

Alimentatori Chiusi

Alimentatori a montaggio singolo, montati su telaio.

N. giacenza Immagine

161-8209
161-8210
161-8211
161-8212
711-2595
711-2605
711-2608
711-2602
161-8213
161-8215
161-8216
161-8217
161-8272
161-8273
161-8274
161-8275

o

T
o
S

I
&
It

e

Intervallo di tensione
di ingresso

88 - 264V
88 - 264V
88 - 264V
88 - 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
100240V
100240V
100240V

100240V

Tensione in uscita

5VCC
12vCC
1B5VCC
24vCe
5VCC
12vCC
1B5vVCC
24vCe
5vVCC
12vCC
15VCC
24vCe
5vVCC
12vVCC
1B5VCC

24vCe

Corrente in uscita

900 mA
5A
21A
1,7A
11A
7A
3A
24 A

1,6A

Tensione di alimentazione

1BW
15.6 W
1BwW
16.8 W
20W
20W
21w
21.6 W
26 W
262W
265 W
26 W
3BW
36W
36W

36W

Tipo di imballo

Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Chiuso

STANDARD

Alimentatori Chiusi

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

DimensioniLxLx P

58,5 x 85 x 36,6 mm

58,56 x 850 x 36,6 mm

58,6 x 85 x 36,6 mm
58,6 x 85 x 36,6 mm
54 x 92 x 30 mm
54 x 92 x 30 mm
54 x 92 x 30 mm
54 x 92 x 30 mm

58,5 x 85 x 36,5 mm

58,5 x 850 x 36,5 mm

58,5 x 85 x 36,5 mm
58,6 x 85 x 36,6 mm
82 x 99 x 30 mm
82 x 99 x 30 mm
82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

N. giacenza Immagine

161-8276
161-8277
711-2611
711-2614
711-2618
711-2627
161-8278
161-8279
161-8280
161-8281
161-8282
161-8283
711-2620
711-2624
711-2633
711-2636
161-8284
161-8285
161-8287
161-8288
161-8289
161-8290
161-8291
161-8293
161-8294
161-8295

=H-H-H-H-N-H-H-H-H-H-HoHoH-HeH- 00000

161-8296

Intervallo di tensione
di ingresso

100-»240V
100240V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
100~»240V
100240V
100240V
100240V
100240V
100240V
88 - 264V
88 - 264V
88 - 264V
88 - 264V
100->240V
100->240V
100240V
100240V
100240V
100-»240V
85 — 264V
85 —» 264V
85 —» 264V
85 —» 264V

85 - 264V

Tensione in uscita

36VCC

48VvCC

5vVCC

12vCC

1B5vVCC

24vCe

5vVCC

12vCC

1B5VCC

24vVCC

36VCC

48V CC

5vVCC

12vVCC

1B5VCC

24vee

5VCC

12vCC

1BVCC

2LvCe

36VCC

48V CC

12vCC

1B5VCC

24vVCe

36VCC

48V CC

Corrente in uscita

1A
800 mA
6A

3 A

24 A

34 A
22 A
145 A
11A

9A

5A
32 A

21A

45 A
28 A

23 A

Tensione di alimentazione

36 W

38 W

30w

36 W

36W

36W

50 W

50 W

51W
76.8 W
56 W
52.8 W
45w

60 W

60 W

60 W

60 W

2W

75W
76.8 W
75.6 W
76.8 W
102w
105w
108 W
101w

10 w

Tipo di imballo

Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Chiuso

STANDARD

Alimentatori Chiusi

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

Dimensioni LxLx P

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

51 x 78 x 28 mm

51 x 78 x 28 mm

51 x 78 x 28 mm

51 x 78 x 28 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 98 x 35 mm

82 x 98 x 35 mm

82 x 98 x 35 mm

82 x 98 x 35 mm

99 x 97 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

99 x 97 x 30 mm

97 x 129 x 30 mm

97 x 129 x 30 mm

97 x 129 x 30 mm

97 x 129 x 30 mm

97 x 129 x 30 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

N. giacenza Immagine

161-8297
161-8298
161-8299
161-8300
161-8301

771-8531
771-8540
771-8547
819-396L
819-3967
819-3961
819-3970
161-8218

161-8219

161-8221

161-8222
161-8223
161-8269
161-8270
161-8271

161-8224
161-8225
161-8226
161-8227
161-8228
161-8229

~J-H-H-H-H-H-H-N-H-H-H-H-H-H-H-H-N~-R-H-H~H-H-H-0-H-

Intervallo di tensione
di ingresso

170 - 264 V/85 > 132V
170 - 264 V/85 > 132V
170 - 264 V/85 > 132V
170 - 264 V/86 > 132V
170 - 264 V/86 > 132V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 —» 264V
88 - 264V
88 - 264V
120 > 370 V CC/85 - 264V CA
120 > 370 V CC/85 - 264V CA
120 > 370 V CC/85 - 264V CA
120 > 370 V. CC/85 - 264 V CA
120 > 370 V CC/85 - 264 V CA
90264V
90264V
90264V
85 —» 264V
85 —» 264V
85 —» 264V
85 —» 264V
120 > 370 V CC/90 - 264V CA

120 > 370 V. CC/90 - 264V CA

Tensione in uscita

12vCC
1BVCC
24vVCe
36VCC
48V CC
5vVCC
12vCC
24vVCe
5vVCC
12vVCC
1B5VCC
24vCe
5VCC
12vVCC
24vCe
36VCC
48V CC
12vCC
2LvCe
48VvCC
5vVCC
12vCC
24vVCe
48V CC
12vCC

24vCe

Corrente in uscita

12,5A
10A
65 A
43 A
33 A
16A
8.5 A
+5A
26 A
13 A
10.4A
65 A
4O A
16.7A
8L A
5.6A
42 A
16.7A
84 A
42 A
48 A
20A
10A
5A
25 A

13 A

Tensione di alimentazione

150 W
150 W
156 W
155 W
158 W
80w
102w
108 W
130W
156 W
156 W
156 W
200w
200w
200w
200 W
200 W
200 W
200w
200w
240 W
240 W
240 W
240 W
300 W

300 W

Tipo di imballo

Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Chiuso

STANDARD

Alimentatori Chiusi

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

Dimensioni LxLx P

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

97 x 1569 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

82 x 99 x 30 mm

97 x 158 x 38 mm

97 x 158 x 38 mm

97 x 158 x 38 mm

38 x 97 x 168 mm

38 x 97 x 168 mm

38 x 97 x 168 mm

38 x 97 x 168 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 200 x 50 mm

99 x 200 x 50 mm

99 x 200 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm

99 x 199 x 50 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

N. giacenza Immagine

161-8230
161-8231
161-8232
161-8233
161-8234
161-8235
161-8237
161-8238
161-8239
161-8210
161-82111
161-82u42
161-82143
161-82144
161-8245
161-824+6

161-8247

Intervallo di tensione
di ingresso

120 - 370 V. CC/90 - 264V CA
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
88 —» 264V
88 —» 264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V

90264V

Tensione in uscita

48V CC
12vCeC
24vVCe
27vCC
36vVCC
48V CC
24vCe
48V CC
12vCC
24vCC
36VCC
48V CC
24vCe
27vCC
48 VvCC
24vCe

48V CC

Corrente in uscita

6.7A
34 A
22A
18A
4 A
1A
21A
10.5A
42 A
265 A
175 A
18.6A
27 A
23A
LA
42 A

21A

Tensione di alimentazione

300 W
480 W
480 W
480 W
480 W
480 W
504 W
504 W
600 W
600 W
630 W
588 W
799 W
799 W
800 W
1kw

1kw

Tipo di imballo

Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Chiuso

STANDARD

Alimentatori Chiusi

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

DimensioniLxLxP

99 x 199 x 50 mm
116,5 x 218 x 411 mm
116,5 x 218 x 41 mm
116,5 x 218 x 411 mm
116,5 x 218 x 41 mm
116,5 x 218 x 411 mm
120 = 183 x 83,6 mm
120 = 183 x 83,6 mm
116,6 x 218 x 41 mm
116,56 x 218 x 41 mm
116,6 x 218 x 41 mm
116,5 x 218 x 411 mm
116,56 x 226 x 41 mm
116,56 x 226 x 41 mm
116,56 x 226 x 41 mm
226 x 116,56 x 41 mm

226 x 116,5 x 41 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

Alimentatori Open Frame

Alimentatori open frame montati su telaio in confezione standard 2 x 4 pollici e 3 x 5 pollici.

N. giacenza Immagine

161-8248
161-8249
161-8250
161-8251
161-8252
161-8253
161-8254
161-8255
124-4708
124-4709
124-4710
124-4711
124-4712
124-4713
124-4714

Intervallo di tensione
di ingresso

90264V

90264V

90264V
127 > 370 V. CC/90 - 264V CA
127 - 370 V CC/90 - 264 V CA
127 - 370 V CC/90 - 264 V CA
127 - 370 V CC/90 - 264 V CA
127 > 370 V CC/90 - 264 V CA

100 » 230V

100 » 230V

100 » 230V

100 » 230V

100 » 230V

100 » 230V

100 » 230V

Tensione in uscita

12vVCC

24vCe

48V CC

5VCC

12vCC

1BVCC

24vCe

48V CC

5vVCC

12vCC

13.8vVCC

24vCe

27.6VCC

32vCC

48V CC

Corrente in uscita

3.7A
1.9A
1A
8A
+5A
3.6A
25A
1.25A
8A
5A
4+.35 A
25A
216 A
1.87A

125A

Tensione di alimentazione

b W

45.6 W

418 W

L0 W

54 W

54 W

60

=

60

60

60

60

60

60

60

£ £ £ £ g g g g

60

Tipo di imballo

Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame

Open Frame

STANDARD

Alimentatori Open Frame

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

DimensioniLxLx P

51 x 101,6 x 30,5 mm
51 x101,6 x 30,56 mm
51 x101,6 x 30,56 mm
51 x 101,6 x 30 mm
51 x 101,6 x 30 mm
51 x 101,6 x 30 mm
51 x 101,6 x 30 mm
51 x 101,6 x 30 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm
50,8 x 101,6 x 29 mm

50,8 x 101,6 x 29 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

N. giacenza Immagine

161-8256
161-8257
161-8259
161-8260
161-8261
161-8262
161-8263
161-8265
161-8266
175-3334
175-3335
181-2108
181-2109
181-2110
181-2111

181-2112

Intervallo di tensione
di ingresso

90264V
90264V
90264V
90264V
90264V
90264V

127 > 370 V CC/90 - 264 V CA

127 > 370 V CC/90 - 264 V CA

127 - 370 V. CC/90 - 264V CA

70420V CC/ 85 - 305V CA
70420V CC/ 85 - 305 V CA
70420V CC/ 85 - 305 V CA
70420V CC/ 85 - 305 V CA

701420V CC/ 85 - 305 V CA

Tensione in uscita

5VCC
12vCeC
1B5VCC
24vVCe
36vVCC
48V CC
12vCC
24vCe

48V CC

kAYele:
5vVCC
9vcCC
12vVCC

24vCee

Corrente in uscita

20 A
10.5A
8L4A
52A
35A
2,6 A
16.6 A
8.1A

416 A

Tensione di alimentazione

oow

126 W

126 W

1248 W
126 W
1248 W
199 W
201.6 W

199.6 W

Kit di protezione per alimentatore 2 x 4 pollici

Kit di protezione per alimentatore 3 x 5 pollici

600 mA

600 mA

333 mA

250 mA

126 mA

1.98 W

3w

3w

3w

3w

Tipo di imballo

Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame

Open Frame

Open Frame
Open Frame
Open Frame
Open Frame

Open Frame

STANDARD

Alimentatori Open Frame

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB

Montaggio PCB

DimensioniLxLxP

76 x 127 x 30,5 mm
76 x 127 x 30,5 mm
76 x 127 x 30,5 mm
76 x 127 x 30,5 mm
76 x 127 x 30,5 mm
76 x 127 x 30,56 mm
76,6 x 128 x 37,1 mm
76,6 x 128 x 37,1 mm
76,6 x 128 x 37,1 mm
2 x 4 pollici
3 x 5 pollici
11x 35 x18 mm
11 x 35 x 18 mm
11x 35 x18 mm
11x 35 x18 mm

11x 35 x 18 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI STANDARD

Alimentatori Incapsulato

Alimentatori Incapsulato

Alimentatori Incapsulato per montaggio PCB. Approvato per applicazioni in ambito industriale.

L BPEBe e .

Intervallo di tensione

N, giacenza Immagine i e Tensione in uscita Corrente in uscita Tensione di alimentazione Tipo di imballo Tipo di montaggio DimensioniLxLx P
771-9388 n 120 - 430V CC/85 ~ 305 V CA 5VCC 200 mA 1w Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9382 E 120 - 430V CC/85 > 305 V CA 9vCC M mA 1w Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9398 H 120 - 430V CC/85 > 305 V CA 24vCe 42 mA 1w Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9408 B 120 - 430V CC/85 —» 305 V CA 3,3vVCC 600 mA 2W Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9401 u 120 - 430V CC/85 —» 305 V CA 5VCC 400 mA 2W Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9405 B 120 > 430V CC/85 > 305V CA 9vVCC 222 mA 2W Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9414 B 120 > 430V CC/85 > 305 V CA 12vCe 167 mA 2w Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9417 E 120 > 430 V CC/85 > 305 V CA 1B5vVCC 133 mA 2W Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
771-9411 B 120 > 430 V CC/85 > 305 V CA 24vCe 83 mA 2W Incapsulato Montaggio PCB 22,2 x 33,7 x 18 mm
667-5767 n 110 - 370V CC/85 - 264V CA 3,3VCC 700 mA 23W Incapsulato Montaggio PCB 23 x 37 x 15 mm
667-5760 B 110 - 370V CC/85 - 264V CA 5VCC 600 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 23 x 37 x 15 mm
667-57614 n 110 - 370V CC/85 - 264V CA 9vVCC 330 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 23 x 37 x 15 mm
667-5773 n 110 - 370 V CC/85 - 264 V CA 12vVCC 250 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 23 x 37 x 15 mm
667-5776 110 - 370V CC/85 - 264V CA 24V CC 125 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 23 x 37 x 15 mm
667-5789 n 110 - 370 V CC/85 - 264 V CA 5VCC 1A 5W Incapsulato Montaggio PCB 25,4 x 50,8 x 15,16 mm
667-5786 n 110 » 370 V CC/85 - 264 V CA 12vCC 420 mA 5W Incapsulato Montaggio PCB 25,4 x 50,8 x 15,16 mm
667-5795 110~ 370V CC/85 - 264V CA 24vCe 230 mA 55 W Incapsulato Montaggio PCB 25,4 x 50,8 x 15,16 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

N, giacenza Immagine

181-2200
181-2201
181-2202
181-2187
181-2189
181-2192
181-2193
181-2195
181-2197
181-2114

181-2115

181-2116

181-2117

181-2118

181-2119

181-2120
181-2121

181-2122
181-2123
181-2124
181-2125
181-2126
181-2127
181-2128
181-2130

181-2131

Intervallo di tensione
di ingresso

100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA
100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100~ 370 V CC/85 - 264 V CA
100~ 370 V CC/85 - 264 V CA
100~ 370 V CC/85 - 264 V CA
100~ 370 V CC/85 - 264 V CA
100~ 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 - 264 V CA
100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA
100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA
100 - 370 V CC/85 - 264V CA

100 - 370 V CC/85 - 264V CA

Tensione in uscita

5VCC
9vcCeC
12vCC
24vVCe
3vce
5vVCC
12vCC
1B5VCC
24vVCe
3vce
5vVCC
9vCeC
12vVCC
24vCe
3vCceC
5VCC
12vCC
2LvCe
3VCC
5VCC
12vCC
24vVCe
5vVCC
12vCC
24vVCe

48V CC

Corrente in uscita

1A
560 mA
420 mA

210 mA

1,25 A
625 mA
3,6A
3,6A
1,66 A
833 mA
L1A
2,1A
1,1A

500 mA

Tensione di alimentazione

5wW
5W
5wW
5wW
41w
6W
6w
6w
6W
6,6 W
now
now
now
now
89W
13,5 W
15w
15 W
18w
18 W
20 W
20 W
20,5 W
26 W
26 W

25W

Tipo di imballo

Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato

Incapsulato

STANDARD

Alimentatori Incapsulato

Tipo di montaggio

Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB
Montaggio PCB

Montaggio PCB

Dimensioni LxLx P

24,5 x 37 x 18 mm
24,5 x 37 x 18 mm
24,5 x 37 x 18 mm
24,5 x 37 x 18 mm
25,4 x 50,80 x 15,36 mm
25,4 x 50,80 x 15,36 mm
25,4 x 50,80 x 15,36 mm
25,4 x 50,80 x 15,36 mm
25,4 x 50,80 x 15,36 mm
28,8 x 53,8 x 19 mm
28,8 x 53,8 x 19 mm
28,8 x 53,8 x 19 mm
28,8 x 63,8 x 19 mm
28,8 x 63,8 x 19 mm
28,8 x 53,8 x23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,56 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
28,8 x 53,8 x 23,5 mm
48 x 70 x 23,5 mm
48 x 70 x 23,5 mm
48 x 70 x 23,5 mm

48 x 70 x 23,5 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI STANDARD

Alimentatori Incapsulato

herl s

Intervallo di tensione

N, giacenza Immagine di ingresso Tensione in uscita Corrente in uscita Tensione di alimentazione Tipo di imballo Tipo di montaggio DimensioniLxLxP
671-6691 n 120 - 370V CC/85 - 261+ V CA 5VCC 2A 10w Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,5 x 19 mm
671-6701 E 120 - 370V CC/85 - 261+ V CA 9vVCC 11A 10w Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,5 x 19 mm
671-6704 E 120370V CC/85 - 264 V CA 12vVCC 900 mA 10w Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,5 x 19 mm
671-6708 B 120370V CC/85 - 264 V CA 1B5vVCC 700 mA iow Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,56 x 19 mm
671-6717 B 120> 370 V CC/85 - 264 V CA 24vCe 450 mA 10w Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,5 x 19 mm
771-9420 u 120 > 375V CC/85 > 265 V CA 5VCC 3A 1BW Incapsulato Montaggio PCB 50,8 x 76,2 x 22,8 mm
771-9423 u 120 - 375V CC/85 - 265 V CA 12vCce 1,256 A 1BwW Incapsulato Montaggio PCB 50,8 x 76,2 x 22,8 mm
771-9427 “ 120 - 375V CC/85 - 265 V CA 1B5vCC 1A 1BwW Incapsulato Montaggio PCB 50,8 x 76,2 x 22,8 mm
771-9436 “ 120 - 375V CC/85 - 265 V CA 24vCe 625 mA 1BwW Incapsulato Montaggio PCB 50,8 x 76,2 x 22,8 mm
751-1412 B 120 -» 370 V CC/85 - 264 V CA 24vVCe 833 mA 20W Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,5 x 23,6 mm
751-1409 n 120 - 370 V CC/85 - 264 V CA 12vee 1,66 A 20W Incapsulato Montaggio PCB 28,5 x 53,6 x 23,6 mm
751-1415 85265V 5VCC 6A 30W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 256 mm
751-1419 85265V 12vCe 25A 30W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 25 mm
751-1428 85265V 15V CC 2A 30W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 256 mm
751-1421 n 85265V 24V CC 1,25 A 30W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 25 mm
751-1425 u 85265V 5VCC 8A Low Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 26 mm
751-1434 u 85265V 12vCC 34 A 40,8 W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 26 mm
751-1437 n 85265V 1BVCC 2,7A 40,5 W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 26 mm
751-1431 n 85265V 24V CC 1,7A 40,8 W Incapsulato Montaggio PCB 63,5 x 89 x 256 mm
181-2186 m 100 - 370 V CC/85 - 264 V CA 3vVCC 770 mA 23W Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2188 m 100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA 5VCC 600 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2190 m 100 - 370 V CC/85 ~ 264V CA 9vce 330 mA 3w Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2194 m 100 - 370 V CC/85 - 264V CA 12vVCC 250 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2196 m 100 - 370 V CC/85 - 264V CA 15V CC 200 mA 3W Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2198 m 100 - 370 V CC/85 - 264V CA 24vVCe 1256 mA 3w Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
181-2199 m 100 - 370 V CC/85 - 264V CA 3vce 1A 3.3W Incapsulato Montaggio PCB 24,5 x 37 x 18 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI STANDARD

Alimentatori Incapsulato per Uso in Ambito Medico

Alimentatori Incapsulato per Uso in Ambito Medico

Alimentatori incapsulato per montaggio PCB. Approvato per applicazioni in ambito medico.

N. giacenza Immagine Inter\;?l::gii‘gtses:sione Tensione in uscita Corrente in uscita ql.li.rennesri\::;:ri\e Tipo di imballo Tipo di montaggio Approvazione medica DimensioniLxLxP
144-6281 n 264370V CC 5VCC 1A 5W Incapsulato Montaggio PCB v 28,8 x 53,8 x 19 mm
144-6282 n 264-370V CC 12vCceC 430 mA 5W Incapsulato Montaggio PCB v 28,8 x 53,8 x 19 mm
144-6283 E 264->370VCC 24vCee 230 mA 55 W Incapsulato Montaggio PCB v 28,8 x 53,8 x 19 mm
144-6284 B 264—->370VCC 5vCC 28A LW Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
144-6285 B 264—-370VCC 12vVCC 1.25A 15w Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
144-6286 B 264—-370VCC 24vCe 625 mA 1B5wW Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
144-6287 B 264—-370VCC 5vVCC L1A 20.5W Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
144-6288 B 264-370VCC 12vVCC 21A 25 W Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
144-6289 n 264370V CC 24vVCe 11A 25W Incapsulato Montaggio PCB v 48 x 70 x 23,5 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

Alimentatori Incapsulato

Alimentatori incapsulato per montaggio a telaio. Approvato per applicazioni in ambito industriale.

N. giacenza Immagine

144-6265
144-6266
144-6267
144-6268
144-6269
144-6270
144-6271
144-6272
144-6273
144-6274
144-6275
144-6276

144-6277

Intervallo di tensione
di ingresso

85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100- 370V CC
86 - 264V CA/100~> 370V CC
85 - 264V CA/100-> 370V CC
86 - 264V CA/100-> 370V CC
85 - 264V CA/100~ 370V CC
85 264V CA/100~ 370V CC

85 - 264V CA/100~ 370V CC

Tensione in uscita

5VCC
12vCC
1B5VCC
24vCe
5vVCC
12vCC
1B5vVCC
24vCe
12vCC
1B5VCC
24vCe
12vVCC

24vCe

Corrente in uscita

2.8A

1.25A

625 mA
L1A

21A

3.333A

2.666 A

1.667 A
5A

25A

Tensione di alimentazione

4w
1BwW
1BwW
1BwW
205 W
26W
26 W
26 W
4O W
4o W
4O W
60 W

60 W

Tipo di imballo

Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato
Incapsulato

Incapsulato

STANDARD

Alimentatori Incapsulato

Tipo di montaggio

Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio
Montaggio a telaio

Montaggio a telaio

DimensioniLxLx P

54 x 96,1 x 31 mm
54 x 96,1 x 31 mm
54 x 96,1 x 31 mm
54 x 96,1 x 31 mm
B4 x 96,1 x 32 mm
B4 x 96,1 x 32 mm
B4 x 96,1 x 32 mm
B4 x 96,1 x 32 mm
70 x 135 x 33,6 mm
70 x 135 x 33,6 mm
70 x 135 x 33,6 mm
70 x 135 x 38,5 mm

70 = 135 x 38,5 mm
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI SPECIALISTICI

Alimentatori PC

Alimentatori PC

s d '8 _

N. giacenza 175-3505 839-5797 175-3506 839-5791
Intervallo di tensione di ingresso 100240V 100 - 240 V 230V 100240V
Tensione di alimentazione 400 W 500 W 600 W 600 W
DimensioniLxLx P 150 x 86 x 140 mm 150 x 86 x 140 mm 150 x 86 x 140 mm 150 x 86 x 140 mm

Alimentatori ATX per applicazioni
informatiche.

N. giacenza 839-5801 881-2921 121-7780
Intervallo di tensione di ingresso 100240V 230V 100240V
Tensione di alimentazione 700 W 750 W 850 W
DimensioniLxLx P 150 x 86 x 140 mm 150 x 86 x 140 mm 150 x 86 x 140 mm

Guida Prodotto RS PRO Visualizza la nostra gamma completa di prodotti su: rspro.com 34


https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=175-3505
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=839-5797
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=175-3506
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=839-5791
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=839-5801
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=881-2921
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=121-7780

ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI SPECIALISTICI

Alimentatori di Sicurezza CCTV

Alimentatori di Sicurezza CCTV

Alimentatori a tensione di uscita singola per applicazioni di sicurezza CCTV.

QP = - -
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o 5 a “B
L -
- *
- P =~ | | | s
. . 4 »
9 10/ 1] fm T @

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensione in uscita Corrente in uscita Tensione di alimentazione Tipologia plug Tipo di connessione in uscita
907-6249 n 230 V max. 24V CA 750 mA (Corrente 1), 100 mA (Corrente 2) 18 VA (Alimentazione 1), 18 VA (Alimentazione 2) n/a 2 Fili principali
907-6258 E 230 V max. 24V CA 750 mA (Corrente 1), 100 mA (Corrente 2) 18 VA(Alimentazione 2), 48 VA (Alimentazione 1) n/a 2 Fili principali
907-6251 n 230 V max. 24V CA 750 mA (Corrente 1), 100 mA (Corrente 2) 18 VA (Alimentazione 1), 18 VA (Alimentazione 2) n/a 2 Fili principali
136-4896 n 90 - 264V 12vece 1A 2w n/a Connettore - Dritto 2,1 x 5,5 x 12 mm
136-4897 5 | 90> 264 V 12vee 2A 24W n/a Connettore - Dritto 2,1 x 5,5 x 12 mm
125-4240 n 90 - 264V 5VCC 2A 10w UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4211 n 90 - 264V 9vCceC 1,7A 15A UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4242 n 90 - 264V 12vCce 1A 2w UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4243 n 90 - 264V 24vCe 0.625 A 15 W UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4244 90> 264V 12vCC 1A 2w Plug di tipo europeo 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4245 n 90> 264V i2vce 3.5A Y2 W UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4246 n 90 - 264V 24VCC 175A Y2 W UK 2,1 mm, Centro Positivo - Dritto
125-4247 m 90 - 264V 2vce 50A 60W n/a 2,1 mm, Centro Positivo - Angolo Destro
125-4248 m 90 - 264V 24VCC 25A 60W n/a 2,1 mm, Centro Positivo - Angolo Destro
916-3894 E 90 - 264V 24V CA 1A 24 VA n/a n/a
916-3908 m 90 - 264V 24V CA 2A 48 VA n/a n/a
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI SPECIALISTICI

Alimentatori di Sicurezza CCTV

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensione in uscita Corrente in uscita Tensione di alimentazione
916-3905 n 230V 24V CA 3A 72 VA
916-3885 n 230V 24V CA 4 A 96 VA
916-3917 E 230V 24V CA 5A 120 VA
124-4715 E 230V 24V CA 7A 168 VA
916-3920 “ 100240V 12vce 10A 120w
916-3923 E 100240V 12vce 20 A 240 W
916-3927 n 100240V 12vce 5A 60 W
916-3936 100240V 12vce 10A 120w
916-3939 B 100240V 12vce 10A 120W
916-3933 A 230V 24V CA 5A 120 VA
916-3882 m 230V 24V CA 8x05A 96 VA
916-3942 10 230V 24V CA 8x1A 192 VA
828-0128 [ 11] 230240V 24V CA 8x2A 192w
828-0131 13] 100240V 12vee 15A 18W
828-0134 1] 100240V 12vee 2A 24w
828-0147 E 100240V 12vCce 5A 60 W
828-0162 m 100240V 12vCce 4 A 60W
828-0166 E 100240V 12vece 5A 60 W
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ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI SPECIALISTICI

Alimentatori per Applicazioni di Sicurezza

Alimentatori per
Applicazioni di
Sicurezza

il

.
¥
—r&'.m!

i ]
P N. giacenza 828-0181 828-0184 828-0188 828-0197
Intervallo di tensione di ingresso 195253V 195253V 195 - 2563V 195 - 263V
Intervallo di tensione in uscita 13.8VCC 13.8VCC 13.8VCC 13.8VCC
Corrente in uscita 15A 3A 5A 10A
Tensione di alimentazione 20W L2 W 70w oW
Aliment'qtori di sicurezza con batteria Tipo di montaggio Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro
montati a muro. DimensioniLxLx P 225 x 240 x 80 mm 225 x 240 x 80 mm 225 x 240 x 80 mm 225 x 240 x 80 mm

il

!
x
— :b!

]
N. giacenza 828-0190 828-0194 828-0204
Intervallo di tensione di ingresso 195 - 253V 195 - 2563V 195 - 253V
Intervallo di tensione in uscita 276V CC 276V CC 276V CC
Corrente in uscita 1,5 A 25A 5A
Tensione di alimentazione w2wW 70W 140 W
Tipo di montaggio Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro
DimensioniLxLxP 240 x 310 x 80 mm 240 x 310 x 80 mm 240 x 310 x 80 mm
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SPECIALISTICI

Alimentatori per Applicazioni di Sicurezza

ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE INCORPORATI

Alimentatori per
Applicazioni di
Sicurezza

N. giacenza 161-8267 161-8268

Intervallo di tensione di ingresso 195253V 195 - 253V

Intervallo di tensione in uscita 2x13.8VCC 2x276VCC

Corrente in uscita 0-10A 0-5A

Tensione di alimentazione 140 W oW

Tipo di imballo Chiuso Chiuso
Alimentatori a batteria montati su Tipo di montaggio Montaggio su telaio Montaggio su telaio

telci per Gpplicozioni nel settore de”o DimensioniLxLx P 110 x 200 x 50 mm 110 x 200 x 50 mm

sicurezza.
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ARTICOLI PER ALIMENTAZIONE DIN

Alimentatori su Guida DIN

Alimentatori a tensione di uscita regolabile monofase per montaggio su guida DIN. = |f|
&
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A o . Intervallo di tensione . . . Tensione di uscita . . . . pe . . .
N. giacenza Immagine Ingresso fase elettrica . Tensione in uscita . . Corrente in uscita Tensione di alimentazione DimensioniLxLxP
diingresso Intervallo di regolazione
136-8301 [ 1] Fase singola 230V 12vee 16123V 124 1B5W 22,5 » 95 x 108 mm
136-8302 A Fase singola 230V 15V CC 1816V 15Y 1B W 22,5 x 95 x 108 mm
136-8303 [ 1] Fase singola 230V 2uvvee 236245V 650 mA 1BW 22,5 x 95 x 108 mm
136-8304 B Fase singola 230V 5VCC 4553V 5A 30w 36 x 95 x 108 mm
136-8305 B Fase singola 230V 2vee 16-123V 25A 30w 36 x 95 x 108 mm
136-8306 u Fase singola 230V BvCC 183216V 20A 30W 36 x 95 x 108 mm
136-8308 B Fase singola 230V 24V ee 235245V 13A 30w 36 x 95 x 108 mm
136-8309 B Fase singola 230V 2vee 1.6-123V b2 A 50 W 30 x 130 x 125 mm
136-8310 B Fase singola 230V 24vee 235215V 22A 50 W 30 x 130 x 125 mm
136-8311 [ 1] Fase singola 230V 48V CC Y583V 11A 50 W 30 x 130 x 125 mm
136-8312 6 | Fase singola 230V 2vee Y 5A 70W 33 x 130 x 126 mm
136-8314 B Fase singola 230V 16V CC 1816V 46 A 70W 33 x 130 x 126 mm
136-8315 a Fase singola 230V 2u4vee 2328V 3A 70W 33 x 130 x 126 mm
136-8316 5 | Fase singola 230V 48V CC 4766V 15A 70W 33 x 130 x 126 mm
136-8317 B Fase singola 230V 2vee Y 8A 120w 40 x 130 x 126 mm
136-8318 a3 Fase singola 230V 16V CC 1816V 7A 120 W 40 x 130 x 126 mm
136-8319 6 | Fase singola 230V 2uvvee 2328V 5A 120w 40 x 130 x 125 mm
136-8320 5 | Fase singola 230V 48V CC 47> 56V 25A 120w 40 x 130 x 126 mm
136-8321 Fase singola 230V 2uvee 2228V 104 240 W 60 x 130 x 126 mm
136-8322 B Fase singola 230V 48V CC 4556V 5A 240 W 60 x 130 x 126 mm
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CONVERTITORE CC/CC

Convertitori Isolati
cc/CcC

Una nuova gamma convertitori CC/
CCisolatida24Va12V CC da 60 W
a 720 W montati su telaio.

N. giacenza

Intervallo di tensione di ingresso
Intervallo di tensione in uscita
Corrente in uscita

Intervallo di tensione in uscita
continuo

Tipo di montaggio

DimensioniLxLx P

N. giacenza

Intervallo di tensione di ingresso
Intervallo di tensione in uscita
Corrente in uscita

Intervallo di tensione in uscita
continuo

Tipo di montaggio

DimensioniLxLx P

179-3346
18->32VCC
12vce

5A
60 W

Montaggio a telaio

90 x 77 x 47 mm

179-3349
18-»32VCC
2vce

20A
240 W

Montaggio a telaio

90 x 157 x 47 mm

CONVERTITORE CC/CC

179-3347
18->32VCC
12vCce

10A
120w

Montaggio a telaio

90 x 127 x 47 mm

179-3350
18->32VCC
jra'ele;

30A
360 W

Montaggio a telaio

n/a x 157 x 47 mm

Convertitori Isolati CC/CC

179-3348
18->32vVCC
12vce

15A
180 W

Montaggio a telaio

90 x 1567 x 47 mm

179-3351

18-»32vCC
2vce

60 A
720 W

Montaggio a telaio

176 x 225 x 70 mm
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CONVERTITORE CC/CC CONVERTITORE CC/CC

Convertitori CC/CC Omologati per Ferrovie

Convertitori CC/CC Omologati per Ferrovie

Convertitori CC/CC isolati per montaggio su telaio approvati per applicazioni ferroviarie.

Tensione di

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensione in uscita Corrente in uscita alimentazione Tensione di isolamento Tipo di montaggio Omologato per ferrovie DimensioniLxLxP
864-7751 n 14 - 33V CC 5VCC LA 20W 1.5kvVCC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4 mm
864-776%4 1] 4 — 33V CC 24V Cee 700 mA 20W 15kvVCC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4 mm
864-7767 1] 28.8~72VCC 5VCC LA 20W 15kvVCC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4t mm
86L4-7761 1] 28.8~72VCC 2VCC 1.67 A 20W 1.5 kv CC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4t mm
864-7770 1] 28.8-72VCC 24VCC 700 mA 20W 15kvVCC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4t mm
864-7786 1] 67— 137V CC 24V CC 700 mA 20W 1.5 kv CC Montaggio a telaio v 63,7 x 139,7 x 55,4 mm
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CONVERTITORE CC/CC

CONVERTITORE CC/CC

Converitori CC/CC ad Alta Tensione

Converitori CC/CC
ad Alta Tensione

N. giacenza
Intervallo di tensione

Intervallo di tensione in uscita

Corrente in uscita

Alta tensione di ingresso, convertitori Tensione di alimentazione
CC/CC isolati da 200-1500 V cc con Tensione di isolamento
montaggio su PCB. Tipo di montaggio

DimensioniLxLx P

144-6278
200 —~ 1500V CC
5VCC
2A
ow
4000 V CA min.
Montaggio PCB

75 x 112 x 40 mm

144-6279
200 - 1500V CC
12vCce
3,33A
LW
4000 V CA min.
Montaggio PCB

75 x 112 x 40 mm

144-6280

200 —» 1500V CC
2uvee
1.67 A
LowW
4000 V CA min.
Montaggio PCB

75 x 112 x 40 mm
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CONVERTITORE CC/CC

CONVERTITORE CC/CC

Caricabatteria per Auto

Caricabatteria per
Auto

N. giacenza 828-0226

Intervallo di tensione di ingresso 12vece

Intervallo di tensione in uscita 5VCC

Corrente in uscita 2A

Interyallo di tensione in uscita oW
Adattatori di alimentazione per auto continuo

Tipo di connessione in uscita 2 x USB

portatili con doppia uscita USB per
auto, camion, camper e barche.

Guida Prodotto RS PRO Visualizza la nostra gamma completa di prodotti su: rspro.com 13


https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
http://uk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=828-0226

INVERTER INVERTER DI TENSIONE

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati

Gamma di inverter con alimentazione da 12V e 24V, da 100 W a 5 kW in custodia in alluminio anodizzato
per una maggiore durata.

EeNe T e

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensione in uscita Ini:e:::lil:, (:::::i:i::e Pt;:::::‘;it::::‘:ta Forma d;:':‘ds‘::i:LPOte"m [ES diinc::cr;::sione DimensioniLxLxP
816-0002 n 12vce 230V CA 100 W 200 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 66 x 108 x 20 mm
816-0006 E 24vCe 230V CA 100 W 200 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 76 x 125 x 55 mm
816-0015 n 12vCeC 230V CA 150 W 300 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 76 x 145 x 54 mm
816-0018 E 24vCe 230V CA 150 W 300 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 76 x 145 x 54t mm
816-0012 n 2vce 230V CA 200 W Loo W Onda sinusoidale modificata Presa universale 90 x 130 x 43,7 mm
816-0021 B 24vVCe 230V CA 200 W 4ooO W Onda sinusoidale modificata Presa universale 90 x 130 x 43,7 mm
816-0024 B 12vCce 230V CA 300 W 600 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 195 x 55,56 mm
816-0028 “ 24V CC 230V CA 300 W 600 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 195 x 55,5 mm
816-0037 “ 2vCe 230V CA 400 W 800 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 195 x 55,5 mm
816-0030 n 24V CC 230V CA 40O W 800 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 195 x 55,5 mm
816-0034 n 12vVCe 230V CA 500 W 1000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 235 x 55,5 mm
816-0043 B 24vCee 230V CA 500 W 1000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 235 x 55,5 mm
816-0046 B 12vece 230V CA 600 W 1200 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 235 x 65,5 mm
816-0040 B 24V Ce 230V CA 600 W 1200 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 102 x 235 x 55,5 mm
816-0059 n 12vce 230V CA 700 W 1400 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 150 x 215 x 58 mm
816-0052 n 24vCe 230V CA 700 W 100 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 150 x 215 x 58 mm
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INVERTER INVERTER DI TENSIONE

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati

N. giacenza Immagine Intervallo di tensione Tensione in uscita In.terval.lo ol ter!sione Po.tenza f'" heits Forma d:onda .di potenza Tipo d.i conr!essione DimensioniLxLxP
in uscita continuo intermittente in uscita in uscita

816-0056 n 12vCe 230V CA 800 W 1600 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 150 x 215 x 58 mm

816-0065 n 24vVCC 230V CA 800 W 1600 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 150 x 215 x 58 mm

816-0068 E 12vcCe 230vVCA 1000 W 2000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 208 x 272,65 x 77 mm
816-0062 E 24vCe 230V CA 1000 W 2000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 208 x 272,5 x 77 mm
179-3323 E 2vece 230V CA 2000 W 2000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 345 x 230 x 108 mm
179-3324 E 24vCe 230V CA 2000 W 2000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 345 x 230 x 108 mm
816-0071 B 12vVCC 230V CA 3500 W 7000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 420 x 108 mm
816-0074 B 24V Ce 230V CA 3500 W 7000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 420 x 108 mm
816-0078 B 12vce 230V CA 4000 W 8000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 520 x 108 mm
816-0087 n 24V CeC 230V CA 4000 W 8000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 520 x 108 mm
816-0080 n 12vce 230V CA 4500 W 9000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 5620 x 108 mm
816-0084 n 24vVCe 230V CA 4500 W 9000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 520 x 108 mm
816-0096 B 24vCe 230V CA 5000 W 10000 W Onda sinusoidale modificata Presa universale 230 x 520 x 108 mm
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INVERTER INVERTER DI TENSIONE

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati Puri

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati Puri

Telaio con inverter a onda sinusoidale pura con potenza in uscita da 300 W a 4 kW.

<0999

N. giacenza |Immagine Inter\:’c.ll.lo di tensione Tensione in uscita In.tervcll.lo di ter!sione Inter\(all? di tel}sione in Forma d:ondcl .di Tipo dimontaggio Tipo di com}essione in Dimensioni
iingresso in uscita continuo uscita intermittente potenza in uscita uscita LxLxP
179-3325 n 12vCee 230V CA 300 W 350 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 215 x 58 mm
179-3326 n 24vCe 230V CA 300W 350 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 215 x 58 mm
179-3327 n 12vCce 230V CA 600 W 650 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 260 x 77.7 mm
179-3328 n 24vVCC 230V CA 600 W 650 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 260 x 77.7 mm
179-3329 n 48V CC 230V CA 600 W 650 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 260 x 77.7 mm
179-3330 E 12vCcC 230V CA 1000 W 1100w Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 316 x 97.6 mm
179-3331 E 24vVCeC 230V CA 1000 W 100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 316 x 97.5 mm
179-3332 E 48V CC 230V CA 1000 W 1100w Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 150 x 316 x 97.6 mm
179-3333 B 12vVCC 230V CA 1500 W 1600 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 345 x 108 mm
179-3334 n 24V CC 230V CA 1500 W 1600 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 345 x 108 mm
179-3335 B 48V CC 230V CA 1500 W 1600 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 345 x 108 mm
179-3336 B 12vVCC 230V CA 2000 W 2100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 372 x 108 mm
179-3338 B 24VCC 230V CA 2000 W 2100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 372 x 108 mm
179-3339 n 48V CC 230V CA 2000 W 2100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 372 x 108 mm
179-3340 “ 12VCC 230V CA 3000 W 3100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 488 x 108 mm
179-3341 n 24vVCeC 230V CA 3000 W 3100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 488 x 108 mm
179-3342 n 48V CC 230V CA 3000 W 3100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 488 x 108 mm
179-33414 B 12vCcC 230V CA 4000 W 100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 538 x 108 mm
179-3345 B 24vVCe 230V CA 4000 W 100 W Onda sinusoidale pura Montaggio a telaio Presa universale 230 x 538 x 108 mm
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INVERTER DI TENSIONE

INVERTER

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati Puri

Inverter di Potenza Sinusoidale Modificati Puri PP

Inverter di potenza sinusoidale modificati puri con montaggio su rack con potenza di uscita da 750 W a 1,5

-

kW, approvati per applicazioni ferroviarie. s = i A
: o -
y
i - ;
"~ “ i
| el g ]
ﬁ‘: > l T —~,
q q Uscita fase Intervallo di tensione q q q q q Intervallo di tensione Forma d'onda di a A q Omologato per Dimensioni
N. giacenza Immagine . . Tensione in uscita Corrente in uscita . . . . . Tipo di montaggio .
elettrica diingresso in uscita continuo potenza in uscita ferrovie LxLxP

144-7706 n 3 16.8 » 30V CC 230V CA 10A 750 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 52,5 x 270,5 x 160 mm
144-7707 n 3 33.6—>60VCC 230V CA 10A 750 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 52,5 x 270,5 x 160 mm
144-7708 n 3 77 - 138V CC 230V CA 10A 750 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 52,5 x 270,5 x 160 mm
144-7709 E 3 16.8 - 30V CC 230V CA 65A 1500 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 64,5 x 359,5 x 160 mm
144-7710 E 3 33.6—>60VCC 230V CA 65A 1500 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 64,5 x 359,5 x 160 mm
u4-7711 E 3 77 -138VCC 230V CA 65A 1500 W Onda sinusoidale pura Montaggio su rack v 64,5 x 359,56 x 160 mm
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| Sigi"O di Approvazione RS - una garanzia di qualita

VERIFICATO ISPEZIONATO TESTATO
In conformita con gli standard Per qualita e prestazioni Da tecnici leader O®® ceom
. . : OeEe
industriali garantite L )

Dal 1937, RS PRO coltiva una passione per le parti di ricambio industriali. Ancora piti importante, crediamo che ogni
aspetto sia importante, perché la qualita delle vostre applicazioni sard sempre legata alla qualita di ogni parte di
ricambio presente all'interno di essa.

Questo ¢ il motivo per cui testiamo rigorosamente ogni parte in base agli standard industriali previsti per
I'ottenimento del sigillo di approvazione RS PRO.
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