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RS Pro x 100mm 150mm x 
190mm 、 17kg  

RS 号： 771-9297               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 感应硬化钳口和砧座

（ hrc 52 → 58 ） 

 

• 全钢结构 

 

• 滚花钳口 

 

特点 
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RS Pro pro 优质落锻台钳、特别适用于通用应用。该虎钳具有平行钳口、用于精密夹紧、设计用螺栓

固定到工作台上、用于牢固夹紧和固定工件和材料。固定基座和坚固的夹持钳口可在专业应用中实现

完全的信心。 

 

 

 

虎钳类型  台钳 

应用 木材工人和木匠、工程师和金属工人、机械工、业余爱

好者和业余爱好者 
 

     

 

钳口开度 190mm 

钳口宽度 150mm 

钳口深度 100mm 

安装 螺钉 

重量 17kg 
        

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 


	RS Pro x 100mm 150mm x 190mm 、 17kg

