Manometro

CARATTERISTICH
E

Indicazione di fuori
gamma

Indicazione di sotto
gamma

Memorizzazione dei
dati

Porta USB

Manometro differenziale RS
Pro 8890 con 2 porte/s di
pressione, misurazione
della pressione massima
0,137bar, 0.14kgcm?

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Manometro

=

DESCRIZIONE del

Ecco il manometro a doppia pressione RS-8890 RS Pro. Questo dispositivo di alta qualita RS Pro
misura la pressione relativa e differenziale con un'elevata precisione. Questo monitor di pressione a
doppia funzione e dotato di un‘ampia varieta di opzioni di unita di misurazione, il che significa che si
tratta di un ottimo dispositivo che pu0 essere utilizzato in un‘ampia gamma di applicazioni di

misurazione della pressione.

Specifiche generali

Numero di modello

Tipo di porta di pressione
Numero di porte di pressione
Gamma di pressione:

Unita selezionabili

Risoluzione

Tempo di risposta

Indicatore di fuori gamma
Indicatore sotto gamma
Correzione pressione zero
Sovrapressione massima
Massima precisione

Tipo di visualizzazione

- Indicatore di batteria scarica
Registrazioni minimo/massimo
Interfaccia

Applicazioni

Specifiche elettriche

RS-8890

Differenziale / calibro

2

+2psi

L\/Ibar / kPa / mmHg / inH20 / in Hg / psi / ftH20 / kgcm

0.1

0,5 secondi
Si

Si

Si

10 psi
+0.3%
Doppio LCD
Si

Si

uUSB

Sistemi HVAC, misurazione del flusso dei fluidi,
monitoraggio della pressione dei gas nel sistema di
tubazioni.

Tipo di batteria oV

Tempo di spegnimento automatico Si

- Indicatore di batteria scarica Si

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima 0 °C.
Temperatura di esercizio massima 50 °C.

Intervallo di temperatura di -10°DaC a60°C

conservazione
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Manometro

Omologazioni

Conformita/certificazioni IT

Spemfmatmns

Function Range Resolution | Function Range Resolution
InH.0 25.40 0.01 ozin’ 32.00 0.0
psi 2.000 0.001 ftHZ0 4612 0.0
mbar 137.8 0.1 cmH20 140.6 0.1
kFa 13.79 0.0 kgem 0140 0.0
inHyg 4.072 0.001 bar 0,137 0.001
mmHg 103.4 0.1

Display Dual LCD

Accuracy +0.3% F50 (25°C/77°F)

Repeatability +0.2% (Max.+/ -0.5% FS0: Full scale Output)
Linearity/Hysleresis =0.29% F50

Pressure Range +2 psi

Maximum Pressure 10 psi

Response Time 0.5 Seconds typical

Low Battery Indicator Yas

Over range Indicator Em.1

Under range Indicator Emr.2

Operating Conditions
Storage Conditions
Power Supply

0 to 50°C/32 to 122°F
=10 to B0°C/14 to 140°F
19V Battery
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