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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm,
Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

La figura muestra una variante de
10 polos del artículo

Propiedades del artículo

 Combinación con carcasas de base MSTB 2,5 para conexión de placa de circuito impreso madre/hija

 Pares de regletas guía como conexión board to board 90°

 Inserto en aplicac. protegidas contra contactos accidentales

 Separación clara de entradas/salidas placa de circuito impreso

 

  
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.18 g

Número de tarifa arancelaria 85366990

País de origen Alemania

Datos técnicos

Dimensiones
Longitud 19 mm

Paso 5,08 mm

Media a 25,4 mm

Dimensiones patilla 1,2 x 0,5

Diámetro orificio 1,4 mm

Generalidades
Familia de artículos IC 2,5/..-G

Grupo material aislante I

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 4 kV
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Datos técnicos

Generalidades
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 4 kV

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) 4 kV

Tensión de dimensionamiento (III/3) 320 V

Tensión de dimensionamiento (III/2) 320 V

Tensión de dimensionamiento (II/2) 630 V

Conexión según norma EN-VDE

Corriente nominal IN 12 A

Corriente de carga máxima 12 A

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Color verde

Número de polos 6

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260701

eCl@ss 6.0 27260704

eCl@ss 7.0 27440402

eCl@ss 8.0 27440402

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002637

ETIM 5.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Homologaciones

Homologaciones
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

CSA 

  B D

Corriente nominal IN 10 A 10 A

Tensión nominal UN 300 V 300 V

UL Recognized 

  B D

Corriente nominal IN 12 A 10 A

Tensión nominal UN 250 V 300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 

   

Corriente nominal IN 12 A

Tensión nominal UN 250 V

cUL Recognized 

  B D

Corriente nominal IN 12 A 10 A

Tensión nominal UN 250 V 300 V

https://www.phoenixcontact.com/es/products/1786446
https://www.phoenixcontact.com/es/products/1786446


https://www.phoenixcontact.com/es/products/1786446

05/06/2015   Página 4 / 10

Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Homologaciones

IECEE CB Scheme 

   

Corriente nominal IN 12 A

Tensión nominal UN 250 V

CCA 

   

Corriente nominal IN 12 A

Tensión nominal UN 250 V

EAC 

cULus Recognized 

Accesorios

Accesorios

Clavija de pruebas

Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744

Clavija de pruebas, Color: plata
 
 

Clavija reductora - RPS - 0201647

Clavija reductora, Color: gris
 
 

Elemento de codificación
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Perfil codificador - CP-MSTB - 1734634

Espiga codificadora, de plástico rojo, se inserta en la ranura correspondiente de la parte enchufable o de la carcasa
de base invertida

 
 

Otros artículos

Regleta de base - DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - 1898871

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 - 0707280

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Técnica de
conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Montaje
directo, El accesorio con el código 5030172 solo es utilizable en combinación con MSTB 2,5/...ST-5,08 y MSTBT
2,5/...ST-5,08.

 
 

Regleta de base - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 - 1850479

Carcasa de base, Corriente nominal: 8 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color: verde,
Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 - 1847149

Carcasa de base, Corriente nominal: 8 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color: verde,
Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Regleta de base - A-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - 1872509

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Carril

 
 

Conector enchufable para placa de circ. impreso - IC 2,5/ 6-ST-5,08 - 1786213

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Técnica de
conexión: Conexión por tornillo, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

 
 

Regleta de base - MSTBW 2,5/ 6-G-5,08 - 1735840

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - 1755778

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - 1758050

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Regleta de base - MSTB 2,5/ 6-G-5,08 - 1759059

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 THT - 1902783

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: SMD/THT/THR, Encontrará más información para el usuario y
recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

 
 

Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 THT - 1902851

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: SMD/THT/THR, Encontrará más información para el usuario y
recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

 
 

Regleta de base - DFK-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - 1899171

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MDSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - 1845374
Carcasa de base, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar, ¡El artículo puede alinearse con distintos números
de polos! En el caso de una combinación con partes enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector
MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR), respectivamente. ¡Una combinación con partes
enchufables TMSTBP no es posible!
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Regleta de base - MDSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - 1842102
Carcasa de base, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar, ¡El artículo puede alinearse con distintos números
de polos! En el caso de una combinación con partes enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector
MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR), respectivamente. ¡Una combinación con partes
enchufables TMSTBP no es posible!

 
 

Regleta de base - EMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - 1880342

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Encaje a presión

 
 

Regleta de base - EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - 1859551

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Encaje a presión

 
 

Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 - 1873391

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Técnica de
conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

 
 

Regleta de base - MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-LA - 1770986

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Regleta de base - MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - 1757284

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MSTB 2,5/ 6-G-5,08-LA - 1770753

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Regleta de base - MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 - 1762541

Carcasa de base, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm,
Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar, En el caso de una combinación con partes
enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR),
respectivamente. ¡Una combinación con partes enchufables TMSTBP no es posible!

 
 

Regleta de base - MDSTB 2,5/ 6-G1-5,08 - 1762415

Carcasa de base, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm,
Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar, En el caso de una combinación con partes
enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR),
respectivamente. ¡Una combinación con partes enchufables TMSTBP no es posible!

 
 

Regleta de base - SMSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - 1767410

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar
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Regleta de base - IC 2,5/ 6-G-5,08 - 1786446
Accesorios

Regleta de base - SMSTB 2,5/ 6-G-5,08 - 1769502

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Color:
verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar

 
 

Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICC 2,5/ 6-STZ-5,08 - 1823888

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 6, Paso: 5,08 mm, Técnica
de conexión: Conexión engastada, Color: verde, Contactos macho engastados correspondientes, con indicaciones
relativas a la corriente [A] y la gama de secciones de conductor [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT
0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Contactos en cinta
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Tipo: IC 2,5/..-G-5,08 con MSTBA 2,5/..-G-5,08
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