
Produktdatenblatt
Technische Daten

GVAS385
Arbeitsstromauslöser, 380-400V 50Hz, für GV

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GVAS
Produkt oder Komponententyp Arbeitsstromauslöser
Geräteanwendung Steuerung

Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität GV2L

GV2LE
GV2ME
GV2P
GV3L
GV3P

Steuerkreisspannung 380...400 V AC 50 Hz
Steuerkreissspannungsgrenzen 0,7-1,1 Un
Nennisolationsspannung Ui 600 V AC CSA C22.2 No 14

600 V AC UL 508
690 V AC IEC 60947-1

Schaltschwelle 0,75-0,2 Un
Anzugsleistung in VA 14 VA AC
Anzugsleistung in W 10.5 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA 5 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W 1.6 W DC
Ansprechzeit 10-15 ms IEC 60947-1
Lastfaktor 100 %
Anschlüsse - Klemmen Screw clamp terminals 1 0.75...2.5 mm² flexible without cable end

Screw clamp terminals 2 0.75...2.5 mm² flexible without cable end
Screw clamp terminals 1 0.75...1.5 mm² flexible with cable end
Screw clamp terminals 2 0.75...1.5 mm² flexible with cable end
Klemmen mit Schraubklemmung 1 1-2,5 mm² starr

Anzugsmoment < 1.4 N.m screw clamp terminals
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen mit GV3P und GV3L

H
af

tu
ng

sa
us

sc
hl

us
s:

 D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

di
en

t n
ic

ht
 a

ls
 E

rs
at

z 
fü

r d
ie

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 E

ig
nu

ng
 o

de
r V

er
lä

ss
lic

hk
ei

t d
ie

se
r P

ro
du

kt
e 

fü
r b

es
tim

m
te

 V
er

w
en

du
ng

sb
er

ei
ch

e 
de

s 
Be

nu
tz

er
s 

un
d 

da
rf 

ni
ch

t z
u 

di
es

em
 Z

w
ec

k 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n.

07.06.2019

1



30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Produktgewicht 0,105 kg

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608014&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=608014&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111252EN

