
RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2016 GB1 schwarz/black GDML 2016 GBC schwarz/black
934 407-100

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor)

Gehäusefarbe grau,
Bestell-Nr. 934 407-106

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Brückengleichrichter
Varistor

1

2

(+)

(–)

u

–

+

~

~

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 408-100

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor und Kondensator) bei EMV kritischen
Anwendungen

Gehäusefarbe grau,
Bestell-Nr. 934 408-106

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Brückengleichrichter
Varistor
Kondensator

68 nF

 –  2

 +  1

 –~

 –~

u

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2016 GE 1 G schwarz/black GDML 2016 GB1 LED 24 schwarz/ GDML 2016 LED 24 GB schwarz/
934 409-100

Einweggleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Diode)

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Einweggleichrichter
Diode

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

+

–

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
1 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 410-002

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 410-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
Brückengleichrichter
Varistor

(+)

(–)

1

2

~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 411-002

LED Gleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 411-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
für LED
Varistor

~ 1

(–)

(+)

(–)

(+)

~ 2

~

~

rot

u

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2016 LED 24 schwarz/black GDML 2016 LED 24 YE schwarz/
934 412-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 412-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
LED Halbwellenbetrieb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 413-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb
LED Halbwellenbetrieb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2016 LED 24 HH P schwarz/ GDML 2016 LED 24 HH schwarz/ GDML 2016 LED 24 HH YE schwarz/
934 414-002

Einweggleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Diode) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 414-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
Einweggleichrichter
Diode
Polricht. Anschluß beachten

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

1

2–

+
~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
1 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 415-002

Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung
(Diode)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 415-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Diode
Polricht. Anschluß beachten

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

1

2–

+
~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 416-002

Funktionsanzeige (LED)
mit Schutzbeschaltung (Diode)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 416-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Diode
Polricht. Anschluß beachten

gelb

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

1

2–

+
~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2016 LED 24 VR YE schwarz/ GDML 2016 LED 24 VR schwarz/
934 417-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 417-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor
LED Halbwellenbetrieb

(+)

(–)

~

~

u

gelb

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 418-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor
LED Halbwellenbetrieb

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2016 LED 48 HH schwarz/ GDML 2016 LED 48 VR schwarz/ GDML 2016 LED 48 VR YE schwarz/
934 419-002

Funktionsanzeige (LED)
mit Schutzbeschaltung (Diode)

2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Diode
Polricht. Anschluß beachten

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

1

2–

+
~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 420-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 420-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 421-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 421-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

~

~

u

gelb

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2016 GB1 LED 48 schwarz/ GDML 2016 LED 120 YE schwarz/
934 422-002

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 422-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 0,75 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor
Brückengleichrichter

(+)

(–)

1

2

~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 48 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 423-002

Funktionsanzeige (bipolare LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 423-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

bipolare LED gelb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 120 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2016 LED 120 VR YE schwarz/ GDML 2016 LED 230 YE schwarz/ GDML 2016 LED 230 VR YE schwarz/
934 424-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 424-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

~

~

u

gelb

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 120 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 425-002

Funktionsanzeige (bipolare LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 425-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

bipolare LED gelb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~ ~

~~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

934 426-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode 
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 934 426-003
2 + PE
M 16 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

~

~

u

gelb

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2009 RC 230 1 schwarz/ GDML 2011 GB1 schwarz/black
933 802-112

RC-Glied (EMV kritische Anwendungen) 
mit Entstörkondensator und Funktionsanzeige
(Glimmlampe)

2 + PE
PG 9 (schwarz)
max. 0,75 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

Glimmlampe

RC-Filter

–  2

+  1

0,1 µF

100 Ω

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 7 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 329-100

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor)

Gehäusefarbe grau,
Bestell-Nr. 932 329-106

2 + PE
PG 11
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Brückengleichrichter
Varistor

1

2

(+)

(–)

u

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

SEV

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2011 GB C schwarz/black GDML 2011 GE 1 G schwarz/black GDML 2011 GB1 LED 24 schwarz/
933 923-100

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor und Kondensator) bei EMV kritischen
Anwendungen

Gehäusefarbe grau,
Bestell-Nr. 933 923-106

2 + PE
PG 11
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Brückengleichrichter
Varistor
Kondensator

68 nF

 –  2

 +  1

 –~

 –~

u

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 330-100

Einweggleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Diode)

2 + PE
PG 11
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz
A

Einweggleichrichter
Diode

1

2

(+)

(–)

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
1 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 446-002

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 446-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
Brückengleichrichter
Varistor

(+)

(–)

1

2

~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2011 LED 24 GB schwarz/ GDML 2011 LED 24 schwarz/black
932 501-002

LED Gleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 501-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
für LED
Varistor

~ 1

(–)

(+)

(–)

(+)

~ 2

~

~

rot

u

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 332-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 332-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
LED Halbwellenbetrieb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2011 LED 24 YE schwarz/ GDML 2011 LED 24 HH P schwarz/ GDML 2011 LED 24 HH schwarz/
932 527-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 527-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb
LED Halbwellenbetrieb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 444-002

Einweggleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Diode) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 444-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot
Einweggleichrichter
Diode
Polricht. Anschluß beachten

1

2

(+)

(–)

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

+
~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
1 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 336-002

Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung
(Diode)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 336-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Diode
Polricht. Anschluß beachten

1

2

(+)

(–)

rot

–

+

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung

Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2011 LED 24 HH YE schwarz/bl GDML 2011 LED 24 VR YE schwarz/bl
932 640-002

Funktionsanzeige (LED)
mit Schutzbeschaltung (Diode)

Gehäusefarbe transparent; 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 932 640-003
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Diode
Polricht. Anschluß beachten

1

2

(+)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–(-)

~

~

6,3 mm x 0,8 mm,
4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm (Durchschnitt)
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 737-212

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 737-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor
LED Halbwellenbetrieb

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm

AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2011 LED 24 VR schwarz/ GDML 2011 LED 48 HH schwarz/ GDML 2011 LED 48 VR schwarz/
932 521-002

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor
LED Halbwellenbetrieb

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm,
4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm (Durchschnitt)
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 648-002

Funktionsanzeige (LED)
mit Schutzbeschaltung (Diode)

2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Diode
Polricht. Anschluß beachten

1

2

(+)

(–)

rot

–

+

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm

DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 924-212

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 924-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm

AC/DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2011 LED 48 VR YE schwarz/bl GDML 2011 GB1 LED 48 schwarz/bl
933 926-212

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 926-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 48 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 925-212

Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung
(Varistor) und Funktionsanzeige (LED)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 925-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 0,75 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

Varistor
Brückengleichrichter

(+)

(–)

1

2

~

~

u

rot

Anschlußklemme

Gabelfeder

+

–

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 48 V
2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 2011 LED 120 YE schwarz/ GDML 2011 LED 120 VR YE schwarz/ GDML 2011 LED 230 YE schwarz/
933 738-212

Funktionsanzeige (bipolare LED)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 738-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

bipolare LED gelb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~

~

~

~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 120 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 927-212

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 927-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 120 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 739-212

Funktionsanzeige ( bipolare LED)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 739-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

bipolare LED gelb

1

2

(+)

(–)

(+)

(–)

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

~ ~

~~

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Schaltungsbeschreibung
Leuchtanzeige
Spannungsgleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen
Sonstige Merkmale
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDML 2011 LED 230 VR YE schwarz/bl GDML 3011 LED 24 BO schwarz/bl
933 916-212

Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode 
und Schutzbeschaltung (Varistor)

Gehäusefarbe transparent,
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 916-712
2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED gelb

Varistor

(+)

(–)

 (+)  1

 (–)  2
~

~~

~

u

gelb

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

932 856-002

Funktionsanzeige (LED) für Druckschalter

3 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED rot

für Druckschalter

rot
3

2

1

4

3

2

1

(–)

(+)

(+)

(+)

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001



GDML 3011 LED 24 RG schwarz/ GDML 3011 LED 230 RG schwarz/ GDME 2011 schwarz/black
932 857-002

Funktionsanzeige (2 LED`s) für Druckschalter

3 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED grün (3)LED rot (2)

für Druckschalter

rot

grün 3

2

1

4

3

2

1

(–)

(+)

(+)

(+)

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
DC 24 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 748-212

Funktionsanzeige (2 LED`s) für Druckschalter

Gehäusefarbe transparent, 
Leitungsverschraubung grau:
Bestell-Nr. 933 748-712
3 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
transparent
A

LED grün (3)LED rot (2)

für Druckschalter

rot

grün 3

2

1

4

3

2

1

(–)

(+)

(+)

(+)

Anschlußklemme

Gabelfeder

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC/DC 250 V
8 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +90 °C

94 HB
94 HB

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730
801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-
16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube
GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001;
Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr.
734 363-001

933 029-100

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, 
Zugentlastung und transparentem Deckel,
Elektronikeinsätze montierbar

Gehäusefarbe grau, 
Bestell-Nr. 933 029-106

2 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

25
34

34 18

61,75

≈ 71   (5
,5

 )
≈ 

   

P
g 

11

38

1

3

2

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz
16 A
≤ 4 mOhm
schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +85 °C

94 V1
94 V1

VDE
SEV
GL

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001
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RECHTECK-STECKVERBINDER GDM-SERIE

Bauform A  EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 > Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Bestell-Nr.

Produktbeschreibung
weitere Standardvarianten

Polzahl
Leitungsverschraubung
Leitungsquerschnitt
Norm
Gehäusefarbe
Bauform
Zeichnung

Technische Daten
Stiftabmessung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand
Anschlußart
Anschließbare Leitungen
Gehäusebefestigung
Werkstoff
Kontaktoberflächenmaterial
Kontaktträgermaterial
Gehäusematerial
Umgebungsbedingungen
Schutzgrad (IEC 60529)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklassen
Gehäuse
Kontaktträger
Zulassungen
VDE
SEV
GL
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
Lieferumfang bzw. Zubehör
Zubehör gesondert zu bestellen

Typ GDME 2013 schwarz/black GDME 3011 schwarz/black
933 030-100

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, 
Zugentlastung und transparentem Deckel,
Elektronikeinsätze montierbar

Gehäusefarbe grau, 
Bestell-Nr. 933 030-106
2 + PE
PG 13,5 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

25

34

34 18

61,75

≈ 71   (5
,5

)
≈ 

   38

1

3

2

P
g 

13
,5

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz
16 A
≤ 4 mOhm
schrauben
10 mm bis 14 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +85 °C

94 V1
94 V1

VDE
SEV
GL

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001

933 022-100

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, 
Zugentlastung und transparentem Deckel,
Elektronikeinsätze montierbar

Gehäusefarbe grau, 
Bestell-Nr. 933 022-106
3 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

34

34 18

61,75

≈ 71   (5
,5

 )
≈ 

   38

1

3

2

25

P
g 

11

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz
16 A
≤ 4 mOhm

schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +85 °C

94 V1
94 V1

VDE
SEV
GL

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001
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GDME 3013 schwarz/black GDME 3020 schwarz/black GDME 2011 Timer schwarz/black
933 031-100

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, 
Zugentlastung und transparentem Deckel,
Elektronikeinsätze montierbar

Gehäusefarbe grau, 
Bestell-Nr. 933 031-106
3 + PE
PG 13,5 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

25

34

34 18

61,75

≈ 71   (5
,5

 )
≈ 

   

P
g 

13
,5

38

1

3

2

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz
16 A
≤ 4 mOhm
schrauben
10 mm bis 14 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +85 °C

94 V1
94 V1

VDE
SEV
GL

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001

934 455-100

Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, 
Zugentlastung und transparentem Deckel,
Elektronikeinsätze montierbar

Gehäusefarbe grau, 
Bestell-Nr. 934 455-106
3 + PE
M20 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

25

34

34 18

61,75

≈ 71   (5
,5

 )
≈ 

   

M
20

38

1

3

2

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz
16 A
≤ 4 mOhm

schrauben
8 mm bis 14 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-40 °C bis +85 °C

94 V1
94 V1

in Vorbereitung
in Vorbereitung
in Vorbereitung

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001

933 719-100

Leitungsdose mit integrierter Timerschaltung,
Ein- und Ausschaltzeiten unabhängig voneinan-
der, über Potentiometer einstellbar, 8 verschie-
dene Schaltprogramme mit Funktionsanzeige
(LED) und integrierter Schutzbeschaltung +
Dichtung beigelegt

3 + PE
PG 11 (schwarz)
max. 1,5 mm2
DIN EN 175 301-803-A
schwarz, mit transparentem Deckel
A

38

25

34

34 18

61,75

71≈    (5
,5

 )
≈ 

   

1

3

2

P
g 

11

6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
AC 48 V / DC 24 V
2 A
≤ 4 mOhm

schrauben
4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Zentralschraube

Sn
PA
PA

IP 65 (Dichtung notwendig)
3
-30 °C bis +60 °C

94 V1
94 V1

50 Stück

(NBR) Flachdichtung GDM 3-7,
Bestell-Nr. 730 801-002;
(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,
Bestell-Nr. 731 739-004;
Rändelschraube GDME 3N-7,
Bestell-Nr. 732 280-001




