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Pinces coupantes encastrées 

de 162 mm de RS Pro  
RS code commande : 541-6551              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Tête de coupe 46 
mm de large x 14 
mm de profondeur 
Câble à dénuder 
avant À la 
terminaison 

 

• Capacité de 
connexion de 0,3 m2 
à 25 m2 ou 0,5 m2 à 
50 m2 

 

• Les poignées en 
vinyle trempées sont 
confortables et 
robustes 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Les mâchoires arrondies en acier au carbone de notre marque RS Pro de haute qualité rendent ces 
coupe-câbles parfaits pour la coupe à travers le cuivre et l'aluminium. Ces coupe-câbles sont un 
excellent ajout à n'importe quelle boîte à outils. 

 

 

 

Type    Pinces coupantes à ras 
Applications Coupe de câble 

    

     

  

Longueur totale 162mm 
Longueur de mâchoire 16mm 
Longueur de mâchoire 16.0mm 
Matériau Acier au molybdène chromé (63 cr-mo) 
Capacité de coupe maximale Diamètre de 9 mm/22 mm2 

Dureté 
Traité à chaud jusqu'à HRC : 55~65 (bord de 
coupe), HRC : 44~48 (poignée) et HRC : 30~48 
(joint) 

Finition  Bords de coupe meulés, finition entièrement polie 
pour pinces, poignée de couleur rouge 

Poids  170 grammes 
Matériau de la poignée Trempage en vinyle 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 



Pinces coupantes 

Page 3De 33 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

Interne 

 


	Pinces coupantes encastrées de 162 mm de RS Pro

